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A THM WriteOn kabeljelol6ket vezetdk és kabelek

jelolésére lehet hasznalni 36 mm atmérdig. Az atlatszo

ragasztoszalag rogziti és védi a nyomtatast a jelold

feltletén.

¢ Jelolés védelme szennyezddés és ledorzsolédés ellen
atlatszo ragasztészalagba csomagolassal.

¢ Egyszer(i és gyors nyomtatas a kivalé minéségti THM
Plus S hé6nyomtatéval

Altalanos rendelési adatok

Valtozat THM, Vezeték és kabeljel6lék, 8 - 16 mm, 34 x 70
mm, fehér

Rendelési szam 2799250000

Tipus THM WO VIN 34/70 WS

GTIN (EAN) 4064675261018

Qty. 500 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.08 mm Meélység (coll) 0.0031 inch
Magassag 34 mm Magassag (coll) 1.3386 inch
Szélesség 70 mm Szélesség (coll) 2.7559 inch
Nett6 tomeg 0.54¢g

Hémérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...80 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Nyomtatés tipusa ures

Szélesség 70 mm

UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 80°C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin fehér

Halogén Igen

Alapanyag Vinil félia

Nyomtatott karakterek nélkdal

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdja Etikett-tekercs

kompatibilis nyomtatd

Jelolék szama kombinacionként 1 Label reel = Conductor and cable markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...80 °C

Szam tekercsenként 500

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Igen Vezeték-keresztmetszet, max. 200 mm?2
Vezeték kiilsé atmérd, max. 16 mm Vezeték kiilsé atmérd, min. 8 mm
Vezeték kiilsé atm. 8-16 mm Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 200 mm?2
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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