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Kiemelked6 rugalmassag: SFX

Az SFX jelolé a legjobb megoldas a kabelek
azonositasara, ha On a hagyomanyos kabelkotegelds
megoldast preferalja. A kdbelek nem minden esetben
egyenesen futnak. Az SFX jelolék rendkiviil rugalmas
anyaga ilyen esetekhez alkalmazkodik. A jel6l6 konnyedén
koveti a kabelek és kabelrogziték gorbiileteit.Az On

elényei 6sszefoglalva:

Id6jarassal szembeni ellendllas vizsgéalata az ISO DIN EN
ISO 4892-2:2013 3. tdblazat, A eljarasa szerint, 1 ciklus

5000 o6ranként
Egyedileg cimkézett az M-Print® PRO

Easy hasznélataval és gyors nyomtatas a THM MultiMark

hasznalataval
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Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Rendelési szam

SlimFix, Vezeték és kabeljelolék, 7 -, 26 x 15 mm,
kék
2799320000

Tipus SFX-VT 9/24 MM BL
GTIN (EAN) 4064675261155
Qty. 1000 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 26 mm Magassag (coll) 1.0236 inch
Szélesség 15 mm Szélesség (coll) 0.5906 inch
Nett6 tomeg 0.24 ¢

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -55...105 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Nyomtatés tipusa ures Valtozat halogénmentes
Szélesség 15 mm UL 94 éghet6ségi osztaly HB

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 105 °C Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -55 °C

Szin kék Halogén Nem
Alapanyag Poliuretan Nyomtatott karakterek nélkdal
Cimkemez6 mérete 23.5x9 mm Uzemi hémérsékleti tartomany -55...105 °C
Vezeték és kabeljelolok

Halogén Nem Vezeték-keresztmetszet, max. 500 mm?
Vezeték kiils6é atmérd, max. 40 mm Vezeték kiils6é atmérd, min. 7 mm
Kabelkotegeld csatorna Lapos Vezeték kiilsé atm. 7-
Hozzéavalo kabelkotegeld Mdanyag Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 500 mm?2
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Tintaszalagok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetben kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznaldbarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus RIBBON MM-HS 60/300 SW  Valtozat
Rendelési 2448880000 Ink ribbon
szam

GTIN (EAN) 4050118462944

Qty. 18T
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