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Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a
tulfesziiltség-védelmi késziilék elére 6sszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
forméajaban. A Weidmiller megfeleld, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portféliét a 6 kV tulfesziiltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos
csatlakozé, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX
6KV, 0.6 m

Rendelési szam 2817650060

Tipus CH-SMC-00.60-ECB90

GTIN (EAN) 4064675323051

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Atméré 6.4 mm Nett6 tomeg 40.8g
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

General Technical Data

Pélusszam 2 Névleges |6kéfesziiltség 6 kV
Névleges fesziiltség 600V Névleges aram 186 A
Védelmi osztaly IP20

Technical Specifications Connector

Connector Csatlakozo leirasa

Connector 1
Kébelbevezetés hajlitott
Héaz {6 anyaga Muianyag
Pé6lusok szama 3
Tipus Huvely

Kilon komponensek 6sszekotd eleme

BLF 5.08HC/03/90 SN OR BX SO

Csatlakoz6 leirasa

Connector 2

Kabelbevezetés

straight

Haz f6 anyaga

Mdanyag

Pélusok szdma

1

Kilon komponensek 6sszekdtd eleme

H1.5/16S R BD GSP

Technical specifications for cable

Kabelhossz 0.6 m Vezetéktipus KB PUR US 2X1.5 GY XX
6KV

Koépeny szine sziirke Olajokkal szembeni ellenallas Yes

Erkeresztmetszet 1.5 mm? Vezetékek szama 2

arnyékolt Nem Halogén Nem

Szigetelés PP Hémérsékleti tartomany, mozgd, max. 90 °C

Hémeérsékleti tartomany, mozgé, min.  -30 °C Hémeérsékleti tartomany, allé, max. 90 °C

Hémeérsékleti tartomany, allé, min. -40 °C Kabel anyaga PUR/ TPE

Hajlitasi sugar, min., mozgo 15 x kabelatmérd Hajlitasi sugar, min., allo 10 x kabelatmérd

Outside diameter 6.4 mm £ 0.25 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576

ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 14.0 27-06-04-02

ECLASS 15.0 27-06-04-02
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