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OMNIMATE® - Board-to-Board csatlakozdok

Kompakt eszk6zok flexibilis tervezése

Az id6talld érintkezé rendszerek haszndlata, valamint a
gyartasi folyamatok optimalizalasa egyre fontosabbé valik
a hatékony ipari készlilékek kifejlesztésében, kiilonosen
az Industry 4.0 teriletén. OMNIMATE® board-to-board
csatlakozok 1,27 mme-es raszterrel rendelkeznek, és
maximalis rugalmassdagot biztositanak a kilonb6z6

kialakitasoknak koszonhetéen.

* Rugalmas eszkozkialakitas - Iparilag megfelel strlség
rendkivil rugalmas csatlakozasokkal kombinéalva
(Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card, Cable-

to-Board)

¢ Automatizalasra kész - Automatikus osszeallitashoz
kifejlesztve rendkivil preciz csap egysikusaggal és SMT-

rogzitéssel

* Megbizhat6 érintkezd - Akar 500 csatlakoztatasi ciklus
az iparilag megfelel6 aranybevonatnak koszonhetéen

(PdNi-Au)

¢ Folyamatkész - Nagy teljesitmény( LCP anyag reflow

forrasztashoz

* Méretezhetdség - Kiillonb6z6 magassagok nagy foku
érintkezé atfedésekkel kiilonb6z6 megoldasokhoz 12 -

80 podlus kozott.

¢ Robusztus miniatiirizalas - egyszer( és biztonsagos
csatlakozas még kedvezétlen csatlakoztatasi feltételek
mellett is lehetséges - pl. d6lés vagy hajlitds esetén.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

NYAK dugaszol6 csatlakozé, hiivelyes csatlakozd,
Raszter mm-ben (P): 1.27 mm, Pélusszam: 12,
Doboz

Rendelési szdam

2826890000

Tipus FC20 PN/12A S1 B BX
GTIN (EAN) 4064675363491
Qty. 10 Darab
Termékadatok IEC:/ 1.9 A

UL:
Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 12.2 mm Hossz, inch 0.4803 inch
Nett6 tomeg 4489

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Signal - NYAK-
NYAK kozott

Csatlakozas tipusa

IDC-csupaszolas nélkiili
csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika IDC-sorkapocs Kabelhossz 200 mm

Raszter mm-ben (P) 1.27 mm Raszter inch-ben (P) 0.050"

Vezeték kimeneti irany 90°/270° Pélusszam 12

Sorok szdma 2 ErintkezGsorok szama 2

Védelmi osztaly IP20 Térfogati ellenallas <25 mQ

Dugaszolasi ciklusok 500 Dugaszolasi eré/polus, max. 0.6 N

Huzoéeré / poélus, max. 0.6 N

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag LCP Szin szlirke

Szinskala (hasonlo) RAL 7035 Szigetelési ellenallas =20 MQ

Moisture Level (MSL) 1 UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Erintkez6 alapanyaga Rézotvozet Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet

Erintkezd feliilet Ni/Au Dugaszolhaté csatlakozas 22umNi/20.4 um
rétegszerkezete PdNi /2 0.05 um Au

Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70 °C

Uzemi hémérséklet, min. -20°C Uzemi hémérséklet, max. 105 °C

Névleges adatok IEC szerint

Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 1.9 A Névleges aram, maximalis polusszam 1.65 A

°C) (Tu=40°C)

Kuszéut, min. 0.4 mm Hézag, min. 0.4 mm

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszUsag 155.00 mm

VPE szélesség 64.00 mm VPE magassag 38.00 mm

Csatlakoztathato vezetékek

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet

AWG, min.

AWG 30/1, 30/7

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet

AWG, max.

AWG 30/1, 30/7

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategdridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljuk.
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Megjegyzések

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-07
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With optional strain relief
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Three standard lengths (0.1 m, 0.2 m, and 0.5 m)

A létrehozas datuma 27.03.2026 05:31:32 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 4



