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RoHS

Vnm-um

A gPV hengeres biztositdbetéteket gy tervezték,

hogy kompakt, biztonsagos és gazdasdgos védelmet
nyljtsanak a max 1500 V egyenaramu fotovoltaikus
modulok szdmara (mezévédelem). Biztositjdk mind a
tulterhelés, mind a rovidzarlat elleni védelmet (gPV osztaly
az IEC60269-6 és UL248-19 szabvanyok szerint). Nagy
belsé nyomasu és hésokkallé keramiacsébdl késziilnek,
ami kis térben is nagy kapcsolékapacitast biztosit. Az
érintkez6k eziistozott rézbdl, az olvadé elemek pedig tiszta
ezlistbdl késziilnek az 6regedés megakadalyozasa és

az elektromos jellemzék valtozatlansaganak megdrzése
érdekében. 10x38 mm, 10x85 mm és 22x58 mm
méretben kaphatok.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Olvadobiztositék-betét,
1000V, 10x38, gPV, 15 A

Rendelési szdm 2827970000

Tipus FUSE 10X38 15A 1000 VDC GPV S

GTIN (EAN) 4064675367697

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 38 mm Magassag (coll) 1.4961 inch
Szélesség 10 mm Szélesség (coll) 0.3937 inch
Atmérs 10.3 mm Nettd tomeg 10.8¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40°C ... 90°C Uzemi hémérsékleti tartomany -40...80 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Biztositobetét
Biztositobetét, szabvanyok IEC 60269-1, IEC Aram 16 A
60269-6, gPV (EN
60269-6)
Névleges DC fesziiltség 1000V Névleges megszakitasi teljesitmény 33 kA
Erintkez6k anyaga ezlistozott Power dissapation, max. 3W
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002704 ETIM 9.0 EC002704
ETIM 10.0 EC002704 ECLASS 14.0 27-14-20-02
ECLASS 15.0 27-14-20-02
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Expected current rms value (A)

T-l characteristic curve
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Power loss correction factor chart
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