SAI-WDF-M12-5P-K-COD-M16

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2830790000

Tipus SAI-WDF-M12-5P-K-COD-M 16
GTIN (EAN) 4064675389163

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E92202
Méretek és tomegek

Nettd tomeg 24 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Egyedi igényekre szabhaté dugaszol6 csatlakozéok miiszaki adatai

P6lusszam 5 Kédolas K-coded
Erintkezé felilet Aranyozott Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Haz f6 anyaga CuZn, nikkelezett Erintkez6 anyaga CuZn

Névleges fesziiltség 600V Névleges aram 12A

Védelmi osztaly IP65, IP67, IP68 Dugaszolasi ciklusok = 100
Szennyezés sulyossaga 3 Kabelcsavarzat M 12
Arnyékolas csatlakozas Igen Haz hémérsékleti tartomanya -25...+85 °C
Szabvanyok

Standard, szigetel6anyag IEC 60664-1 Csatlakozo, standard IEC61076-2-111
Altalanos miiszaki adatok

Pé6lusszam 5 Kédolas K-coded
Csatlakozasi menet M12 socket, M12 dugd Erintkezé feliilet Aranyozott
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Haz {6 anyaga CuZn, nikkelezett
Erintkez6 anyaga Cuzn Névleges fesziiltség 600V

Névleges dram 12 A Védelmi osztaly IP65, IP67, IP68
Dugaszolasi ciklusok =100 Szennyezés sulyossaga 3

Kabelcsavarzat M 12 Haz hémérsékleti tartomanya -25..+85 °C
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06
ECLASS 15.0 27-44-01-06
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