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Lightning arresters for 40 mm rail systems

¢ Simple and safe to use and install

* Complete and permanent status control

* Leakage current free surge protection

¢ Application-specific application classes with 7.5 kA and
12.5 kA discharge current

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Surge voltage arrester, Low voltage, Leakage-
current-free

Rendelési szdm 2830920000

Tipus VPU ZPA S 1 3+1 RA 300/12,6

GTIN (EAN) 4064675390121

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 66149
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hémérséklet -40 °C...
Paratartalom 5 - 95% rel. humidity
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Csatlakozasi adatok, tavfigyelmeztetés
Max. nyomaték 0.4 Nm
IEC / EN névleges adatok
Kombinalt impulzus, UOC 6 kV Szivargasi aram U fesziiltségnéln 5 uA
Reakcididé / tartalékidé <100 ns Villam mérési aram limp(10/350 us) (L- 12.5 kA
PE)
Kovetelmény kategoria az IEC 61643-11 I. tipus, Il. tipus, lll. tipus Max. folytonos fesziiltség, Uc (N-PE) 305V
szerint
Mains voltage 230V /400V Kistilési aram Imax (8/20 ps) N-PE 100 kA
Kistlési aram In (8/20 ps) N-PE 80 kA SPD-tipus T1,T2, T3
Altalanos adatok
Optikai mikodésjelzés z6ld = OK; piros = Szegmens Teljesitményelosztas
meghibasodott levezetd -
cserélje
Vaéltozat Szivargéasi aram mentes Szin szlirke
Tartésin Gy(jtésin segédérintkezé Igen
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Meghuzasi nyomaték, max. 4.5 Nm
Rogzitési tartomany, névleges 16 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2
csatlakozas csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 35 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 16 mm?2
csatlakozas, max. (DIN 46228-1), min.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 25 mm?
(DIN 46228-1), max.
Altalanos adatok
Szin sziirke
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Garancia
Id6koz 5 év
Fontos megjegyzés
Termékinformécio Csak olyan IT aramellatoé rendszerekhez alkalmazhaté, ahol az elosztétranszformator foldelése

Ossze van kotve a fogyasztéi oldal foldelésével (RE=RA, 44.A1 abra, IEC 60634-4-44:2018).

Besorolasok

ETIM 7.0 EC001457 ETIM 8.0 EC001457
ETIM 9.0 EC001457 ETIM 10.0 EC001457
ECLASS 12.0 27-17-12-04 ECLASS 13.0 27-17-12-04
ECLASS 14.0 27-17-12-04 ECLASS 15.0 27-17-12-04
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Circuit diagram
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Vizualizacios és kommunikacios kabel

/ Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a

tulfesziltség-védelmi késziilék elére Osszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmuller megfeleld, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portfoliét a 6 kV talfesziltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Altalanos rendelési adatok

Tipus CH-SMC-00.80-VC180 Valtozat

Rendelési 2775880080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Erintkez6, IP20, 600 V, KB
szam PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

GTIN (EAN) 4064675329909

Qty. 10 ST

Szamlalé és gateway kabel

Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a
tulfesziltség-védelmi készlilék elére 6sszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmuller megfeleld, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portfoliét a 6 kV talfesziltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Altalanos rendelési adatok

Tipus CH-SMC-00.80-CG90 Valtozat

Rendelési 2775910080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozo, IP20,
szam 600V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

GTIN (EAN) 4064675329732

Qty. 10 ST

Hosszabbité kabel intelligens mérékésziilékekhez

/ Az alapszamlalé, az atjaroé, a vezérlédoboz és a

J;;;» tulfesziltség-védelmi késziilék elére Osszeszerelt

) kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
o formajaban. A Weidmiller megfelels, az FNN és DIN-

> VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
’ kinal ehhez. A portféliét a 6 kV talfesziiltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus CH-SMC-00.80-ECS180 Valtozat

Rendelési 2784120080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Erintkezé, IP20, 600 V, KB
szam PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

GTIN (EAN) 4064675329718

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMC-00.60-ECB180 Valtozat

Rendelési 2784110060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozo, IP20,

szam 600V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m

GTIN (EAN) 4099986979093
Qty. 10 ST

Vizualizaciés és kommunikacios kabel

Altalanos rendelési adatok

Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a
tulfesziiltség-védelmi késziilék elére 6sszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmiller megfelels, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portféliét a 6 kV talfesziiltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Tipus CH-SMC-00.80-0VP180 Valtozat

Rendelési 2853620080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Erintkez6, Aljzatos
szam csatlakozo, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.33 m
GTIN (EAN) 4064675477549

Qty. 10 ST

Hosszabbité kabel intelligens mérdkésziilékekhez

”~
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-
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Altalanos rendelési adatok

Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a
tulfesziltség-védelmi késziilék elére Osszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmiiller megfelel6, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portfoliét a 6 kV talfesziiltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Tipus CH-SMC-01.15-ECB180 Véltozat

Rendelési 2784110115 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozé, IP20,
szam 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.16 m

GTIN (EAN) 4099986979208

Qty. 10 ST
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Vizualizacios és kommunikacios kabel

>

Altalanos rendelési adatok

Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a
tulfesziltség-védelmi késziilék elére Osszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmuller megfeleld, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portfoliét a 6 kV talfesziltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Tipus CH-SMC-00.60-OVP 180 Valtozat
Rendelési 2853620060

Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Erintkez, Aljzatos

szam csatlakozo, Tis csatlakozo, IP20, 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX
GTIN (EAN) 4099986979079 6KV, 0.6 m
Qty. 10 ST

Hosszabbité kabel intelligens mérdkésziilékekhez

Altalanos rendelési adatok

Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a
tulfesziltség-védelmi készlilék elére 6sszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmuller megfeleld, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portfoliét a 6 kV talfesziltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Tipus CH-SMC-00.60-ECB90 Valtozat
Rendelési 2817650060

Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozo, IP20,

szam 600V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.6 m

GTIN (EAN) 4064675323051

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMC-00.80-ECB90 Valtozat

Rendelési 2817650080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozé, IP20,
szam 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.8 m

GTIN (EAN) 4064675323068

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMC-00.95-ECB90 Valtozat

Rendelési 2817650095 Smart Metering Cable Assembilies, 6 kV, Aljzatos csatlakozo, IP20,
szam 600 V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 0.95 m

GTIN (EAN) 4064675323075

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMC-01.20-ECB90 Valtozat

Rendelési 2817650120

Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, Aljzatos csatlakozo, IP20,

szam 600V, KB PUR US 2X1.5 GY XX 6KV, 1.2 m

GTIN (EAN) 4064675323082
Qty. 10 ST
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Altalanos rendelési adatok

Az alapszamlalo, az atjard, a vezérlédoboz és a
tulfesziltség-védelmi késziilék elére Osszeszerelt
kabelkészletekkel csatlakozik pont-pont vagy Y-szerelvény
formajaban. A Weidmiiller megfelel6, az FNN és DIN-
VDE 0603 szabvanyok szerinti csatlakozasi megoldasokat
kinal ehhez. A portfoliét a 6 kV talfesziltség-védelemmel
ellatott tapkabelek teszik teljessé.

Tipus CH-SMR-00.33-VC180 VPE10 Valtozat

Rendelési 2924830033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

GTIN (EAN) 4099986795570

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.80-VC180 VPE10 Valtozat

Rendelési 2924830080 Smart Metering Cable Assembilies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

GTIN (EAN) 4099986795587

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.33-CG90 VPE10  Valtozat

Rendelési 2924780033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

GTIN (EAN) 4099986795594

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.80-CG90 VPE10  Valtozat

Rendelési 2924780080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

GTIN (EAN) 4099986795600

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.33-ECS180 VPE... Valtozat

Rendelési 2924850033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

GTIN (EAN) 4099986795723

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.80-ECS180 VPE... Valtozat

Rendelési 2924850080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt dllapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

GTIN (EAN) 4099986795730

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.33-ECB180 VPE... Valtozat

Rendelési 2924870033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m

GTIN (EAN) 4099986795655

Qty. 10 ST

Tipus CH-SMR-00.80-ECB180 VPE... Valtozat

Rendelési 2924870080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt dllapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m

GTIN (EAN) 4099986795662

Qty. 10 ST
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Tipus CH-SMR-00.33-ECB90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924890033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.33 m
GTIN (EAN) 4099986795679
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.60-ECB90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924890060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
GTIN (EAN) 4099986795686
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.80-ECB90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924890080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
GTIN (EAN) 4099986795693
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.95-ECB90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924890095 Smart Metering Cable Assembilies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.95 m
GTIN (EAN) 4099986795709
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-01.20-ECB90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924890120 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.2 m
GTIN (EAN) 4099986795716
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.33-VCC180 VPE... Valtozat
Rendelési 2924970033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
GTIN (EAN) 4099986795624
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.33-YCC90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924960033 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75,
GTIN (EAN) 4099986795617
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.60-OVP180 VPE... Valtozat
Rendelési 2924810060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
GTIN (EAN) 4099986993440
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.80-OVP180 VPE... Valtozat
Rendelési 2924810080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
GTIN (EAN) 4099986993457
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-01.15-OVP180 VPE... Valtozat
Rendelési 2924810115 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15m
GTIN (EAN) 4099986993464
Qty. 10 ST
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Tipus CH-SMR-00.60-OVP90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924820060 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.6 m
GTIN (EAN) 4099986993471
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-00.80-OVP90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924820080 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
GTIN (EAN) 4099986993488
Qty. 10 ST
Tipus CH-SMR-01.15-OVP90 VPE10 Valtozat
Rendelési 2924820115 Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP30, bedugaszolt és
szam beszerelt allapotban, 300 V, Li9YH 1 x 0,75, 1.15 m
GTIN (EAN) 4099986993495
Qty. 10 ST

Hornyos csavarhuzo-készlet, Philips

VDE-szigetelt csillagfejli csavarhizo Phillips csavarokhoz,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, kihajt6 ISO 8764-
PH szerint, SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIKPH1 X 80 Valtozat

Rendelési 2749890000 Csavarhtzo, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A): 1
szdm

GTIN (EAN) 4050118897098

Qty. 18T

Lapos csavarhuzé

Szigetelt hornyos csavarhuzé, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 1.0X5.56X125 Valtozat

Rendelési 2749850000 Csavarhtzo, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 1 mm

GTIN (EAN) 4050118897050

Qty. 18T
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https://eshop.weidmueller.com/p/2924820060
https://eshop.weidmueller.com/p/2924820080
https://eshop.weidmueller.com/p/2924820115
https://eshop.weidmueller.com/p/2749890000
https://eshop.weidmueller.com/p/2749850000

VPU ZPA S| 3+1 RA 300/12,5

Tartozékok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Altalanos rendelési adatok

Tipus V-ZPA FUSE HOLDER E Valtozat
Rendelési 3038720000

szam

GTIN (EAN) 4099987006422

Qty. 18T

Tipus V-ZPA TERMINAL Valtozat
Rendelési 2904470000

szdm

GTIN (EAN) 4099986010352

Qty. 18T
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https://eshop.weidmueller.com/p/3038720000
https://eshop.weidmueller.com/p/2904470000

