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Az Uj PRObas tapegységeket kivalo teljesitmény,
kompakt kialakitas és nagyszer( ar-érték arany jellemzi.
A termékcsalad 12 valtozatban kaphaté: 5, 12,

24 vagy 48 V DC kimeneti fesziiltséggel és széles
bemeneti tartomannyal. Az 6sszes egység atfogo
biztonsagi funkciokkal és nemzetkozi jovahagyasokkal
rendelkezik. Elektronikus biztositékainkkal, DC
szlinetmentes tapegységeinkkel és diodamoduljaikkal
valé kompatibilitasuknak koszonhetéen teljesitményellatd
rendszerek feléllitAsahoz is alkalmasak.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Power supply, switch-mode power supply unit, 24
Y

Rendelési szdm 2838500000

Tipus PRO BAS 30W 24V 1.3A

GTIN (EAN) 4064675444190

Qty. 1 Darab

RoHS

Vnm-um
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
P c(UL)us

C us LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E258476
Méretek és tomegek
Mélység 85 mm Mélység (coll) 3.3464 inch
Magassag 90 mm Magassag (coll) 3.56433 inch
Szélesség 23 mm Szélesség (coll) 0.9055 inch
Nett6é tomeg 163 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hdmérséklet -25°C..70°C
Inditas 2-40°C Paratartalom 5...95 % rel. paratartalom,

paralecsapddas nélkiil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303¢c8b40800
Bemenet

Csatlakozérendszer

Csavaros csatlakozas

AC bemen6 fesziiltség tartomany

85...264 V AC (Visszaszabalyozas 100 V AC-nél)

Javasolt tartalék biztositék

2 A / DI, olvadobiztositék
6 A, kar. B, megszakitd
2..4 A, kar. C, megszakitd

Frekvenciatartomany, AC

45..65 Hz

Névleges bemené fesziiltség

110..240V AC/ 120..340V DC

Vezetékcsatlakozas-technika

Csavaros csatlakozas

Bemeneti biztositék (belsd)

Igen

DC bemené fesziiltség tartomany

110..370 V DC (derating at <120 V DC)

Bekapcsolasi aram

40 A @230V AC, 25°C

Aramfelvétel a bemeneti fesziiltség Fesziiltségtipus AC

flggvényében Bemeneti fesziiltség 230V
Bemeneti aram 0.33 A
Fesziiltségtipus AC
Bemeneti fesziiltség 115V
Bemeneti aram 0.55 A
Fesziiltségtipus DC
Bemeneti fesziiltség 120V
Bemeneti aram 0.29 A

Névleges dramfelvétel 33.71 VA

Kimenet

Kimené teljesitmény 30W
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Miiszaki adatok
Csatlakozérendszer Csavaros csatlakozas
Névleges kimend fesziiltség 24V DC
Maradék hulldmosséag, cslcsértékek <50 mVpp @ teljes terhelés
Parhuzamos csatlakozasi opcid igen, max. 3
Tulterhelésvédelem Igen
Kimend fesziiltség, max. 28V
Kimen6 fesziiltség, min. 22V
Kimend aram, max. 1.3A
Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas
Kimen6 fesziiltség, megjegyzés potenciométerrel beallithatéd
Névleges kimeneti aram U eseténnévl. 1.3 A@ 55 °C
Kapacitiv terhelés 5,6 mF
Haloézati kimaradas athidalasi idé Halozati kimaradas athidalasi ideje min. 20 ms
Bemenet fesziiltségtipus AC
Bemeneti fesziiltség 120V
Kimeneti aramerdsség 1.3A
Kimeneti fesziltség 24V
Haldzati kimaradas athidalasi ideje min. 80 ms
Bemenet feszlltségtipus AC
Bemeneti fesziiltség 230V
Kimeneti aramerdésség 1.3A
Kimeneti fesziiltség 24V
Zaroiranyu fesziltség elleni védelem Igen
Folytonos kimené aram U-nalNévleges 1.3 A@55°C,0.8 A@ 70 °C
Altalanos adatok
Teljesitménytényezé (kb.) 045@ 120V AC, 047 @ AC hiba athidalasi idé @ Inévl. >80ms @230V AC/>
230V AC 20ms @ 115V AC
Hatasfok 89% @ 230V AC Péaratartalom 5...95 % rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkil
Védelmi osztaly IP20 Epitési szélesség 23 mm
Epitési magasséag 90 mm Allapotjelzés Zold vilagitddioda
Felszerelési pozicio, telepitési Vizszintes a TS35 Haz kiviteli valtozat Plastic, protective
figyelmeztetés szerel6sinen. 50 mm insulation
szabad hely felil &amp,
alul a leveg6aramlashoz.
Kozvetleniil, rés nélkul
egymas mellé szerelheték.,
Vizszintesen DIN TS 35
sinen, fent és lent 50
mm tavolsag a szabad
légaramlashoz, 10 mm
tavolsag a szomszédos
részegységekig., 50 mm
szabad hely alul és feliil
a leveg6aramlashoz,
kozvetlenil, rés nélkdl
egymas mellé szerelhetdk,
TS 35 tartésinen, 50 mm
hézag a szabadlevegé-
ellatas felett és alatt.
Teljesitményveszteség, Uresjarati 05w Rovidzarlat-védelem Igen
Teljesitményveszteség, névleges terhelés3.3 W Tualmelegedéssel szembeni védelem Igen
ENT / Giités / vibracio
Utésallosag, IEC 60068-2-27 30g minden iranyban Zajkibocsatas az EN55032 szabvanynak B osztaly
megfeleléen
Zavart(rés-vizsgalat a kov. szerint: EN 61000-4-2 (ESD), Rezgésallésag, IEC 60068-2-6 0.7 g according to EN
EN 61000-4-3 (RS), EN 50178

61000-4-4 (burst), EN
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61000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-8 (Fields),

EN 61000-4-11

(Dips), IEC 61000-6-1,

IEC 61000-6-2, IEC
61000-6-3, IEC 61000-6-4

Szigetelések koordinalasa

Szennyezés sulyossaga

2

Védettségi osztaly

Szigetelési fesziiltség, bemenet/kimenet 3.5 kV

Elektromos biztonsag (alkalmazott szabvanyok)

Biztonsagi extra kis fesziiltség

SELV acc. to IEC
61010-1, PELV acc. to IEC
61010-2-201

Biztonsag transzformatorok
kapcsolélizem tapegységekhez

Az EN 61558-2-16 szerint

Csatlakoztatasi adatok (bemenet)

Csatlakozorendszer Csavaros csatlakozas Kapcsok szama 2 (L,N)

Csavarhuzé éle 0,6 x3,b Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 12 AWG
max.

Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 26 AWG Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2

min. flexibilis (bement) max.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min. 0.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 6 mm?2

Vezeték-keresztmetszet, merev, min. 0.5 mm? Meghtzasi nyomaték, min. 0.5 Nm

Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm

Csatlakoztatasi adatok (kimenet)

Csatlakozorendszer Csavaros csatlakozas Kapcsok szama 4 (++/-)

Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 12 AWG Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 26 AWG

max. min.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, max. 6 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min. 0.5 mm?2

Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 6 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.5 mm?2

Meghtzasi nyomaték, min. 0.5 Nm Csavarhuzé éle 0,6 x 3,5

Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm

Jeltovabbitas

Allapotjelzés Z06ld vilagitodidda Leng6 csatlakozd Nem

Z6ld LED Uzemi fesziiltség OK Kapcsolasi feszlltség, LED Uki > 0,9 x Unévleges min
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540

ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01

ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Visszaszabalyozasi gérbe Visszaszabalyozasi gorbe
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Visszaszabalyozasi gorbe
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