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Product image

A kép illusztracio
¢ 1 valtéérintkezé
* Erintkez6 anyaga: AgSnO Au
* Egyediilallo tobbfesziiltségl bemenet: 24-230 V UC
* Bemeneti feszlltségverziok: 24 V DC és 24 V UC kozott,
szines jelolésekkel: DC: kék, UC: fehér

¢ Rogzithetd allasu ellenérzé gombbal ellatott valtozat a
kézi kapcsolashoz

Altalanos rendelési adatok

Véltozat TERMSERIES, Relémodul, Erintkez6k szama:
1, Valtéérintkez6 AgSnO aranyozott, Névleges
vezérl6fesziiltség: 24...230 V UC £10 %, Folytonos
aram: 6 A, Csavaros csatlakozas, Ellenérz6 gomb
elérhetd: Igen

Rendelési szam 2855920000

Tipus TRS 24-230VUC 1CO AGSNO AU ED2 PB
GTIN (EAN) 4064675534228

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
us

LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Méretek és tomegek
Mélység 87.8 mm Mélység (coll) 3.4567 inch
Magassag 89.6 mm Magassag (coll) 3.56276 inch
Szélesség 6.4 mm Szélesség (coll) 0.252 inch
Nett6é tomeg 345¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Ambient temperature -40 °C...60 °C

Uzemi hémérséklet

Paratartalom

5-95% rel. paratartalom,
Tu=40°C,
paralecsapddas nélkdl

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

Megfelel, kivétellel
7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

UL névleges adatok

Kornyezeti hdmérséklet (miikodési), max.60 °C

Kimeneti aram visszaszabalyozas

6 A@50°C,5A@60°C

(ohmos)
Csatlakozasi keresztmetszet AWG, min. AWG 26 Csatlakozasi keresztmetszet AWG, max. AWG 14
Vezeték tipusa merev vorosréz vezeték, Szennyezés sulyossaga 2

flexibilis vorosréz vezeték

vezérlo oldal

Névleges vezérléfesziiltség

24..230VUC =10 % Névleges aram, AC

19.0mA @24 VAC, 30
mA @ 230V AC

Névleges dram, DC

11.0mA@24VDC, 1.1
mA @ 230V DC

Névleges teljesitmény

265 mW @ 24 V DC,
255 mW @ 230V DC,
455 mVA @ 24V AC,
690 mVA @ 230V AC

Allapotjelzé Z6ld vilagitédidda Védéaramkor Egyeniranyito
Coil voltage of the replacement relay Igen Coil voltage of the replacement relay 24V DC
deviating from the rated control voltage

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges aram 6 A

Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V

terhelésnél

A létrehozas datuma 26.11.2025 04:59:13 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

TRS 24-230VUC 1CO AGSNO AU ED2 PB

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

Miszaki adatok

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 250V Bekapcsolasi aram 30A/20ms
AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 1500 VA DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 144 W @ 24V
max. max.
Bekapcsolasi késleltetés <40 ms Kikapcsolasi késleltetés =80 ms
Erintkez6 tipusa 1 CO contact (AgSnO gold-  Mechanikai élettartam 10 x 106 kapcsolasi
plated) ciklusok
Min. kapcsolasi teljesitmény TmA@1V
Altalanos adatok
Uzemi magassag < 2000 m, tengerszint felett
Tartosin TS 35
Ellen6rz6 gomb elérhetd Igen
Ellen6rz6 gomb valtozata Rogzitheté allasu tesztgomb
Mechanical switch position indicator Nem
Szin fekete
UL94 éghetdségi osztaly, alkatrész Alkatrész Haz
UL94 éghetdségi osztaly V-0
Alkatrész Tartokengyel
UL94 éghet6ségi osztaly V-0
Alkatrész Nyomdégomb
UL94 éghet6ségi osztaly V-0
Szigetelések koordinalasa
Névleges fesziiltség 300V Szennyezés sulyossaga 2
Tulfesziiltség kategéria [} Hézag és kuszout, vezérlé oldala - 26 mm

Atiitési szilardsag, vezérlé oldal - terhelés 3,51 kVeff /1 perc

terhelés oldal
Type of isolation at input and output

reinforced insulation

oldal

Nyitott érintkezd atutési szildrdsaga 1 kVeff / 1 min Atutési szilardsag a tartosin felé 4 kVeff / 1 min.

Lokofesziltség 6 kV (1,2/50 ps) Védelmi osztaly IP20

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Tanusitvany szdma (cULus) E141197

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Csupaszolasi hossz, névleges 8 mm
csatlakozéas

Meghuzasi nyomaték, max. 0.4 Nm Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?
csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 0.14 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2

csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14

AWG, min. AWG, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.14 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 2.5 mm?

Vezeték keresztmetszet, tomor, min. AWG 26 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. AWG 14

(AWG) (AWG)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

finomsodratd, min. finomsodratd, max.

Vezeték keresztmetszet, finomsodrata, AWG 26 Vezeték keresztmetszet, finomsodrati, AWG 16

min. (AWG) max. (AWG)

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.25 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2

vezetékhez, finomsodratu,
érvéghuivelyekkel és mlianyag

finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
miuianyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
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gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.25 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 1.5 mm?2
(DIN 46228-1), min. (DIN 46228-1), max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm? vezetékkeresztmetszet, finomsodratd, két 1 mm?2
finomsodratu, két rogzithetd vezeték, rogzithetd vezeték, max.

min.

Kés mérete size PHO

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001437 ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9,1 27-37-16-01 ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01 ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Dimensional drawing Miscellaneous

Function of test button
6.4 mm Mode is selected by rotating the orange switch.

) The test button can be rotated endlessly.
2 = The groove on the top shows the selected mode.
LI View from the top:
ElE I Auto Mode:
| sk Manual ON Rel . led b
N AUTO MODE elay contact is controlled by
= the coil.
o]
i /17_/ /. _ Manual ON:
% Al O I AMl?Tn[;mNII((]][;“E ® | Rglay is man.ually §Witch on
895 mm without applied coil voltage.
’ -NO contact is closed
Miscellaneous

Recommended screwdriver for test button

E 0.6x35mm

|
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Miscellaneous

Type code TERMSERIES electromechanical relay versions

Y

TERMSERIES |—| |—{ PB Test button (lockable)
EEE::WE B2 Fdition 2 of 24230V UC
control voltage input
relay
g ;Ei:m Blank  Cantact material AgNi
7 Tension AGSND Contact material AgSn0
16 A 16 A output version
Color-marking / HC Qutput for high
control voltage inrush currents
B 5voc HCP  HC+ Premaking
B 12vDC tungsten contact
EE 24VDC C1D2 Class 1 Division 2 approved
1 24vUC
1 48vUC
] 6ovuc
1 120vUC Blank  No plating
1 230vucC AU Gold plated contact
I 120VACRC
B 230VACRHC
] 24-230VUC 1C0 1 Change over / SPOT
2C0 2 Change over / DPDT
WemAWIL INO 1 Normal open / SPST
RC = RCilter ACT  Special 1 Normal apen / SPST

Sonstiges
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Elvalaszto lemezzel

Altalanos rendelési adatok

Sokoldalu elvalaszto lapok

Az elvéalaszto lapokat jelek vizualis csoportositasara,

modulok elektromos

elszigetelésére, valamint a jobb attekinthetéseg

érdekében, jelolések beillesztésére lehet hasznalni. Ezek

miatt

kiilonosen sokoldaltian hasznéalhaté tartozékok. Az

elvalaszt6 lapok novelik a

két modul kozotti tavolsagot és kiisz6aramutakat, ezzel

600 V-ra novelik

a két modul k6zotti szigetelési fesziiltséget. A kettés

levalasztd lemezeket WADDS és WS 10/5 jelolékkel lehet

jeldlni, és ezek

folyamatos keresztatkotést tesznek lehetévé. A szerelést

egyszer(siti a

perforacio, ennek segitségével egyedileg kiilon lehet

véalasztani a keresztosszekotd csatornakat.

¢ Az elvalaszté lap lathatdo mdédon elvalasztja egymastol a
csoportokat.

* Bemélyedések segitik az egyes keresztatkotd csatornak
kitorését.

* Az elvalaszté lapok a modulok kozotti tavolsag és
kuszéaramut novelésével 600 V-ra novelik a modulok
kozotti atiitési fesziiltséget.

Tipus TW TXS/TXZ R3.2 Valtozat

Rendelési 1240800000 TERMSERIES, Elvéalaszt6 lemezzel

szam
GTIN (EAN) 4050118028188
Qty. 10 ST

Tapellaté modul

Helytakarékos betaplalé modulok

Betaplalé moduljaink lehetévé teszik potencialok (azaz
semleges vagy negativ potencialok)

betaplalasat a bemenetre, vagy kapcsolt potencialok
kiadasat a kimenetre. A

TERMSERIES precizen illeszked6 keresztosszekotbivel
egyltt a relémodul

vezetékcsatlakozasai szabadok maradnak az érzékel6k
vagy aktuatorok

szdmara. Tovabbi atvezetd sorkapcsokra nincs szilikség,
ami nagy helymegtakaritast

jelent a berendezésben. Ezzel egylitt egyszerlbb a
huzalozas is,

a potencial betaplalasahoz nincs szilikség kettés
érvéghivelyekre.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus TXP SUPPLY Valtozat
Rendelési 2618940000 TERMSERIES, Tapellaté modul, Erintkezék szama: 5, , Folytonos aram:
szam 10 A, PUSH IN
GTIN (EAN) 4050118667592
Qty. 10 ST
Tipus TXS SUPPLY Valtozat
Rendelési 1240780000 TERMSERIES, Tapellaté modul, Erintkezék szama: 5, , Folytonos aram:
szam 10 A, Csavaros csatlakozas
GTIN (EAN) 4050118028140
Qty. 10 ST
Tipus TXZ SUPPLY Valtozat
Rendelési 1240790000 TERMSERIES, Tapellaté modul, Erintkezék szama: 5, , Folytonos aram:
szam 10 A, Huzérugds csatlakozas
GTIN (EAN) 4050118028164
Qty. 10 ST
Ures
A WS jelolék tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
TIIIIT iﬂ csatlakozdékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

Altalanos rendelési adatok

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan haszndlhatok hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus WS 10/6 M MC NE WS Valtozat

Rendelési 1818400000 WS, Sorkapocs jelols, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4032248310876

Qty. 600 ST
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Lapos csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, 1ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749340000 Csavarhuzé, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagséga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568

Qty. 18T

Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749610000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350

Qty. 1ST

Interfész adapterek

Altalanos rendelési adatok

Gyorsabb jelhuzalozas kisebb helyigénnyel

A huzalozasi id6k csokkentése érdekében konfekcionalt

kabeleket hasznalunk a vezérl6rendszer és az interfész-

szint kdzott, amelyeket egyszerlien csak csatlakoztatni

kell a TERMSERIES adapterhez. Ezzel a villamos szekrény

gyartasi idéit jelentésen csokkenteni lehet. Az adapter

univerzalis rogzitésu és eredeti helymegtakaritast kinal

egyutt a TERMSERIES termékekkel az azonos korvonala

miatt.

* Rovidebb huzalozasi id6 a plug-and-play kialakitadsnak és
a konfekcionalt kabeleknek koszonhetéen

* A TERMSERIES bemeneti és kimeneti oldalan is
alkalmazhatd

* A plusz és a minusz kapcsolasi logikaval egyarant
kompatibilis

* Helytakarékos, mivel univerzélisan illeszkedik a
TERMSERIES sorozat t6bbi termékéhez

Tipus TIAF10 Valtozat

Rendelési 1463520000 TERMSERIES, Adapter, 10 pélust DIN EN 60603-13 dugé, hosszu
szam rogzitékar, Jelutak szama: 8, Névleges DC fesziiltség : 24 V, Névleges
GTIN (EAN) 4050118323535 aram (jelutanként): 125 mA

Qty. 18T

Tipus TIAL F20 Valtozat

Rendelési 1463550000 TERMSERIES, Adapter, 20 pélust DIN EN 60603-13 dugd, hosszu
szam rogzitékar, Jelutak szama: 16, Névleges DC fesziiltség : 24 V,

GTIN (EAN) 4050118331783 Névleges aram (jelutanként): 60 mA

Qty. 18T
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Tipus TIA SUBD 15S
Rendelési 1463530000

szdm

GTIN (EAN) 4050118323542

Qty. 18T

Valtozat

TERMSERIES, Adapter, Sub-D, 15 pdlust, DIN 41652 / IEC 60807,

Jelutak szdama: 8, Névleges DC fesziiltség : 24 V, Névleges aram

(jelutanként): 125 mA

Keresztosszekotd pozicio

Altalanos rendelési adatok

Beallithaté keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotSinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetévé, akar

51 polussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon kdnnyen a kivant méretre

csOkkenthetd. A keresztosszekotdk kiilondsen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatdk és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugo deformalddasat egy halo

akadalyozza meg.

* Egyedileg beallithat6 keresztosszekotd 51 polussal

* Megerdsitd elem a rugd deformalédasanak elkertlése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség - max 32 polus
lehetséges

* Rezgésallésag

Tipus TCC6.4/51 RD
Rendelési 2556410000

szam

GTIN (EAN) 4050118566925

Qty. 10 ST

Véltozat
TERMSERIES, Keresztosszekot6

Tipus TCC 6.4/51 OR
Rendelési 2556370000

sz&dm

GTIN (EAN) 4050118566680

Qty. 10 ST

Valtozat

TERMSERIES, Keresztosszekot6

Tipus TCC 6.4/51BL
Rendelési 2556450000

szam

GTIN (EAN) 4050118566963

Qty. 10 ST

Véltozat
TERMSERIES, Keresztdsszekot6
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Keresztosszekotok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetéve, akar

51 podlussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csokkenthetd. A keresztosszekoték kiilondsen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugé deformalodasat egy halé

akadalyozza meg.

¢ Egyedileg beallithaté keresztosszekotd 51 polussal

* Megeré6sité elem a rugé deformaléodasanak elkertilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdlus
lehetséges

* Rezgésallésag

Altalanos rendelési adatok

Tipus TCC 6.4/51 BK Véltozat

Rendelési 2556490000 TERMSERIES, Keresztosszekotd
szam

GTIN (EAN) 4050118567007

Qty. 10 ST
Tipus TCC 6.4/2 OR Viltozat
Rendelési 2556350000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

szam
GTIN (EAN) 4050118566826
Qty. 10 ST

Kereszt6sszekotd pozicio

Beallithat6 keresztosszekoték
Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A
TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg
beallithat6 keresztosszekotéseket tesz lehetdvé, akar
N 51 podlussal. A dugaszolhaté pdlusok szama 32-re
nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre
csOkkenthetd. A keresztosszekoték kiilondsen egyszerlen
kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathaték.
A szerelés soran a rugé deformalédasat egy halé
akadalyozza meg.
¢ Egyedileg bedllithatd keresztosszekotd b1 polussal
* Megeré6sité elem a rugé deformalodasanak elkertilése
érdekében
* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdélus
lehetséges

* Rezgésallésag

Altalanos rendelési adatok

Tipus TCC 6.4/2 BL Valtozat

Rendelési 2556430000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

szdm

GTIN (EAN) 4050118566949

Oty. 10 ST
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Keresztosszekotok

Altalanos rendelési adatok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetéve, akar

51 podlussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csOkkenthetd. A keresztosszekoték kiilonosen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugé deformalodasat egy halé

akadalyozza meg.

¢ Egyedileg beallithaté keresztosszekotd 51 polussal

* Megeré6sité elem a rugé deformaléodasanak elkertilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdlus
lehetséges

* Rezgésallésag

Tipus TCC 6.4/2 BK Valtozat

Rendelési 2556470000 TERMSERIES, Keresztosszekotd
szdm

GTIN (EAN) 4050118566987

Qty. 10 ST

Keresztosszekoto pozicio

Altalanos rendelési adatok

Beallithat6 keresztosszekoték
Novelje keresztosszekotdinek rugalmassagat. A
TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg
beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetévé, akar
\ 51 pélussal. A dugaszolhat6 pdlusok szama 32-re
nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre
csokkenthetd. A keresztosszekotdk kiilonosen egyszerlien
kezelhetdk, jol lathatdk és univerzalisan csatlakoztathatok.
A szerelés soran a rugo deformalddasat egy halo
akadalyozza meg.
* Egyedileg bedllithaté keresztosszekotd 51 polussal
* Megerdsitd elem a rugd deformalédasanak elkertlése
érdekében
* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség - max 32 polus
lehetséges
* Rezgésallésag

Tipus TCC 6.4/10 RD Valtozat

Rendelési 2556400000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
szam

GTIN (EAN) 4050118566918

Qty.

10 ST
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Altalanos rendelési adatok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetéve, akar

51 podlussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csokkenthetd. A keresztosszekoték kiilondsen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugé deformalodasat egy halé

akadalyozza meg.

¢ Egyedileg beallithaté keresztosszekotd 51 polussal

* Megeré6sité elem a rugé deformaléodasanak elkertilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdlus
lehetséges

* Rezgésallésag

Tipus
Rendelési
szdm

GTIN (EAN)
Qty.

TCC 6.4/10 OR
2556360000

4050118566673

10 ST

Véltozat

TERMSERIES, Keresztosszekotd

Keresztosszekoto pozicio

Altalanos rendelési adatok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotdinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetévé, akar

51 polussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csokkenthetd. A keresztosszekoték kiilonosen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatdk és univerzalisan csatlakoztathatok.

A szerelés soran a rugo deformalddasat egy halo

akadalyozza meg.

* Egyedileg bedllithaté keresztosszekotd 51 polussal

* Megerdsitd elem a rugd deformalédasanak elkertlése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség - max 32 polus
lehetséges

* Rezgésallésag

Tipus TCC6.4/10BL Valtozat

Rendelési 2556440000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
szam

GTIN (EAN) 4050118566956

Qty. 10 ST

Tipus TCC 6.4/10 BK Valtozat

Rendelési 2556480000 TERMSERIES, Keresztosszekotd
szdm

GTIN (EAN) 4050118566994

Qty. 10 ST
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Altalanos rendelési adatok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetéve, akar

51 podlussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csOkkenthetd. A keresztosszekoték kiilonosen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugé deformalodasat egy halé

akadalyozza meg.

¢ Egyedileg beallithaté keresztosszekotd 51 polussal

* Megeré6sité elem a rugé deformaléodasanak elkertilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdlus
lehetséges

* Rezgésallésag

Tipus TCC 12.8/26 RD Valtozat

Rendelési 2556420000 TERMSERIES, Keresztosszekotd
szdm

GTIN (EAN) 4050118566932

Qty. 10 ST

Tipus TCC 12.8/26 OR Viltozat

Rendelési 2556380000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
szam

GTIN (EAN) 4050118566697

Qty. 10 ST

Tipus TCC 12.8/26 BL Valtozat

Rendelési 2556460000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118566970

Qty. 10 ST

Tipus TCC 12.8/26 BK Valtozat

Rendelési 2556500000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
szdm

GTIN (EAN) 4050118567014

Qty. 10 ST
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Kereszt6sszekotd pozicio

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetéve, akar

51 podlussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csokkenthetd. A keresztosszekoték kiilondsen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugé deformalodasat egy halé

akadalyozza meg.

¢ Egyedileg beallithaté keresztosszekotd 51 polussal

* Megeré6sité elem a rugé deformaléodasanak elkertilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdlus
lehetséges

* Rezgésallésag

Altalanos rendelési adatok

Tipus TCC 6.4/2 RD Valtozat
Rendelési 2556390000 TERMSERIES, Keresztosszekotd
szdm

GTIN (EAN) 4050118566901

Qty. 10 ST
WS 12/6
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelolé
- kemény alapkontuirja biztonsagosan a helyére pattan a
| csatlakozon. Az elasztikus feliilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyuljtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
_ méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadédhatnak,

' kiilonosen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A feliileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi
felbontadsdnak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatl sorkapcsokkal

¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

¢ A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

* Hely a tobbsoros nyomtatashoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 12/6 MM WS Valtozat

Rendelési 2007200000 WS, Sorkapocs jelols, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118391886

Qty.

600 ST
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