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Altalanos rendelési adatok

Valtozat MetalliCard, Készulékjelolk, 15 x 45 mm, piros
Rendelési szam 2859700000

Tipus CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR

GTIN (EAN) 4064675572619

Qty. 1 Darab
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https://eshop.weidmueller.com/p/2859700000

CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT SDR

Miszaki adatok

Méretek és tomegek
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Mélység 0.5 mm Mélység (coll) 0.0197 inch
Magassag 15 mm Magasség (coll) 0.5906 inch
Szélesség 45 mm Szélesség (coll) 1.7716 inch
Nett6 tomeg 0.88¢g

Hémérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -55..130 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Vaéltozat dugaszolhatd, 3,5 mm-es szerel6 furattal

Szélesség 45 mm

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 130°C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -55°C

Szin piros

Alapanyag Eloxalt aluminium

Nyomtatott karakterek Vevdéspecifikus

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdja MetalliCard

Cimkemezd mérete 15.2x42.2 mm

kompatibilis nyomtato

Jel6lék szdma kombinaciénként 1 MetalliCard = Device markers

Uzemi hémérsékleti tartomany -55..130°C

Késziilékjelolok

Furatatméré 3.30 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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