FSKIT 24VDC 5NO1NC FG LD AGSNO AU

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

A kép illusztracio

A SAFESERIES hosszabbitd kényszervezetett érintkezékkel
ellatott relékkel mikodik, az EN 61810-3 A tipusnak
megfeleléen. igy elére meg lehet hatarozni az
alkalmazasok jelfelligyeletéhez, az emberek és a gépek
védelme érdekében. Ez biztositja, hogy a vezérlési

szint biztonsadgosan megkapja a visszajelzéseket.

5 csatlakoztathato relé, hizékengyeles (csavaros)
kotéstechnikaval, 2 NO + 2 NC, 3 NO + 1 NC, 4 NO +

2 NC, 3 NO + 3 NC, valamint 5 NO + 1 NC érintkez6
modul valtozatokkal. Ha az alkalmazas megfelel az EN/
ISO 13849-1 szabvanynak , PL ,e" teljesitményszint
érhetd el. Az alapkomponens szintén megfelel biztonsagi
alkalmazasokra az IEC/EN 62061 szerint, a SIL3

biztonsagi integritasi szint eléréséhez.

* Kényszervezetett érintkezével ellatott relé , az EN

61810-3 A tipus szerint

¢ cULus altal jegyzett tanusitvany a észak-amerikai piac

magas elismeréséért

¢ CQC megfelel6ségi tanusitvany kinai minéségi

szabvanyokkal

 Osszeszerelt, 100%-0s miikodési tesztnek alavetett
KESZLET relével és aljzattal, beépitett allapotjelzé LED-

fénnyel
* 99%-os diagnosztikai lefedés

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

SAFESERIES, Relémodul pozitiv kapcsolasi
logikaju érintkezékkel 1 NC és 5 NO
kényszervezetett érintkezé (EN 61810-3 A tipus)
AgSnO aranyozott, Névleges vezérléfesziiltség:
24V DC £10 %, Folytonos aram: 6 A, Csavaros
csatlakozas, Ellenérzé gomb elérhet6: No

Rendelési szdm

2860020000

Tipus
GTIN (EAN)
Qty.

FSKIT 24VDC 5NO1NC FG LD AGSNO AU
4064675574729
1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

[H us

LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E223474
Méretek és tomegek
Mélység 59.8 mm Mélység (coll) 2.3543 inch
Magassag 89.4 mm Magassag (coll) 3.5197 inch
Szélesség 29.8 mm Szélesség (coll) 1.1732 inch
Nett6é tomeg 63.3 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40°C..70°C Ambient temperature -25 °C...bb5 °C

Uzemi hémérséklet

Paratartalom

5 - 85% rel. paratartalom,
paralecsapddas nélkiil

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

19f8b897-8687-40ch-b680-a1c1dbbfdebe

UL névleges adatok

Kornyezeti hémérséklet (mikodési), max.

70°C

Csatlakozasi keresztmetszet AWG, min.

AWG 20

Csatlakozasi keresztmetszet AWG, max.

Meghuzasi nyomaték, max.

AWG 16

T Nm

Vezeték tipusa

merev vorosréz vezeték,
flexibilis vorosréz vezeték

vezérlo oldal

Névleges vezérléfesziiltség

24V DC£10 %

Névleges aram, DC

25,6 mA

Névleges teljesitmény

620 mW

Allapotjelzé

Zold vildgitédioda

Védéaramkor

Csillapito diéda

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges aram 6 A

Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 400V
terhelésnél

Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 250V Bekapcsolasi aram 30A/20ms
AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 1500 VA DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 144 W @ 24V
max. max.

Bekapcsolasi késleltetés <20 ms Kikapcsolasi késleltetés <20 ms

Erintkezé tipusa

1 NC and 5 NO contacts
forcibily guided (EN
61810-3 type A) (AgSnO
gold-plated)

Mechanikai élettartam

10 x 106 kapcsolasi
ciklusok

Min. kapcsolasi teljesitmény

2mA@24V,10mA @ 12
V,100mA @5V
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Altalanos adatok

Uzemi magassag

< 2000 m, tengerszint felett

Tartosin TS 35
Ellen6rz6 gomb elérhetéd No
Mechanical switch position indicator Nem
Szin Antracit
UL 94 éghetGségi osztaly V-2
UL94 éghetbségi osztaly, alkatrész Alkatrész Aljzat
UL94 éghet6ségi osztaly V-2
Alkatrész Reléfedél
UL94 éghetdségi osztaly V-2
Alkatrész Relé alaplemez
UL94 éghet6ségi osztaly V-0
Szigetelések koordinalasa
Insulation coordination according to IEC 61984 Névleges fesziiltség 250V
Szennyezés sulyossaga 2 Tulfesziiltség kategoéria 1
Hézag és kuszéut, vezérlé oldala - =23 mm Atiitési szilardsag, vezérlé oldal - terhelés 2,5 kVeff/ 1 perc

terhelés oldal

oldal

Type of isolation at input and output

Basic insulation

Szomszédos érintkez6k atitési
szilardsaga

2,5 KVeff / 1 min.

Type of isolation at neighbouring
contacts

Basic insulation

Nyitott érintkezd atiitési szilardsaga 1,5 kVeff / 1 min.

Atiitési szilardsag a tartosin felé

4 kVeff / 1 min.

Impulse withstand voltage at input and 2,5 kV
output

Védelmi osztaly IP10 Impulse withstand voltage at 2,5 kV
neighbouring contacts
A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei
Tanusitvany szdma (cULus) E223474
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Csupaszolasi hossz, névleges 7 mm
csatlakozas
Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm Meghuzasi nyomaték, max. T Nm
Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20
csatlakozas, max. AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2
AWG, max.
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 1.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. AWG 20
(AWG)
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. AWG 14 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
(AWG) finomsodrata, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték keresztmetszet, finomsodrati, AWG 20
finomsodratd, max. min. (AWG)
Vezeték keresztmetszet, finomsodraty, AWG 14 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2
max. (AWG) vezetékhez, finomsodratu,
érvéghivelyekkel és miianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.75 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
mUanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kapcsolasi rajz Graph
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Tipuskodok

INEmEEEN

FS Functional SafetyJ L AU Gold plated contacts

KIT  Kit with screw connections

AGSN AgS ct material
Nominal control voltage | GSNO GSn0 contact materia

24 vV0C [
| LED status indicator for input side
Numbers of contacts = + Free-wheeling diode
and contact design
2N02NC 2NO+2NC
JNOINC 3NO+1NC {FG Forcibly Guided contacts
3N03NC 3ND+3NC
ANQ2ZNC 4NO+2NC
SNOINC 5NO+1NC
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Tartozékok

Hornyos csavarhiizé-készlet, Philips

Csillagfejli csavarhuzo, tipus: Phillips, SDK PH DIN 5262,
ISO 8764 /2-PH, behaijto ISO 8764-PH szerint, hegy:
Chrom Top, SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDK PH1 X 80 Valtozat

Rendelési 2749410000 Csavarhuzd, Kés szélessége (B): 4.5 mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A):
szam 1

GTIN (EAN) 4050118895636

Qty. 18T

l:lres

___________ Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jel6ld
[ w szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy
- kivalé minéségu, kontrasztos késziilékjelold.
****** A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdamos mas gyartd
‘ késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.
, Az el6nyok attekintése:
( * altaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthato
: cimkék, tipustol fliggben,
‘ ¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jeloléket szallitunk.
* Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 6/15 K MC NE GE Viltozat

Rendelési 1880130000 ESG, Késziilékjelslk x 15 mm, PA 66, Szin: sarga, Ontapadés
szam

GTIN (EAN) 4032248478910

Qty. 200 ST

Tipus ESG 6/15 K MC NE WS Valtozat

Rendelési 1880100000 ESG, Késziilékjelolsk x 15 mm, PA 66, Szin: fehér, Ontapadds
sz&dm

GTIN (EAN) 4032248478781

Qty. 200 ST

Tipus ESG 6/17 K MC NE GE Valtozat

Rendelési 1880110000 ESG, Késziilékjelslk x 17 mm, PA 686, Szin: sérga, Ontapadés
szdm

GTIN (EAN) 4032248478798

Qty. 200 ST
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Tartozékok
Tipus ESG 6/17 KMC NE WS Valtozat
Rendelési 1880120000 ESG, Késziilékjelolék x 17 mm, PA 66, Szin: fehér, Ontapados

szdm
GTIN (EAN) 4032248478804
Qty. 200 ST

ESG 6/15

Garantaltan hosszu élettartam: ESG

A t6bb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
tapadé réteggel rendelkeznek, amely a lehetd legjobb
tapadast biztositja az alatta 1évé fellilethez. A duplan
laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
vékony, ugyanakkor rendkiviil nagy szakitészilardsagu.

A MultiMark elényei:

* Kilonb6z6 anyagok az eltéré kovetelményekhez”

e Szamos gyarto berendezésével hasznalhato

* Késziilékjelolok ismerds kialakitassal

Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 6/15 MM WS Valtozat

Rendelési 2619940000 ESG, KésziilékjelsI6k, 6 x 15 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118626148

Qty. 3000 ST
ESG 6/17
Garantaltan hosszu élettartam: ESG
_ A tobb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
\\ tapado réteggel rendelkeznek, amely a lehet6 legjobb
' tapadast biztositja az alatta lévé feliilethez. A duplan
laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
Q vékony, ugyanakkor rendkiviil nagy szakitészilardsagu.

A MultiMark elényei:
¢ Kilonboz6 anyagok az eltéré kovetelményekhez”
* Szamos gyarté berendezésével hasznalhaté
* Készilékjelol6k ismerds kialakitassal
Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 6/17 MM WS Valtozat

Rendelési 2005100000 ESG, Késziilékjeloldk, 6 x 17 mm, fehér
szdm

GTIN (EAN) 4050118390728

Qty. 3000 ST
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