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SPEIink®

A FrontCom® Vario tobb funkciét integral egy kozos
rendszerbe. A rendszert egyszer( telepiteni és az adat-,
jel- és tApmodulok széles valasztékabol valaszthat.
Rendkiviil kompakt kialakitdsa mellett a FrontCom®
Vario szamos egyediilallé termékjellemzét kinal,
amelyek az On szdmara a projekt tervezést és a
munkafolyamatokat biztonsadgossa, gyorsséa és idétalléva
teszik. Tovabba a FrontCom® Vario rendszernek olyan
attraktiv hazkialakitasa van, ami mellesleg a legnagyobb
itésallésagot nyujtja és teljes egészében megfelel az IP
65 védettségi osztaly kovetelményeinek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Egyérparas Ethernet, Osszekots, SPE aljzat IEC
63171-2 szerint, PoDL, az IEEE 802.3bu / cg
szabvanynak megfeleld, Pélusszam: 2
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 6.42¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40 °C...85 °C
Telepitési hémérséklet
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Altalanos adatok
Terméktipus Egyérparas Ethernet, Védelmi osztaly IP67 hazzal
Osszekotd
Betét tipusa Betét adat SteadyTec
Altalanos adatok
1. csatlakozas SPE aljzat IEC 63171-2 2. csatlakozas SPE aljzat IEC 63171-2
szerint szerint
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Haz {6 anyaga PA 66
Kategoria T1-B Erintkezé anyaga Cu
Erintkezd feliilet Arany a nikkel felett Védelmi osztaly IP67 hazzal
Dugaszolasi ciklusok 750
Villamos tulajdonsagok
Atiitési szilardsag, érintkezd / arnyékolas 2250 V DC Atutési szilardsag, érintkezd / érintkezé = 1000 V DC
Szigetelési ellenallas =500 MQ Névleges dram 3,6 A0 °C-on
PoE / PoE+ PoDL, az IEEE 802.3bu / Uzemi fesziiltség tartomany <bOVAC,=60VDC
cg szabvanynak megfelel6
Altalanos szabvanyok
Csatlakozo, standard IEC63171-2 Halézat szabvany |EEE 802.3cg (10BaseT 1),
IEEE 802.3bw (100
BaseT1), IEEE 802.3bp
(1000 BaseT1)
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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