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Az Uj M8 tetbs elosztdédoboz rendkivil kompakt, és
kényelmes PUSH IN csatlakozassal rendelkezik. Ez
lehet6évé teszi a gyors, biztonsagos és hatékony helyszini
kabelezést.

Tet6 elosztéinkhoz modularis rendszer is elérhetd. Az
egyedi jelol6k lehetévé teszik az eloszto és az I/0 aljzatok
egyedi cimkézését.

e 3 és 4 polusu M8 I/0 aljzatok

* 4,6, 8 vagy 10-es I/0 aljzatok

* |P 67 védelmi osztaly

¢ UL tanusitvany

Altalanos rendelési adatok

Valtozat ErzékelS/beavatkozé-passziv eloszto, M8,
Pélusszam: 3

Rendelési szdm 2863240000

Tipus SAI-XXZ-MXPP-3X-MO8X-XXX

GTIN (EAN) 4064675595373

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok U K
ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 73.92¢g
Hémérsékletek
Uzemi hémérséklet -25-80°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Connection data

Vezeték kiils6é atmérd, min. 6 mm Vezeték kiilsé &tmérs, max. 12 mm

Kébelcsavarzat M 20 Rogzitési tartomany, névleges 0.14 mm?
csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 24

csatlakozas, max. AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16 Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2

AWG, max.

Tomor, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2 Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2

Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2 muanyag galléros érvéghivellyel, DIN ~ 0.14 mm?2

46228 pt 4, min.

mUanyag galléros érvéghiivellyel, DIN  0.75 mm?2
46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.25 mm?2

érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1.5 mm?2 Csatlakozas tipusa PUSH IN

Electrical data

Névleges fesziiltség, min. 15V Névleges fesziiltség, max. 30V

Max. aramtovabbitasi kapacitas 4 A Teljes aram 6 A

kartyahelyenként

Aram/jel 2A Elektromos szigetelés lehetséges Nem

General technical data

Védelmi osztaly IP67 Po6lusszam 3

Csatlakozasi menet M8 Szennyezés sulyossaga 3

LED Igen LED iniciator Igen

LED-szin a mUikodés jelzéséhez zold LED szin az I/0 mukddéshez sarga

Material data

O-gylri anyaga FKM Haz {6 anyaga PBT

Eloszt6 anyaga Mdanyag Haz szine fekete (RAL 9005-h6z
hasonlé)

Fedél tomitéanyaga FKM Csavaros aljzat Nikkelezett CuZn

Erintkezé anyaga CuZn Erintkezd feliilet Aranyozott
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Erintkez6tart6 anyaga PBT (UL 94 VO)

Technical data cable

Polusszam 3 Vezeték kiilsé atmérs, max. 12 mm
Vezeték kilsé atmérs, min. 6 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Altalanos rendelési adatok

A MultiFit a Weidmiiller mas gyartmanyu sorkapcsokhoz

hasznalhato jelolérendszere. A Weidmiiller Dekafixhez

hasonléan a MultiFit csalad jelol6i is atalakitas nélkiil

hasznalhatok a szabvanyos nyomtatasi rendszerekben.

Javasoljuk, hogy a MultiFit elsé hasznélata el6tt az

alkalmazott sorkapcsokon a mintajel6lékkel végezzen

probat.

* Egy jelold, kiillonbdzd gyartmanyd sorkapcsokhoz
hasznalhato.

* Hasznalatra kész jelolék standard nyomtatassal

¢ Jelolék PrintJet CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel
torténd nyomtatashoz

¢ Egyedileg nyomtatott jel6l6k a felhasznalé CAE adatai
vagy specifikacioi alapjan

* Egy jelolérendszer minden alkalmazashoz

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus MFF 10/6 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1856780000 MultiFit, Sorkapocs jeldlé, 10 x 6 mm,
szam Festo, fehér

GTIN (EAN) 4032248400881

Qty. 600 ST

Raszter mm-ben (P): 6.00
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