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\/compum

Aram- és fesziltségatalakitok huzalozasa

Rugds és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphatd
mérdé-bontéd sorkapcsaink kifinomult megoldéast kinalnak
az dramerdsség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
szlikséges fontos atalakité aramkororok kiépitéséhez.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Méré transzformator levalaszté sorkapocs,
Csavaros csatlakozas, 500, 41, 2

Rendelési szam 2863880000

Tipus WTL 6 STB

GTIN (EAN) 4064675598732

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (UR) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 46.5 mm Mélység (coll) 1.8307 inch

Meélység DIN sinnel egyitt 47.5 mm Magassag 69 mm

Magasség (coll) 2.7165 inch Szélesség 7.9 mm

Szélesség (coll) 0.311inch Nett6é tomeg 23.11g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C

Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 130 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin sotétbézs

UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Véglap sziikséges Igen Potencialok szdma 1

Szintek szdma 1 Rogzitési pontok szdma szintenként 2

Potencialok szdma szintenként 1 Tartésin TS 35

N funkcié Nem PE m(ikodés Nem

PEN funkcio Nem

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Robbanasbiztossag szempontjabol Nem
bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa Felpattinthato

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 6 mm?2 Névleges fesziiltség 500V

Névleges DC fesziiltség 500V Névleges aram 41 A

Aram maximum vezetékoknal 41 A Szabvanyok IEC 60947-7-1

Fajlagos ellenéllas az IEC 6094 7-7-x 0.78 mQ Névleges |6kéfesziiltség 6 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.31W Szennyezés sulyossaga 3

x szerint
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Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészité
csatlakozas

Csavaros csatlakozas

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Mérbéeszkoz, IEC 60947-1 Ab Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8
AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 1.2 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.8 Nm Csupaszolasi hossz 12 mm

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama 2

Rogzitési tartomany, névleges 10 mm2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Biztositocsavar M 35 Kés mérete 0.8 x 4,0 mm
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
AWG, min. finomsodratu, érvéghtivelyekkel és

muanyag gallérokkal DIN 46228/4,

névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
érvéghuvelyekkel és mlanyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN finomsodratu, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2
finomsodratd, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 10 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?
tomor ér, min. névleges csatlakozas
UL névleges adatok
B fesziiltség nagysag (UR) 300V B aram nagysag (UR) 30A
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 8 AWG D aram nagysag (UR) 10 A
(UR)
C a&ram nagysag (UR) 30A C fesziiltség nagysag (UR) 150V
Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 20 AWG Tanusitvany szama (UR) E60693
(UR)
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 20 AWG D feszliltség nagysag (UR) 300V
(UR)
Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. 8 AWG
(UR)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 20
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartdsin TS 36
Besorolasok
ETIM 7.0 EC000902 ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902 ETIM 10.0 EC000902
ECLASS 11.0 27-14-11-26 ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Altalanos rendelési adatok

Aram- és fesziiltségatalakitok huzalozasa

Rugods és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphaté
mérdé-bontéd sorkapcsaink kifinomult megoldéast kinalnak
az aramerd@sség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
szlikséges fontos atalakitdé aramkororok kiépitéséhez.

Tipus SAKQB 6/2 Valtozat
Rendelési 2615330000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, Pélusszam: 2,
szam Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 6 mm
GTIN (EAN) 4050118655797
Qty. 20 ST
Tipus SAKQB 6/3 Valtozat
Rendelési 2615340000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sziirke, Pélusszam: 3,
szam Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 6 mm
GTIN (EAN) 4050118655780
Qty. 20 ST
Tipus SAKQB 6/4 Valtozat
Rendelési 2615360000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szlirke, Pélusszam: 4,
szam Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 6 mm
GTIN (EAN) 4050118655858
Qty. 20 ST
Tipus SAKQB 6/10 Valtozat
Rendelési 2111230000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szirke, Pélusszam:
szam 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 6 mm
GTIN (EAN) 4050118440607
Qty. 10 ST
Tipus SAKQS 6/2 Valtozat
Rendelési 2111240000 Keresztosszekoté (kapocs), Szélesség: 6 mm
szam
GTIN (EAN) 4050118440621
Qty. 10 ST
Keresztosszekotdk
— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
1 sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
5 B ‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
Fi THY polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozadsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis

sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SAKQS 6/4 Valtozat
Rendelési 2111670000
szam

GTIN (EAN) 4050118440614
Qty. 10 ST

Keresztosszekotd (kapocs), Szélesség: 6 mm

Véglapok és elvalasztélapok

A véglapok a végbak el6tt 1évé utolsé modularis
kapocs nyitott oldalara vannak felszerelve. A véglap

T T — hasznalata biztositja a modularis kapocs m(ikodését és a

o U A meghatarozott névleges fesziiltséget. A véglap biztositja,

W % /( | hogy ne lehessen hozzaérni az aram alatt 1évé részekhez,
O

Al és igy a kapocs védelmet biztositson az ujjak szamara.

Altalanos rendelési adatok
Tipus WAP WTL 6 BL Valtozat
Rendelési 2863970000

Vég- és elvélasztd lemezek kapocsokhoz, kék, Magassag: 68.5 mm,

szam Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN) 4064675598848

Qty. 20 ST

BLM

Altalanos rendelési adatok
Tipus BLM 5/8 TB Valtozat
Rendelési 7760380692

BLM, Sorkapocs jel6l6, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00

szdm Weidmueller, fehér
GTIN (EAN) 6944169819148
Qty. 4800 ST
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Plus

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/8 PLUS MC NE WS
Rendelési 1046350000
szam

GTIN (EAN) 4032248782055

Valtozat

Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00

Weidmueller, fehér

Qty. 800 ST
Keresztosszekotdk
a— A potenciél elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
1 sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
g 11 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
Fi LAAI polusok megtdrnek, a sorkapcsok csatlakozasa még
- mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris

- hag

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Tipus ISPF QB58 SW
Rendelési 0546000000
szdm

GTIN (EAN) 4008190116705
Qty. 10 ST

Valtozat

Szigetel6 profil, PVC, fekete

A létrehozas datuma 12.11.2025 03:16:13 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1046350000
https://eshop.weidmueller.com/p/0546000000

Weidmiiller 3t

WTL 6 STB

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Ta rtOZéI(Ok www.weidmueller.com

Levalaszt6é dugdk

Az integralt levalasztdkarral ellatott sorkapcsokkal
ellentétben a mi levalaszté dugdink teljesen levehet6k
vagy eltavolithatok a sorkapcsokrél és adott

alkalmazasrdl, és a szabvanyos levalaszték rugalmas
alternativajat kinaljak.

Altalanos rendelési adatok
Tipus QB 58/8/15 Valtozat
Rendelési 0545400000

szam

Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szirke, 27 A,

Pélusszam: 58, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190028794 0.8 mm

Qty. 10 ST

Keresztosszekotok

A potencial elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
‘ sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
|1 A tovabbi vezetékezés konnyen elkerilhetd. Ha a
LA polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris
sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok
Tipus QB 58/8/9/WI Valtozat
Rendelési 0545300000
szam

Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, szirke, 27 A,

Pélusszam: 58, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:

GTIN (EAN) 4008190125080 0.8 mm
Qty. 10 ST
Tartozék

Aram- és fesziiltségatalakitok huzalozasa

Rugods és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphatd
méré-bontd sorkapcsaink kifinomult megoldast kinalnak
az dramer(@sség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
szlikséges fontos atalakitd aramkororok kiépitéséhez.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WAP WTL 6 GR Valtozat

Rendelési 2868500000 Vég- és elvalasztd lemezek kapocsokhoz, sziirke, Magassag: 68.5 mm,
szam Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675619574

Qty. 20 ST

Véglapok és elvalasztélapok

A véglapok a végbak el6tt 1évé utolsé modularis
kapocs nyitott oldalara vannak felszerelve. A véglap

— hasznalata biztositja a modularis kapocs mikodését és a

ey M T meghatarozott névleges fesziiltséget. A véglap biztositja,

\ ot e hogy ne lehessen hozzaérni az aram alatt 1évd részekhez,
\\;,,\kj és igy a kapocs védelmet biztositson az ujjak szamara.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WAP WTL 6 SW Valtozat

Rendelési 2868510000 Vég- és elvélasztd lemezek kapocsokhoz, fekete, Magassag: 68.5 mm,
szam Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675619581

Qty. 20 ST

Tipus WAP WTL 6 Valtozat

Rendelési 2863960000 Vég- és elvalasztd lemezek kapocsokhoz, s6tétbézs, Magassag: 68.5
szam mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675598824

Qty. 20 ST

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhato rogzitést

a kapocssinen és megakaddlyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opciok vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugé tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/2 Véltozat

Rendelési 1061200000 Végbak, sotétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190030230

Qty. 50 ST
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Tartozékok
Tipus WEW 35/2 GR Valtozat
Rendelési 1859200000 Végbak, szurke, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szdm
GTIN (EAN) 4032248411658
Qty. 50 ST
Tipus WEW 35/2 SW Véltozat
Rendelési 1061210000 Végbak, fekete, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szam
GTIN (EAN) 4032248136278
Qty. 50 ST
Tipus WEW 35/2 VO GF SW Valtozat
Rendelési 1479000000 Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 8 mm, 130 °C
szam
GTIN (EAN) 4050118286779
Qty. 50 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok

'y
ol

Altalanos rendelési adatok

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaléberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhat6

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Tipus PS4 F.STB 4 Valtozat
Rendelési 0299600000 Tesztadapter (kapocs), 230 V
szam
GTIN (EAN) 4008190074043
Qty. 20 ST
Tipus STB 30.5 IH/BL Valtozat
Rendelési 0341200000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
szam
GTIN (EAN) 4008190044077
Qty. 50 ST
Tartozék
Aram- és fesziiltségatalakitok huzalozasa
P Rugés és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphat6
05N l1 Yy mérdé-bonté sorkapcsaink kifinomult megoldast kinalnak
| o az dramerGsség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
— <~

.

N j’*’f’//}@» R,

5

PR

sziikséges fontos atalakitdé aramkororok kiépitéséhez.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus STB 30.5 IH/BR Viltozat

Rendelési 1027870000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 10 mm, Mélység: 31.7
szam

GTIN (EAN) 4032248755615

Qty. 50 ST
Tipus STB 30.5 IH/GE Valtozat
Rendelési 0341500000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm

szdm
GTIN (EAN) 4008190130961
Qty. 50 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok

| I
Altalanos rendelési adatok

Tipus STB 30.5 IH/GN Valtozat
Rendelési 0341400000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm

szdm

GTIN (EAN) 4008190008093

Az adapterek és tesztdugdk a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhat6

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Qty. 50 ST
Tartozék
Aram- és fesziiltségatalakitok huzalozasa
. Rugés és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphat6
i ‘ mérdé-bontéd sorkapcsaink kifinomult megoldast kinalnak
4 @ . az dramer@sség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
<. = szilikséges fontos atalakitdé aramkororok kiépitéséhez.
5, f%@ : ° i
-

Altalanos rendelési adatok

Tipus STB 30.5 IH/GR Véltozat

Rendelési 0341100000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
szam

GTIN (EAN) 4008190083960

Qty. 50 ST
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Weidmiiller 3t

WTL 6 STB Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- www.weidmueller.com
Tartozékok
Tipus STB 30.5 IH/RT Valtozat
Rendelési 0341300000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm

szdm
GTIN (EAN) 4008190157852

Qty. 50 ST
Tipus STB 30.5 IH/SW Véltozat
Rendelési 0341000000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm

szam
GTIN (EAN) 4008190015299
Qty. 50 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok

i |
Altalanos rendelési adatok
Tipus STB 30.5 IH/VI Viltozat
Rendelési 0341600000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 10 mm, Mélység: 31.7 mm
szam

GTIN (EAN) 4008190026035
Qty. 50 ST

Az adapterek és tesztdugdk a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhaté

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.
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