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Az energia, a jel és az adatok atvitele orok feladat

az elektrotechnikaban és a berendezésgyartasban.
Sorkapcsainkat a felhasznalt szigetel6anyagok,
csatlakozdrendszeriik és kialakitdsuk emelik ki a
konkurens gyartok termékei koziil. Egy atmend
sorkapocs egy vagy tobb vezeték egyesitésére és/
vagy csatlakoztatasara hasznéalhaté. E sorkapcsok egy
vagy tobb, azonos potenciall vagy egymassal szemben
szigetelt csatlakozasi szintbdl épllnek fel.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Atvezet6 sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
sotétbézs, 16 mm2, 76 A, 1000 V, Csatlakozasok
szama: 2

Rendelési szam 2868370000

Tipus WDUB 16

GTIN (EAN) 4064675619413

Qty. 20 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Meéretek és tomegek
Mélység 47 mm Mélység (coll) 1.8504 inch
Magassag 65 mm Magassag (coll) 2.5591 inch
Szélesség 9.9 mm Szélesség (coll) 0.3898 inch
Netté tomeg 30.25¢
Hémérsékletek
Ambient temperature -40 °C...65 °C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -40 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 110 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin sotétbézs
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Nem
Csavarozhaté
keresztosszekotéhoz, Egyik
oldalon szabad vég
Potencialok szdma 1 Szintek szdama 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem Tartosin TS 35, TS 32
N funkcié Nem PE mikodés Nem
PEN funkcié Nem
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 6 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 600V
C aram nagysag (CSA) 65 A Tanusitvany szdma (CSA) 200039-1057876
B feszliltség nagysag (CSA) 600V B aram nagysag (CSA) 65 A
D fesziiltség nagysag (CSA) 600V D aram nagysag (CSA) 5A
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 18 AWG
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala zart Felpattinthatd Igen
Rogzités tipusa Felpattinthato Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem

bevizsgalt valtozat
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Felszerelés tipusa TS 32, TS 35
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 16 mm2 Névleges fesziiltség 1000V
Névleges DC fesziiltség 1000V Névleges aram 76 A
Aram maximum vezetékoknal 76 A Szabvanyok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 0.42 mQ Névleges lokéfesziiltség 8 kV
szerint
Tulfeszliltség kategdria 1l Szennyezés sulyossaga 3
Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)
Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas
csatlakozas
Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)
Méréeszkoz, IEC 60947-1 B6 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 6
AWG, max.
Csatlakozasi irany oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 1.9 Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 1.2 Nm Csupaszolasi hossz 20 mm
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Csatlakozasok szama 2
Rogzitési tartomany, névleges 16 mm2 Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Biztositécsavar M4 Kés mérete 0,8 x4,0 mm
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 24 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2
AWG, min. finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
muanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2
vezetékhez, finomsodratd, finomsodratu, érvéghuivelyekkel DIN
érvéghuvelyekkel és mlanyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 16 mm?2
finomsodratd, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 16 mm2
tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm? Finomsodratu, min. (névleges 0.5 mm?2
tomor ér, min. névleges csatlakozas csatlakozas)
UL névleges adatok
B fesziiltség nagysag (cURus) 600V D fesziiltség nagysag (cURus) 600V
Vezeték keresztmetszet, max. (cURus) 6 AWG Tanusitvany szama (cURus) E60693
Vezeték keresztmetszet, min. (cURus) 18 AWG B aram nagyséag (cURus) 65 A
C fesziiltség nagysag (cURus) 600V C aram nagysag (cURus) 65 A
D aram nagyséag (cURus) b A
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 6 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 24
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartdsin TS 3b, TS 32
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Keresztosszekotok

N w

Altalanos rendelési adatok

A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus wav 10/10 Valtozat

Rendelési 1052460000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 63 A,
szam Pélusszam: 10, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190152130 7.55 mm

Qty. 20 ST

Tipus wav 10/2 Valtozat

Rendelési 1052560000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 76 A,
szam Pélusszam: 2, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190154943 7.55 mm

Qty. 50 ST

Tipus waQv 10/3 Valtozat

Rendelési 1054960000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 63 A,
szam Pélusszam: 3, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190079079 7.55 mm

Qty. 50 ST

Tipus wav 10/4 Valtozat

Rendelési 1055060000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 63 A,
szam Pélusszam: 4, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190188245 7.55 mm

Qty. 50 ST

Tipus wav 10/5 Valtozat

Rendelési 2091130000 Keresztosszekotd (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 63 A,
szam Pélusszam: 5, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4008190215903 7.55 mm

Qty. 20 ST

Tipus wav 10/6 Valtozat

Rendelési 2226500000 Keresztosszekoté (kapocs), becsavart allapotban, sarga, 63 A,
szam Pélusszam: 6, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Igen, Szélesség:
GTIN (EAN) 4032248793761 7.55 mm

Qty. 20 ST
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Tesztadapter és tesztaljzatok

’I '
Altalanos rendelési adatok
Tipus STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5 Valtozat
Rendelési 0280600000 Tartozékok, Aljzat
szam

GTIN (EAN) 4008190023188
Qty. 50 ST

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

l:lres

A WAD csatlakozéjelolék a W sorozati sorkapcsokhoz,
___ I valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz
| hasznalhatok. A jeloldk lresen, egyedi nyomtatassal vagy
A standard villam jel6léssel is kaphatok. A WAD MultiCard
| jel6lék a PrintJet CONNECT nyomtatokkal hasznalhatdk
—— — cimkézésre.Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az
‘ M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
(- J jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

r — —_— |

Altalanos rendelési adatok

Tipus WAD 8 MC NE GE Valtozat

Rendelési 1112950000 Csoportjelol6k, Fedél, 33.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 WDU 4,
szam WEW 35/2, ZEW 35/2, sarga

GTIN (EAN) 4032248891696

Qty. 48 ST

Tipus WAD 8 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1112940000 Csoportjel6lék, Fedél, 33.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 WDU 4,
szam WEW 35/2, ZEW 35/2, fehér

GTIN (EAN) 4032248891825

Qty. 48 ST
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A WAD csatlakozéjelolék a W sorozatu sorkapcsokhoz,
valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz
hasznalhatok. A jelol6k tresen, egyedi nyomtatassal vagy

-~
] standard villam jel6léssel is kaphatok. A WAD MultiCard
' == | jelolék a PrintJet CONNECT nyomtatdkkal hasznalhatok
—— cimkézésre.Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az
| M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
= J ; jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
-~~~

Altalanos rendelési adatok
Tipus WAD 5 MC B GE/SW Valtozat
Rendelési 1120450000 Csoportjel6lék, Fedél, 33.3 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 WDU

szam 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, sarga

GTIN (EAN) 4032248901272

Qty. 48 ST

Tipus WAD 8 MC B GE/SW Valtozat

Rendelési 1120470000 Csoportjelolék, Fedél, 33.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00 WDU 4,
szam WEW 35/2, ZEW 35/2, sarga

GTIN (EAN) 4032248901289

Qty. 48 ST

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opciok vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugo tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WEW 35/2 Valtozat

Rendelési 1061200000 Végbak, sotétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190030230

Qty. 50 ST

Tipus WEW 35/2 GR Valtozat

Rendelési 1859200000 Végbak, sziirke, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4032248411658

Qty. 50 ST

Tipus WEW 35/2 SW Valtozat

Rendelési 1061210000 Végbak, fekete, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szdm

GTIN (EAN) 4032248136278

Qty. 50 ST
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Tipus WEW 35/2 VO GF SW
1479000000

Valtozat
Rendelési
szdm
GTIN (EAN) 4050118286779
Qty. 50 ST

Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 8 mm, 130 °C

Lapos csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 0.8X4.0X100 Valtozat

Rendelési 2749360000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 4 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.8 mm

GTIN (EAN) 4050118895582

Qty. 18T

Ures

Altalanos rendelési adatok

A WS jelolék tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhaték hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus WS 12/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609860000

szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN) 4008190203481

Qty. 720 ST

WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
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Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00

szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111

Qty. 1000 ST

Tipus WS 12/9.5-11 MC NE WS Véltozat

Rendelési 2484220000
szam

GTIN (EAN) 4050118494808
Qty. 300 ST

, Poliamid 66, Szin: fehér
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