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A DC/DC atalakité kompenzalja a fesziiltség-
ingadozasokat, amelyek nem szabdlyozott tApegységeknél
vagy hosszu kabeleknél fordulnak el6. Galvanikus
levalasztassal és a foldeléstél mentes rendszerek lIl.
osztalyu védelmével a DC/DC atalakitd kiilondsen
alkalmas fliggetlen tapellaté rendszerekben valo
hasznalatra. A helytakarékos modul optimalisan tudja a
fesziiltségszinteket atalakitani, atlag feletti teljesitményt,
atfogo biztonsagi funkciokat és akar 95%-os nagy
hatékonysagot kinal.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat DC/DC converter

Rendelési szdm 2869000000

Tipus PRO DCDC 96W 12V/12V 8A
GTIN (EAN) 4064675620822

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
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LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E470829
Méretek és tomegek
Mélység 120 mm Mélység (coll) 4.7244 inch
Magassag 130 mm Magassag (coll) 5.1181 inch
Szélesség 32 mm Szélesség (coll) 1.2598 inch
Nett6é tomeg 6409
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -45 °C...85 °C Uzemi hdmérséklet -25°C..70°C
Paratartalom izemi hémérsékleten 5 -95% rel. humidity Inditas 2-40°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

832efd73-195b-4198-ad0c-1126d0bc238d

Termék karbonldbnyoma

Bolcsétol a kapuig

13.590 kg CO2 eq.

Bemenet

Csatlakozorendszer

Csavaros csatlakozas

Javasolt tartalék biztositék

20A(DIl)/ 16 A..20 A(Char. B, C)

Névleges bemend fesziiltség

12V DC

Bemend fesziiltség, max 18V

Bemend fesziiltség, min. 9V

Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas

Bemeneti biztositék (belsd) 30AT

DC bemendé fesziiltség tartomany 9..18VvVDC

Bekapcsolasi aram <4 A @ Nominal input voltage

Aramfelvétel a bemeneti fesziiltség Fesziiltségtipus DC

fliggvényében Bemeneti fesziiltség 12V
Bemeneti aram 95 A

Névleges dramfelvétel 111 VA

Kimenet

Kimené teljesitmény 96 W

Csatlakozérendszer Csavaros csatlakozas

Névleges kimené fesziiltség 12V DC

Maradék hulldmossag, csucsértékek < 20 mVPP @teljes terhelés

Parhuzamos csatlakozasi opcid igen, max. 3

Tulterhelésvédelem Igen

Kimené fesziiltség, max. 15V

Kimené fesziiltség, min. 5V

Kimend aram, max. 9.6 A

A létrehozas datuma 23.03.2026 08:47:50 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

PRO DCDC 96W 12V/12V 8A

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Vezetékcsatlakozas-technika

Csavaros csatlakozas

Kimend feszliltség, megjegyzés

(az ellils6 potenciométerrel allithato)

Névleges kimeneti aram U eseténnéuvl.

8A

Kapacitiv terhelés

nem korlatozott

Halozati kimaradas athidalasi id6 Halbozati kimaradas athidalasi ideje min. 3 ms
Bemenet feszliltségtipus DC
Bemeneti fesziiltség 112V
Kimeneti &ramerdsség 8 A
Kimeneti fesziiltség 12V
Zaroéiranyu fesziiltség elleni védelem Igen
Folytonos kimend d&ram U-nalNévleges 8 A @ 60°C, 10 A@ 45°C,6 A@ 70°C
DCL - peak load reserve Boost duration 15 ms
Multiple of the rated current 600 %
Felfutasi id6é <100 ms
Altalanos adatok
Hatéasfok >86.5 % Védelmi osztaly IP20
Tulfesziiltség kategéria ] Felszerelési pozicio, telepitési TS 35 tartésinen, 50 mm
figyelmeztetés hézag a szabadleveg6-
ellatas felett és alatt., A
névleges aramerdsség =
50 % terhelésénél tartson
legaldbb 15 mm oldalsé
tavolsagot., Az eszkozt
fliggdlegesen kell szerelni.
Mas szerelési irdnyok
esetén a terhelés 75%-aig
terjedd csokkentést kell
figyelembe venni.
Terheléstol érkezé visszfesziiltségek 18V DC Aramkorlatozas 150% lout
elleni védelem
Szomszédos Nem Rovidzarlat-védelem Igen

ENT / Giités / vibracio

Utésallésag, IEC 60068-2-27

30g minden iranyban Zajkibocsatas az EN55032 szabvanynak B osztaly

megfeleléen

Zavart(irés-vizsgélat a kov. szerint: EN 61000-6-1:2019, Rezgésallésag, IEC 60068-2-6 079
EN 61000-6-2:2019,
EN 61000-6-3, EN
61000-6-4, EN 55032, EN
55035
Szigetelések koordinalasa
Tulfesziiltség kategéria ] Szennyezés sulyossaga 2
Védettségi osztaly I} Szigetelési fesziiltség, bemenet/kimenet 4 kV
Szigetelési feszlltség, bemenet / fold 2 kV Szigetelési fesziiltség, kimenet / fold 0.5 kV
Elektromos biztonsag (alkalmazott szabvanyok)
Biztonsag transzformatorok Az EN 61558-2-16 szerint
kapcsololizem( tapegységekhez
Csatlakoztatasi adatok (bemenet)
Csatlakozérendszer Csavaros csatlakozas Kapcsok szdma 2 (+-)
Csavarhuzo éle 0,6 x3,5,PH1,PZ1 Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 12 AWG

max.
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Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 30 AWG Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
min. flexibilis (bement) max.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min. 0.2 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 4 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.2 mm? Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm
Meghuzasi nyomaték, max. 0.5 Nm
Csatlakoztatasi adatok (kimenet)
Csatlakozorendszer Csavaros csatlakozas Kapcsok szama 4 (++/-)
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kemil , 14 AWG Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 24 AWG
max. min.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , max. 2.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min. 0.2 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 2.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.2 mm?2
Meghuzasi nyomaték, min. 0.4 Nm Csavarhuzo éle 0,6 x3,6
Meghuzasi nyomaték, max. 0.5 Nm
Csatlakozasi adatok (jel)
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN
flexibilis (jel), max.
Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , 14 Vezeték keresztmetszet, tomor , min. 0.2 mm?2
max.
Vezeték keresztmetszet, tomor , max. 1.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.2 mm?2
flexibilis (jel), min.
Kapcsok szama 5 Vezeték keresztmetszet, AWG/kemil, 28 mm?2
min.
Jeltovabbitas
Tranzisztorkimenet, pozitiv kapcsolasit  DC OK: Max. 20 mA, Leng6 csatlakozd Igen
rovidzarlatbiztos, | >
90%: Max. 20 mA,
rovidzarlatbiztos, Alacsony
UIN: Max. 20 mA,
rovidzarlatbiztos
Erintkez6 terhelés (zar6érintkezd) max. 30V DC /0,5 A,
max. 50VAC/0.3A
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01

A létrehozas datuma 23.03.2026 08:47:50 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



PRO DCDC 96W 12V/12V 8A

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

[%]
120 N
100
+ o0—— +
DC ¥
-0
§ — 80 \
- DCOK 60
——o 1>90 % | -
DC ——o LowU, " S 40
=
—
3 20
5
g 0 [°C]
) -25 0 10 20 30 40 50 60 70
Temperature
Display elements and status outputs
[%] Event GritcoK | satsoupas | stats
100 Input (typ.) Output (typ.) Y;: L’F:':;’;_;N pcok | 1>90% |
A:Up<61V
B:Uy<12V - OFF Low Low OFF
80 C: Uy <226V
U;ggz:ucn” Gr High Low ON
o 60 L'Iig:;:"“:“” Ye High High ON
%, U<80% Uy, Rd Low Low OFF
:r'é 40 TED (Ye) Low Uy, Sutput Low U,
: 20 oN Low
3
£ B:Uy OFF High
3 0 C:Up=36..58V"
O [%] A: PRO DCDC 96W 12V/12V 8A
0O 20 40 60 80 100 120 140 B: PRO DCDC 96W 24V/12V 8A
C: PRO DCDC 96W 48V/12V 8A
Output current Gr= green
Ye = yellow
Rd = red
1) during operation
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BLZP 5.08HC/180 SN

Hivelyes dugd hizokengyeles csavaros csatlakozassal,
egyenes (180°-o0s) kivezetési irannyal. A hiivelyes
csatlakozék helyet biztositanak a feliratozashoz és kédolni
lehet 6ket. Peremes aljzattal vagy kiold6 retesszel rogzitve.
Fel vannak szerelve integralt plusz/minusz csavarral, a
vezeték nem megfelel§ behelyezése elleni védelemmel,
és nyitott huzékengyellel keriilnek szallitdsra. HC =

nagyaramu
Altalanos rendelési adatok
Tipus BLZP 5.08HC/02/180 SN B... Valtozat
Rendelési 1943810000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakoz6, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 2, 180°, Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248617821 névleges csatlakozas, max.: 4 mm2, Doboz
Qty. 180 ST
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