Weidmiiller 3t

lE-TO-SPO-C-LP Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

[ SPEI|ink®

Szerel6sin kivezetések SPE dugaszolhaté csatlakozékhoz, Altalanos rendelési adatok

IP20

Az egyérparas Ethernet egy olyan technoldgia, amely az Valtozat Tartosin-kivezetés, SPE, IP30, zart 4llapotban, T1-B
adatok és a tapellatas tovabbitdsdhoz mindossze egyetlen  Rendelési szam 2870790000

par vezetéket hasznal. Tipus IE-TO-SPO-C-LP

Eredményként az SPE lesz a kivant halézat terepszinten és g:/N EAN) ‘1‘8?3‘2::631781

azon tul is.Az egyérparas Ethernet elényei

* Konzisztens: Az egyérparas Ethernet segitségével
uniformizalhaté az Ethernet-alapi kommunikéacio az
érzékeldktol a felhbig

¢ |d6talld: kulcsfontossagu technoldgia az Industry 4.0 és
loT teriletén

¢ Flexibilis: az akar 1000 m hatétavolsag és az akar 1
Gbps atviteli sebesség lehetévé teszi az alkalmazasok
kozotti hasznélatot

* Innovativ: konnyebb, kisebb helyigény és egyszerlbb
felszerelés
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 13.28 g
Homeérsékletek
Térolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Telepitési hémérséklet
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Altalanos adatok
Referencia termék IE-BI-SPO-C 1. csatlakozas SPE aljzat IEC 6317 1-2
szerint
2. csatlakozés SPE aljzat IEC 6317 1-2 UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
szerint
Kategoria T1-B Erintkez6 felulet Arany a nikkel felett
Védelmi osztaly IP30, zart allapotban Dugaszolasi ciklusok 750
Villamos tulajdonsagok
Atutési szilardsag, érintkezé / arnyékolas 2250 V DC Atutési szilardsag, érintkezé / érintkez6 = 1000 V DC
Szigetelési ellendllas 2500 MQ Névleges dram 3,5 A0°C-on
PoE / PoE+ PoDL, az IEEE 802.3bu /
cg szabvanynak megfelel6
Altalanos szabvanyok
Csatlakozo, standard IEC63171-2
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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Dimensional drawing Visszaszabalyozasi gorbe
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