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Jellemzdk és elényok:

¢ Ethernet-APL-nek megfelel6

* Tér- és sulytakarékos kialakitas

* Koltséghatékony alternativa az RJ45 és az M 12 helyett

* PUSH IN, SNAP IN, htzékengyeles vagy huzérugos
csatlakozassal elérhet6

e THT és THR forrasztasi eljardsokhoz hasznalhaté

¢ 10 Mbit/s kommunikacié a hosszu tartomanyokhoz
(1000 m), az IEEE 802.3cg-2019 szerint

¢ PoDL tavoli tapellatas az IEEE 802.3bu szerint

¢ Az Ethernet-APL minden lloT eszk6zhoz megfeleld, és
kifejezetten a feldolgozdipar szamara késziilt

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozd,
5.00 mm, Polusszam: 3, 180°, Csavaros
csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.: 4 mm?, Doboz

Rendelési szam 2872550000
Tipus BLZP APL 5.00HC/03/180F SN OR BX
GTIN (EAN) 4064675641193
Qty. 72 Darab
Termékadatok IEC: 400V /23 A/0.2-4 mm?

UL: 300V /20 A /AWG 26 - AWG 12
Csomagoléas Doboz
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 20.1 mm Mélység (coll) 0.7913 inch

Magassag 16.1 mm Magassag (coll) 0.6339 inch

Szélesség 25 mm Szélesség (coll) 0.9842 inch

Nett6 tomeg 6.69¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcsétdl a kapuig 0,187 kg CO2 eq.

Electrical properties

Térfogati ellenallas <b mQ

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PBT Szin narancssarga

Szinskala (hasonld) RAL 2000 Szigetel6anyag csoport llla

Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2200 Moisture Level (MSL)

(CTI)

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Rézotvozet

Erintkezé felilet 6nozott Dugaszolhato csatlakozas 4...8 um Sn hot-dip tinned
rétegszerkezete

Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C

Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 100 °C

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszusag 349.00 mm

VPE szélesség 136.00 mm VPE magasséag 31.00 mm

Rendszerspecifikaciok

Pé6lusszam 3

Raszter inch-ben (P) 0.197"

Oldalsé kivezetés, jellemzdék Peremes aljzat

Dugaszolasi eré/polus, max. 10N

Atviteli sebesség 10/100 MBit/s

Huazoéeré / polus, max. 9N

Termékcsalad OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.00

Raszter mm-ben (P) 5.00 mm

Védelmi osztaly IP20

Dugaszolasi ciklusok 25

Tipus

Aljzatos csatlakozd

Teljesitménykategéria

10/100 MBit/s
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Technical data
Dugaszolasi eré/polus, min. 6.00N
Tightening torque Forgatdnyomaték tipusa Wire connection
Usage information Meghuzasi nyomaték | min. 0.4 Nm
max. 0.5 Nm
Forgatdnyomaték tipusa Screw flange
Usage information Meghtzasi nyomaték | min. 0.2 Nm
max. 0.25 Nm
Huazoéeré / polus, min. 6.00N
Fontos megjegyzés
IPC megfeleléség A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Megjegyzések

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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ethernet-apl™

advanced physical layer
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Ethernet-APL

Altalanos rendelési adatok

Jellemzdk és elényok:

¢ Ethernet-APL-nek megfelel6

* Tér- és sulytakarékos kialakitas

» Koltséghatékony alternativa az RJ45 és az M12 helyett

* PUSH IN, SNAP IN, hizékengyeles vagy huzérugés
csatlakozassal elérhet6

e THT és THR forrasztasi eljardsokhoz hasznalhaté

¢ 10 Mbit/s kommunikacié a hosszu tartomanyokhoz
(1000 m), az IEEE 802.3¢cg-2019 szerint

* PoDL tavoli tapellatas az IEEE 802.3bu szerint

¢ Az Ethernet-APL minden lloT eszkozh6z megfeleld, és
kifejezetten a feldolgozdipar szamara késziilt

Tipus SHETHU Valtozat

Rendelési 2903230000 Arnyékolas régzité, Tartozékok, Screw flange, Pélusszam: 1,
szam horganyzott, Ezustszirke, Doboz

GTIN (EAN) 4099986575172

Qty. 25 ST
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SL-SMT 5.00HC/180LF Box

oy

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6 tls érintkezbsor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.00HC/03/180LF ...

Rendelési 1841400000
szam

GTIN (EAN) 4032248352302
Qty. 72 ST

Valtozat
NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozéssal, 5.00 mm, Pélusszam: 3,

180°, Forrasztétiske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

SL-SMT 5.00HC/180LF Tape

S

Altalanos rendelési adatok

H&4ll6 tls érintkez6sor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcslccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A tls érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaték. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.00HC/03/180LF ... Valtozat

Rendelési 1797940000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozéssal, 5.00 mm, Pdlusszdm: 3,
GTIN (EAN) 4032248239948 180°, Forrasztétiuske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Tape

Qty. 250 ST

SL-SMT 5.00HC/90LF Box

R

Ho64llo tls érintkezésor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcslccsal, automata
Osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztdcsucs,
reflow- és hulldmforrasztashoz. A t(s érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL-SMT 5.00HC/03/90LF 1...

Rendelési 1797240000

Valtozat

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes

szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.00 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248238026 90°, Forrasztdtiiske hossza (I): 1.5 mm, dénozott, fekete, Doboz

Qty. 100 ST

Tipus SL-SMT 5.00HC/03/90LF 3... Valtozat

Rendelési 1306390000

NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes

szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.00 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4050118108798 90°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, Aranyozott, fekete, Doboz
Qty. 72 ST

Tipus SL-SMT 5.00HC/03/90LF 3... Valtozat

Rendelési 1840360000
szam

GTIN (EAN) 4032248351107
Qty. 72 ST

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 5.00 mm, PSlusszam: 3,

90°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

SL-SMT 5.00HC/90LF Tape

Altalanos rendelési adatok

H&4allo tls érintkezésor, dobozba csomagolva, vagy
szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsuccsal, automata
osszeszereléshez optimalizalva. 3,2 mm forrasztécsucs,
reflow- és hullamforrasztashoz. A tis érintkez6sorokon
hely talalhato a feliratozashoz és kédolhatok. HC =
nagyaramu

Tipus SL-SMT 5.00HC/03/90LF 1...

Rendelési 1797760000

Valtozat

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes

szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozéssal, 5.00 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248239764 90°, Forrasztotiiske hossza (1): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Tape

Qty. 350 ST

SL 5.00/180B

Dugés csatlakozék egyenes kivezetéssel. A forrasztdécsucs
hossza hullamforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

« 18 A(IEC) / 15 A (UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.00/03/180B 3.2SN O...  Valtozat

Rendelési 1581790000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.00 mm, Pélusszam:
GTIN (EAN) 4008190185169 3, 180°, Forrasztotuske hossza (1): 3.2 mm, 6nozott, narancssarga,
Qty. 100 ST Doboz

SL 5.00/90B

Dugés csatlakozék 90°-os kivezetéssel. A forrasztdcsucs
hossza hulldmforrasztashoz optimalizalt. A tls
érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kodolhatok.

* 400 V (IEC) / 300 V (UL)

* 18 A(IEC) / 15 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SL 5.00/03/90B 3.2SN OR...  Valtozat

Rendelési 1580870000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tis érintkezésor, llleszkedik a

szam rogzit6tombokhoz, THT-forrasztott csatlakozés, 5.00 mm, Polusszam:
GTIN (EAN) 4008190008482 3, 90°, Forrasztétuske hossza (1): 3.2 mm, 6nozott, narancssarga,
Qty. 100 ST Doboz
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