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Jellemzdk és elényok:

¢ Ethernet-APL-nek megfelel6

* Tér- és sulytakarékos kialakitas

* Koltséghatékony alternativa az RJ45 és az M 12 helyett

* PUSH IN, SNAP IN, htzékengyeles vagy huzérugos
csatlakozassal elérhet6

e THT és THR forrasztasi eljardsokhoz hasznalhaté

¢ 10 Mbit/s kommunikacié a hosszu tartomanyokhoz
(1000 m), az IEEE 802.3cg-2019 szerint

¢ PoDL tavoli tapellatas az IEEE 802.3bu szerint

¢ Az Ethernet-APL minden lloT eszk6zhoz megfeleld, és
kifejezetten a feldolgozdipar szamara késziilt

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Nyomtatott aramkori panel csatlakozok, 5.08 mm,

Polusszam: 3, 135°, Forrasztdtiiske hossza (l): 3.5

mm, énozott, narancsséarga, Csavaros csatlakozas,

Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
2.5 mm?, Doboz

Rendelési szam 2873490000

Tipus LM APL 5.08/03/135 3.5SN OR BX

GTIN (EAN) 4064675644521

Qty. 500 Darab

Termékadatok IEC:630V/175A/0.2-25 mm?
UL: 300V /15 A/ AWG 24 - AWG 14

Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 13.9 mm Mélység (coll) 0.5472 inch

Magassag 19 mm Magassag (coll) 0.748 inch

Legalacsonyabb valtozat magassaga 15.56 mm Szélesség 15.79 mm

Szélesség (coll) 0.6217 inch Nett6 tomeg 38g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Electrical properties

Térfogati ellenéllas 1,20 mQ

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag Wemid (PA) Szin narancssarga

Szinskala (hasonlo) RAL 2000 Szigetel6anyag csoport |

Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2 600 Moisture Level (MSL)

(CTI)

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Rézotvozet

Erintkezé felilet 6nozott Bevonat 1-3 um Ni, 4-6 pm SN

Onozas tipusa matt Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 1..3 um Ni / 4...6 ym Sn

matt

Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C Tarolasi hémérséklet, max. 70°C

Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 120°C

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszusag 491.00 mm

VPE szélesség 341.00 mm VPE magasséag 164.00 mm

Tipusvizsgalatok

Teszt: Jelolések tartéssaga Standard DIN EN 60512-1-1 / 01.03

Teszt eredetjelolés, tipusazonositas, raszter,
anyagtipus, UL tanusitvany, CSA tanusitvany,
tartdssag
Kiértékelés elérhetd
Teszt: Rogzithetd keresztmetszet Standard DIN EN 60999-1 szabvany, 7 és 9.1 / 12.00

szakasz, DIN EN 60947-1 szabvany, 8.2.4.5.1 /
12.02 szakasz

Vezeték tipusa

Vezet6 tipusa és tomor, 0,2 mm?

keresztmetszete

Vezetd tipusa és sodrott 0,2 mm?2

keresztmetszete
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Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

sodrott 1,5 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

tomor, 2,5 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/19

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

Vezetd tipusa és

keresztmetszete

AWG 14/1

AWG 14/19

Kiértékelés

atadva

Vezetékek sériilésének és véletlen Standard

DIN EN 60999-1 szabvany, 9.4 / 12.00 szakasz

meglazuldsanak vizsgalata Kévetelmény

0.2 kg

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 0,25 mm?

AWG 24/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/19

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

0,3 kg

Vezeték tipusa

Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

tomor, 0,5 mm2

Kiértékelés
Kovetelmény
Vezeték tipusa

atadva

0.4 kg
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 1,5 mm?2

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

0,7 kg

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

tomor, 2,5 mm2

Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

AWG 14/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 14/19

Kiértékelés

atadva

Kihuzasi vizsgalat Standard

DIN EN 60999-1 szabvéany, 9.5 / 12.00 szakasz

Kovetelmény

210N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 0,25 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 24/19

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

220N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-U0.5

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

240N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-K1.5

Kiértékelés
Kovetelmény
Vezeték tipusa

atadva

250 N
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-U2.5

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 14/1
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Vezet6 tipusa és AWG 14/19
keresztmetszete
Kiértékelés atadva
Rendszerspecifikacidk
Po6lusszam 3 Forrasztétiiske hossza (l) 3.5 mm
Felszerelés NYAK-ra THT-forrasztott csatlakozas Raszter inch-ben (P) 0.200"
Oldalsé kivezetés, jellemzék Oldalt zart Forrasztészem lyukatmérd tirés (D) +0,1T mm
Atviteli sebesség 10 / 100 Mbps Forrasztétiiskék szama pélusonként 1
Forrasztészem lyukatméré (D) 1.3 mm Termékcsalad OMNIMATE Signal -
sorozat LM
Raszter mm-ben (P) 5.08 mm Védelmi osztaly IP20
Teljesitménykategoria 10 / 100 Mbps Forrasztasi eljaras Kézi forrasztas,
Hulldamforrasztas
Forrasztotiiske méretei 0,95 x 0,8 mm Tolerance of solder pin position +0.1T mm

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

Megjegyzések

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategdridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljuk.

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Tartozékok

Lapos csavarhizé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

D

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749810000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012

Qty. 18T

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749340000 Csavarhzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568

Qty. 18T

Hornyos csavarhizé-készlet, Philips

Csillagfeji csavarhuzo, tipus: Phillips, SDK PH DIN 5262,
ISO 8764 /2-PH, behajté ISO 8764-PH szerint, hegy:
Chrom Top, SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok
Tipus SDK PHO X 60 Valtozat
Rendelési 2749400000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3 mm, 60 mm, Kés vastagsaga (A): O

szam
GTIN (EAN) 4050118895629
Qty. 1ST
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Ethernet-APL

Altalanos rendelési adatok

Jellemzdk és elényok:

¢ Ethernet-APL-nek megfelel6

* Tér- és sulytakarékos kialakitas

» Koltséghatékony alternativa az RJ45 és az M12 helyett

* PUSH IN, SNAP IN, hizékengyeles vagy huzérugés
csatlakozassal elérhet6

e THT és THR forrasztasi eljardsokhoz hasznalhaté

¢ 10 Mbit/s kommunikacié a hosszu tartomanyokhoz
(1000 m), az IEEE 802.3¢cg-2019 szerint

* PoDL tavoli tapellatas az IEEE 802.3bu szerint

¢ Az Ethernet-APL minden lloT eszkozh6z megfeleld, és
kifejezetten a feldolgozdipar szamara késziilt

Tipus SHETHU Valtozat

Rendelési 2903230000

szam horganyzott, Ezustszirke, Doboz
GTIN (EAN) 4099986575172

Qty. 25 ST

Arnyékolas régzité, Tartozékok, Screw flange, Pélusszam: 1,
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