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Jellemzők és előnyök:
• Ethernet-APL-nek megfelelő
• Tér- és súlytakarékos kialakítás
• Költséghatékony alternatíva az RJ45 és az M12 helyett
• PUSH IN, SNAP IN, húzókengyeles vagy húzórugós

csatlakozással elérhető
• THT és THR forrasztási eljárásokhoz használható
• 10 Mbit/s kommunikáció a hosszú tartományokhoz

(1000 m), az IEEE 802.3cg-2019 szerint
• PoDL távoli tápellátás az IEEE 802.3bu szerint
• Az Ethernet-APL minden IIoT eszközhöz megfelelő, és

kifejezetten a feldolgozóipar számára készült

Általános rendelési adatok

 
Változat Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 5.08 mm,

Pólusszám: 3, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5
mm, ónozott, narancssárga, Csavaros csatlakozás,
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.:
2.5 mm², Doboz

Rendelési szám 2873490000
Típus LM APL 5.08/03/135 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4064675644521
Qty. 500 Darab
Termékadatok IEC: 630 V / 17.5 A / 0.2 - 2.5 mm²

UL: 300 V / 15 A / AWG 24 - AWG 14
Csomagolás Doboz
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Tanúsítványok
 
Jóváhagyások

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus) E60693
 

Méretek és tömegek
 
Mélység 13.9 mm Mélység (coll) 0.5472 inch
Magasság 19 mm Magasság (coll) 0.748 inch
Legalacsonyabb változat magassága 15.5 mm Szélesség 15.79 mm
Szélesség (coll) 0.6217 inch Nettó tömeg 3.8 g
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
 

Electrical properties
 
Térfogati ellenállás 1,20 mΩ
 

Anyagjellemzők
 
Szigetelőanyag Wemid (PA) Szín narancssárga
Színskála (hasonló) RAL 2000 Szigetelőanyag csoport I
Kúszóútképzési összehasonlítási szám
(CTI)

≥ 600 Moisture Level (MSL)

UL 94 éghetőségi osztály V-0 Érintkező anyaga Rézötvözet
Érintkező felület ónozott Bevonat 1-3 μm Ni, 4-6 μm SN
Ónozás típusa matt Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn

matt
Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C
Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C Üzemi hőmérséklet, max. 120 °C
 

Csomagolás
 
Csomagolás Doboz VPE hosszúság 491.00 mm
VPE szélesség 341.00 mm VPE magasság 164.00 mm
 

Típusvizsgálatok
 
Teszt: Jelölések tartóssága Standard DIN EN 60512-1-1 / 01.03

Teszt eredetjelölés, típusazonosítás, raszter,
anyagtípus, UL tanúsítvány, CSA tanúsítvány,
tartósság

Kiértékelés elérhető
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00

szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 /
12.02 szakasz

Vezeték típusa Vezető típusa és
keresztmetszete

tömör, 0,2 mm²

Vezető típusa és
keresztmetszete

sodrott 0,2 mm²
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Vezető típusa és
keresztmetszete

sodrott 1,5 mm²

Vezető típusa és
keresztmetszete

tömör, 2,5 mm²

Vezető típusa és
keresztmetszete

AWG 24/1

Vezető típusa és
keresztmetszete

AWG 24/19

Vezető típusa és
keresztmetszete

AWG 14/1

Vezető típusa és
keresztmetszete

AWG 14/19

Kiértékelés átadva
Vezetékek sérülésének és véletlen
meglazulásának vizsgálata

Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz
Követelmény 0,2 kg
Vezeték típusa Vezető típusa és

keresztmetszete
sodrott 0,25 mm²

Vezető típusa és
keresztmetszete

AWG 24/1

Vezető típusa és
keresztmetszete

AWG 24/19

Kiértékelés átadva
Követelmény 0,3 kg
Vezeték típusa Vezető típusa és

keresztmetszete
tömör, 0,5 mm²

Kiértékelés átadva
Követelmény 0,4 kg
Vezeték típusa Vezető típusa és

keresztmetszete
sodrott 1,5 mm²

Kiértékelés átadva
Követelmény 0,7 kg
Vezeték típusa Vezető típusa és

keresztmetszete
tömör, 2,5 mm²

Vezető típusa és
keresztmetszete

AWG 14/1

Vezető típusa és
keresztmetszete

AWG 14/19

Kiértékelés átadva
Kihúzási vizsgálat Standard DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz

Követelmény ≥10 N
Vezeték típusa Vezető típusa és

keresztmetszete
sodrott 0,25 mm²

Vezető típusa és
keresztmetszete

AWG 24/1

Vezető típusa és
keresztmetszete

AWG 24/19

Kiértékelés átadva
Követelmény ≥20 N
Vezeték típusa Vezető típusa és

keresztmetszete
H05V-U0.5

Kiértékelés átadva
Követelmény ≥40 N
Vezeték típusa Vezető típusa és

keresztmetszete
H07V-K1.5

Kiértékelés átadva
Követelmény ≥50 N
Vezeték típusa Vezető típusa és

keresztmetszete
H07V-U2.5

Vezető típusa és
keresztmetszete

AWG 14/1
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Vezető típusa és
keresztmetszete

AWG 14/19

Kiértékelés átadva
 

Rendszerspecifikációk
 
Pólusszám 3 Forrasztótüske hossza (l) 3.5 mm
Felszerelés NYÁK-ra THT-forrasztott csatlakozás Raszter inch-ben (P) 0.200 "
Oldalsó kivezetés, jellemzők Oldalt zárt Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D) + 0,1 mm
Átviteli sebesség 10 / 100 Mbps Forrasztótüskék száma pólusonként 1
Forrasztószem lyukátmérő (D) 1.3 mm Termékcsalád OMNIMATE Signal -

sorozat LM
Raszter mm-ben (P) 5.08 mm Védelmi osztály IP20
Teljesítménykategória 10 / 100 Mbps Forrasztási eljárás Kézi forrasztás,

Hullámforrasztás
Forrasztótüske méretei 0,95 x 0,8 mm Tolerance of solder pin position ± 0.1 mm
 

Fontos megjegyzés
 
IPC megfelelőség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány

„megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket
kérésre kiértékeljük.

Megjegyzések • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

 

Besorolások
 
ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Lapos csavarhúzó

Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok
Típus SDIS 0.6X3.5X100 Változat
Rendelési
szám

2749810000

GTIN (EAN) 4050118897012
Qty. 1 ST

Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
vastagsága (A): 0.6 mm

Típus SDS 0.6X3.5X100 Változat
Rendelési
szám

2749340000

GTIN (EAN) 4050118895568
Qty. 1 ST

Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
vastagsága (A): 0.6 mm

Hornyos csavarhúzó-készlet, Philips

Csillagfejű csavarhúzó, típus: Phillips, SDK PH DIN 5262,
ISO 8764/2-PH, behajtó ISO 8764-PH szerint, hegy:
Chrom Top, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok
Típus SDK PH0 X 60 Változat
Rendelési
szám

2749400000

GTIN (EAN) 4050118895629
Qty. 1 ST

Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3 mm, 60 mm, Kés vastagsága (A): 0
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Ethernet-APL

Jellemzők és előnyök:
• Ethernet-APL-nek megfelelő
• Tér- és súlytakarékos kialakítás
• Költséghatékony alternatíva az RJ45 és az M12 helyett
• PUSH IN, SNAP IN, húzókengyeles vagy húzórugós

csatlakozással elérhető
• THT és THR forrasztási eljárásokhoz használható
• 10 Mbit/s kommunikáció a hosszú tartományokhoz

(1000 m), az IEEE 802.3cg-2019 szerint
• PoDL távoli tápellátás az IEEE 802.3bu szerint
• Az Ethernet-APL minden IIoT eszközhöz megfelelő, és

kifejezetten a feldolgozóipar számára készült
Általános rendelési adatok
Típus SH ETH U Változat
Rendelési
szám

2903230000

GTIN (EAN) 4099986575172
Qty. 25 ST

Árnyékolás rögzítő, Tartozékok, Screw flange, Pólusszám: 1,
horganyzott, Ezüstszürke, Doboz
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