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Okos toltémegoldasok egyedi kihivasokhoz - Az okos és Altalanos rendelési adatok

haldzatba kapcsolhato EV t6ltédoboz termékcsalad: AC
SMART. Készen all barmilyen alkalmazasi teriilethez a Valtozat
magan- és kereskedelmi szektorban: az egyszerd, egyetlen

Wallbox, max. toltékapacitas 11 kW @ 3-fazisu
(400 V) dramhalozati csatlakozas, max. aram 16 A,
2. tipusu kimeneti aljzat, Mobil App, RFID/NFC

toltéponttal torténd toltéstdl az okos halézatokba valo Rendelési szam

2875220000

integralason at a teljes toltéparkok komplex iranyitasaig. Tipus CH-W-S-A11-SV
A harom platformalapu sorozat, az ECO, a VALUE és az GTIN (EAN) 4064675650782
ADVANCED lefedi a leggyakoribb hasznalati esteket, Qty. 1 Darab

és konnyen testreszabhaté az egyedi feladatokhoz a Széllitds Allapota

Ez a termék mar nem kaphato.

L , , , . - Elérhetd eddig:
standardizalt interfészeknek és a sokféle konfiguralasi

2025-04-16T00:00:00+02:00

lehetéségnek koszonhetben.

Az olyan okos tulajdonsagok, mint az RFID- vagy
mobilalkalmazas-alapu felhasznal6azonositas, a téltéaram
szabéalyozhatdsaga, a beépitett terhelés- és toltéskezelés
vagy az onellatasra képes PV tobblettoltés teszi az AC
SMART dobozokat rugalmas, testreszabhatd, tovabba
hatékony és fenntarthatd toltémegoldassa.
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 167 mm Mélység (coll) 6.5748 inch
Magassag 439 mm Magassag (coll) 17.2834 inch
Szélesség 273 mm Szélesség (coll) 10.748 inch
Nett6 tomeg 4300¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40°C..70°C Uzemi hémérséklet -30°C..50°C
Paratartalom 5 - 95% rel. humidity

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP d677010f-3¢13-4196-b022-f62e8f2ef6a2

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002883 ETIM 9.0 EC002883
ETIM 10.0 EC002883 ECLASS 14.0 27-14-47-01
ECLASS 15.0 27-14-47-01
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Altalanos rendelési adatok

Tipus PVC AC 11 10 SPD2R + RJ... Valtozat

Rendelési 8000104168 AC-fesziiltségli valtozat, Segéd- és hibajelzd érintkezd, Tulfesziiltség-
szam védelem II, TN-C-S, TN-S, IT, N-nel, IT, N nélkil, TT

GTIN (EAN) 4099986573475

Qty. 18T
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