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A SubstationLine konfiguralhaté kapcsoldsorozat funkcidi

A SubstationLine sorozatba az IEC 61850-3 és IEEE 1613

szabvanyoknak megfelelé Ethernet kapcsolék tartoznak,

amelyek annyira strapabirdk, hogy zord koriilmények

kozott is hasznalhaték. A termékcsalad DIN tartésinekre

és 19"-os allvanyokra szerelhetd valtozatokat is tartalmaz.

Mindegyik termék rendelkezik redundans tapellatassal,

biztositva ezzel a megbizhatésagot még kritikus

kornyezetekben is. Az Uj termékcsaladban a

konfiguralhaté gyors Ethernet kapcsoldk ugyanugy

megtalalhatdk, mint a 10 gigabites Ethernet termékek,

és mindegyik rendelkezik azokkal a funkcidkkal, amelyek

a legszéls6ségesebb korilmények kozotti mikodéshez

szlikségesek.

* DIN tartdsinre és 19"-os rackbe szerelhet6 verzio

* Megfelel az IEC 61850-3 és az IEEE 1613
szabvanyoknak

¢ Redundans tapellatast biztosité modulok az 6sszes
modellben

¢ Széles hémérséklet-tartomany: -40°C és 85°C kozott

* Modularis switch valtozatok vagy vezidk - amelyik
szerinted jobb

* Fast/Gigabit/ 10-Gigabit interfészek

¢ Layer 3 modellek a hardver szint( Utvonalvéalasztashoz,
akar 28 IP-alhalézathoz

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Layer 3 Network Switch, Modular, 19"-os rackbe
szerelhetd, konfiguralhatd, Gyors/Gigabit/ 10-
Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613,
nagyfesziiltség, Portok szama: akar 28 (az
alkalmazott média interfészmoduloktdl fligg6en),

IP30,-40°C...85 °C

Rendelési szdm 2875580000

Tipus IE-SW-L3-SL28M-HV
GTIN (EAN) 4064675654698
Qty. 1 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
€ ¢(U)ys UK
LISTED cq
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Méretek és tomegek
Mélység 325 mm Mélység (coll) 12.7952 inch
Magassag 44 mm Magassag (coll) 1.7323 inch
Szélesség 440 mm Szélesség (coll) 17.3228 inch
Nett6é tomeg 6450 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hdmérséklet -40 °C...85 °C
Péaratartalom 5 - 95 % (paralecsapodas
nélkiil)
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismertilyen) 6c¢, 7a, 7cl, 7cll
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
ENMC megfeleloség és jovahagyasok
Szabadon esd IEC 60870-2-2 class Cm EMC szabvanyok EN 55032, CISPR 22,
EN 61000-3-2, EN
61000-3-3, FCC Part 15
Subpart B Class A, EN
55035, IEC 61000-4-2
ESD: Contact: 6 kV; Air:
8 kV, IEC 61000-4-3 RS:
80 MHz to 3 GHz: 10 V/
m, IEC 61000-4-4 EFT:
Power: 4 kV; Signal: 4
kV, IEC 61000-4-6 CS:
10V, IEC 61000-4-8, IEC
61000-4-11
Vibréacio IEC 60870-2-2 Cm és Bm Utés IEC 60870-2-2 class Cm
osztaly
Biztonsag szabvany SELV according to EN Szabvany szerinti aramatviteli és eloszté IEEE 1613, IEC 61850-3
62368-1,UL61010-1, UL rendszerek
61010-2-201
Garancia
Id6koz 5 év
Interfészek
Konzol port interfész RS-232 (RJ45-csatlakozas)
Portok szama akar 28 (az alkalmazott média interfészmoduloktdl fliggéen)
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Mkodés alaphelyzetbe allitd gomb

< b s: Rendszer Ujrainditasa, a LAN IP gyari alapértékekre allitasa, >5 sec: Gyari alapbeallitas

Tamogatott média interfészmodulok

Média interfészmodul nyilas

M1, M2, M3

Tamogatott modul

IE-SWM-SL04-4SC, IE-SWM-SL04-4SCS, |E-

SWM-SL04-4ST, |IE-SWM-SL04-4STS, IE-SWM-
SLO8-8GT, IE-SWM-SLO8-8GESFP, IE-SWM-

SLO2-2GC-PRP/HSR

Média interfészmodul nyilas

M4

Tamogatott modul

IE-SWM-SL04-4GESFP, IE-SWM-SL02-2GESFP+,

IE-SWM-SLO4-4GESFP+

Kapcsolo karakterisztika

Prioritasi sorrendek 8 Rendelkezésre all6 VLAN-on max. szama 4095
VLAN-ID min. 1 VLAN-ID max. 4094
MAC asztal mérete 32K Csomag puffer mérete 32 Mbit
Memoéria (RAM) 128 MB Savszélesség hatlap 128 Gbit/s
IGMP csoportok szama VLAN-onként 128 Memoria (flash) 16 MB
Jumbo keret tartd max. 10 KB-ig

Kornyezeti feltételek

Uzemi hémérséklet, max. 85 °C

Uzemi hémérséklet, min. -40°C

Paratartalom

5 - 95 % (paralecsapodas nélkiil)

Tarolasi hémérséklet, max.
Tarolasi hémérséklet, min.
Uzemi tengerszint feletti magassag

85 °C

-40°C
Tengerszint feletti magassag, max. 2000 m
Megjegyzés az UL szerint
Tengerszint feletti magassag, max. 6000 m

Megjegyzés

a korlatozasokkal kapcsolatban lasd az tizemi
tengerszint feletti magassaggal kapcsolatos
gyartoi nyilatkozatot a letoltések kdzott

MTBF

MTBF

Szabvanynak megfelel6

Telcordia SR-332

Mkodési id6 (6ra), min.

647420 h

Menedzsmentfunkciok

Eszkozkonfiguracio

Webbongészé (HTTP/
HTTPS), SNMP v1/v2c/
v3, Helyi soros konzolport
(RS-232, RJ-45 porton
keresztiil), Konfiguracio
feltoltése webinterfészen
vagy TFTP szerveren
keresztiil, vagy kilsé
biztonsagi mentési
modulrél, Command Line
Interface (Telnet/SSH)

Feliigyeleti funkcid

SNMP v1/v2c/v3,
Link Layer Discovery
Protocol (LLDP),

Port mirroring (local,
remote), Portstatisztika,
Portfelligyelet, Syslog,
RMON (tavfelliigyelet),
Eseményalapu
figyelmeztetés e-
mailben, Eseményalapu
figyelmeztetés relé
utjan, Eseményalapu
figyelmeztetés SNMP
csapda Utjan, Ethernet
kabel-diagnosztika az
RJ-45 portokon

Halézat-redundancia

Spanning Tree protokoll
(STP), Rapid Spanning Tree
protokoll (RSTP), Multiple
Spanning Tree Protocol
(MSTP), O-Ring (feléledési
id6 <10/30 ms Fast/

Halézati forgalom-sz(iré

Szolgéltatasi minéség
(QoS), Cimkealapu VLAN,
GVRP (GARP VLAN
regisztracioés protokoll),
IGMP v2/v3, Forgalom
sebességének korlatozasa,
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Gigabit Ethernet interfész
esetén), O-Chain (feléledési
id6 <10/30 ms Fast/
Gigabit Ethernet interfész
esetén), Link aggregéacids
vezérl6 protokoll (LACP),
Gyors helyreallitas, Media
Redundancy Protocol
(MRP-manager/client),
Parhuzamos redundancia
protokoll (PRP) / Nagy
rendelkezésre allasu teljes
redundancia (HSR) RedBox
funkcio (specifikus média
interfészmodul sziikséges)

Differentiated Services
Code Point (DSCP), A
GOOSE és a mintavételi
érték ltzenetek specifikus
rangsorolasa, IGMP
figyelése, MLD figyelése,
MLD v1/v2

IP-cim kezelés

Statikus, DHCP kliens,
DHCP szerver (port-alapu,
csoport-alapu), DHCP
Option 82, DHCP atjatszé,
IPv4/IPv6

Biztonsagi funkciok

VLAN szegmentalas,
Portok engedélyezése/
letiltdsa, TACACS

+ és |[EEE 802.1X
felhasznalbhitelesités,
DoS/DDoS automatikus
megelbzés, Access
Control List, DHCP
snooping, Hurokvédelem,
Hozzaférési biztonsag
menedzselése kiilonb6zé
felhasznaloi szerepek
privilégiumszintjeinek
konfiguralasaval

Id6szinkronizacio kezelése

Szint 3 alatdmasztas

SNTP szerver, SNTP kliens,
PTPv2

Statikus vagy dinamikus
vezetékezés a RIP v2
szerint, VRRP (Virtual
Router Redundancy

Ipari protokoll timogatasa

PROFINET eszkoz, a B
osztalynak megfeleld,
Modbus/TCP slave, MMS
szerver

Protocol)
Miiszaki adatok
Haz f6 anyaga Fém Felszerelés tipusa 19" allvanyos felszerelés
Védelmi osztaly IP30 Sebesség Gyors/Gigabit/ 10-Gigabit

Ethernet

Switch

konfiguralhaté

Technoldgia

Adatkapcsolas

Tarolas és tovabbitas

Aramlasszabalyozas

IEEE 802.3x
aramlasszabalyozas

Standard

IEEE 802.3 for 10BASE-T,
IEEE 802.3u for T00BASE-
TX and T00BASE-

FX, IEEE 802.3ab for
TO00BASE-T, IEEE 802.3z
for T000BASE-X, IEEE
802.3ae for 10-Gigabit
Ethernet, IEEE 802.3x

for flow control, IEEE
802.3ad for port trunk
with LACP, IEEE 802.1D
for the Spanning Tree
protocol, IEEE 802.1w for
Rapid STP, IEEE 802.1s
for the Multiple Spanning
Tree Protocol (MSTP),
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IEEE 802.1p for Class

of Service, IEEE 802.1Q
for VLAN tagging, IEEE
802.1X for authentication,
IEEE 802.1AB a Link Layer
Discovery protokollhoz
(LLDP), IEEE 1588 PTPv2
for time synchronization

Tapellatas

Polaritas-felcseréléssel szembeni Igen

védelem

Tapfesziiltség 110/220V DC, 110/220 V AC, 2 redundans levalasztott bemenet
Overload current protection Igen

Csatlakozas modja 1x 10 tUs villds/gylrUs sarucsatlakozas

Téapfesziiltség-tartomany Fesziiltségtipus DC
Fesziiltség, min. 100V
Fesziiltség, max. 370V
Fesziiltségtipus AC
Fesziiltség, min. 100V
Feszliltség, max. 240V

Aramfogyasztas Digitalis 8 bites bemenet 110V
Aramerésség 0.36 A
Fesziiltségtipus DC
Digitalis 8 bites bemenet 220V
Aramerésség 0.18 A
Fesziiltségtipus DC
Digitalis 8 bites bemenet 110V
Aramerésség 0.67 A
Fesziiltségtipus AC
Digitélis 8 bites bemenet 220V
Aramerésség 043 A
Fesziiltségtipus AC

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000734 ETIM 9.0 EC000734

ETIM 10.0 EC000734 ECLASS 14.0 19-17-04-01

ECLASS 15.0 19-17-04-01
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Konfiguracio biztonsagi mentése és visszaallitasa modul (az Advanced- és SubstationLine kapcsolédival

valé hasznalatra)

Altalanos rendelési adatok

Modul eszkdzkonfiguraciok mentéséhez és betoltéséhez

* Eszkozok cseréje esetén csokkentse a rendszer leallasi
idejét egy egyszeri Ujrakonfiguralassal

* 2 tarhely valaszthaté a DIP-kapcsolén keresztiil

* Kompakt, erés, megbizhaté kialakitas

¢ Az Advanced- és SubstationLine kapcsoléival valo
hasznélatra

Tipus |IE-EBR-MODULE-RS232-ALM  Valtozat
Rendelési 2682610000 Konfiguracio biztonsagi mentés és visszaallitasi modul, IP40, -10
szam °C..60°C

GTIN (EAN) 4050118692105
Qty. 18T

SubstationLine sorozat

Altalanos rendelési adatok

A SubstationLine konfiguralhaté kapcsoldsorozat funkcioi

A SubstationLine sorozatba az IEC 61850-3 és IEEE 1613

szabvanyoknak megfelel6 Ethernet kapcsoldk tartoznak,

amelyek annyira strapabirdk, hogy zord koriilmények

kozott is hasznalhatdk. A termékcsalad DIN tartésinekre

és 19"-os allvanyokra szerelhet6 valtozatokat is tartalmaz.

Mindegyik termék rendelkezik redundans tapellatassal,

biztositva ezzel a megbizhatésagot még kritikus

kornyezetekben is. Az Uj termékcsaladban a

konfiguralhaté gyors Ethernet kapcsoldk ugyanugy

megtalalhatdk, mint a 10 gigabites Ethernet termékek,

és mindegyik rendelkezik azokkal a funkcidkkal, amelyek

a legszéls6ségesebb kortilmények kozotti mikodéshez

szlikségesek.

* DIN tartosinre és 19"-os rackbe szerelhet6 verzid

* Megfelel az IEC 61850-3 és az IEEE 1613
szabvanyoknak

* Redundans tapellatast biztositd modulok az 6sszes
modellben

¢ Széles hémérséklet-tartomany: -40°C és 85°C kozott

* Modularis switch valtozatok vagy vezidk - amelyik
szerinted jobb

* Fast/Gigabit/ 10-Gigabit interfészek

* Layer 3 modellek a hardver szint(i Utvonalvéalasztashoz,
akar 28 IP-alhalézathoz

Tipus |E-SWM-SLO2-2GESFP+ Valtozat

Rendelési 2779210000 Meédia interfészmodulok moduléaris kapcsolokhoz,

szam Gigabit Ethernet/ 10-Gigabit Ethernet, Portok szdma: 2x
GTIN (EAN) 4064675048572 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -20 °C...60 °C

Qty. 18T
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Tartozékok
Tipus |E-SWM-SLO4-4GESFP Valtozat
Rendelési 2779200000 Meédia interfészmodulok modularis kapcsolokhoz, Gigabit Ethernet,
szdm Portok szdma: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN) 4064675048565
Qty. 18T
Tipus IE-SWM-SLO4-4GESFP+ Valtozat
Rendelési 2779220000 Meédia interfészmodulok moduléaris kapcsolokhoz,
szam Gigabit Ethernet/ 10-Gigabit Ethernet, Portok szdma: 4x
GTIN (EAN) 4064675048589 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -20 °C...60 °C
Qty. 1ST
Tipus IE-SWM-SL04-4SC Valtozat
Rendelési 2779170000 Meédia interfészmodulok modularis kapcsolokhoz, Fast Ethernet,
szam Portok szama: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN) 4064675048534
Qty. 18T
Tipus |E-SWM-SL04-4SCS Valtozat
Rendelési 2779160000 Média interfészmodulok moduléris kapcsoldkhoz, Fast Ethernet,
szam Portok szdma: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN) 4064675048527
Qty. 1ST
Tipus IE-SWM-SL04-4ST Valtozat
Rendelési 2779190000 Meédia interfészmodulok modularis kapcsolokhoz, Fast Ethernet,
szam Portok szama: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN) 4064675048558
Qty. 18T
Tipus IE-SWM-SL04-4STS Valtozat
Rendelési 2779180000 Média interfészmodulok moduléris kapcsoldkhoz, Fast Ethernet,
sz&dm Portok szama: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN) 4064675048541
Qty. 18T
Tipus |E-SWM-SLO8-8GESFP Valtozat
Rendelési 2779150000 Meédia interfészmodulok modularis kapcsoldkhoz, Fast/Gigabit
szam Ethernet, Portok szama: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN) 4064675048510
Qty. 18T
Tipus IE-SWM-SLO8-8GT Valtozat
Rendelési 2779140000 Meédia interfészmodulok modularis kapcsolokhoz, Fast/Gigabit
szam Ethernet, Portok szama: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
GTIN (EAN) 4064675048503
Qty. 18T
Tipus |IE-SWM-SL02-2GC-PRP/HSR Valtozat
Rendelési 2985050000 Média interfészmodulok moduléris kapcsolokhoz, PRP/HSR
szam RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, Portok szdma: 2x kombi-port
GTIN (EAN) 4099986846364 (10/100/1000BaseT(X) vagy 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
Qty. 18T
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