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Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvetd tartozékai. Az elvalasztdlapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6zé
potencialok és funkciondlis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathaté elrendezést teremtve a
kapcsoldszekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat A-sorozat, Véglap
Rendelési szdm 2876190000
Tipus AEP 4C 6 BL
GTIN (EAN) 4064675663089
Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 38 mm Meélység (coll) 1.4961 inch
Magassag 100.3 mm Magassag (coll) 3.9488 inch
Szélesség 2 mm Szélesség (coll) 0.0787 inch
Nett6 tomeg 3.16¢g

Homeérsékletek

Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0.034 kg CO2eq.

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin kék

UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Kiegészité miiszaki adatok

Felpattinthato Igen

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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