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Az energia, a jel és az adatok atvitele orok feladat

az elektrotechnikaban és a berendezésgyartasban.
Sorkapcsainkat a felhasznalt szigetel6anyagok,
csatlakozdrendszeriik és kialakitdsuk emelik ki a
konkurens gyartok termékei koziil. Egy atmend
sorkapocs egy vagy tobb vezeték egyesitésére és/
vagy csatlakoztatasara hasznéalhaté. E sorkapcsok egy
vagy tobb, azonos potenciall vagy egymassal szemben
szigetelt csatlakozasi szintbdl épllnek fel.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Atvezet6 sorkapocs, PUSH IN, 6 mmz2, 800 V, 41
A, narancssarga

Rendelési szam 2881520000

Tipus A4C 6 DL OR

GTIN (EAN) 4064675674207

Qty. 50 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok E M A
i i i
I, DMV |
CE. N, - IECEx KEUA
KOSHAEX
ATEX

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 45.5 mm Mélység (coll) 1.7913 inch
Magassag 102 mm Magassag (coll) 4.0157 inch
Szélesség 8.1 mm Szélesség (coll) 0.3189 inch
Nettd tdmeg 23.28¢g
Homeérsékletek
Tarolasi h6mérséklet -25°C...565 °C Folyamatos Gizemi hémérséklet., min. -60 °C

Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 130 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkiil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanusitvany szama (ATEX) TUEV16ATEX7909U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Max. fesziiltség (ATEX) 550V Aram (ATEX) 37 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 6 mm?2 Max. fesziiltség (IECEX) 550V

Aram (IECEX) 37A Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 6 mm?2

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin narancssarga

A mukddési elemek szine narancssarga UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Véglap sziikséges Igen Potencialok szama 1
Szintek szdma 1 Rogzitési pontok szdma szintenként 4
Potencialok szdma szintenként 1 Keresztkotott szintek belil Nem
Tartésin TS 35 N funkcié Nem
PE m(kodés Nem PEN funkcio Nem

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Felpattinthato Igen

Rogzités tipusa TS 35 Robbanasbiztossag szempontjabol Nem
bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa TS 35
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Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 6 mm?2 Névleges fesziiltség 800V
Névleges DC fesziiltség 800V Névleges aram 41 A

Aram maximum vezetékoknal 41 A Szabvanyok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 0.78 mQ Névleges lokéfesziiltség 8 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.31TW Tulfesziiltség kategoéria 1

x szerint

Szennyezés sulyossaga 3

Rogzitheto vezetékek (kiegészitd csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é
csatlakozas

PUSH IN

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 Ab
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8
AWG, max.

Csatlakozasi irany felsé
Csupaszolasi hossz 12 mm
Csatlakozas tipusa PUSH IN
Csatlakozasok szama 4
Rogzitési tartomany, névleges 10 mm?2
csatlakozas, max.

Rogzitési tartomany, névleges 0.34 mm?2
csatlakozas, min.

Kés mérete 1,0x 5,5 mm
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és

mUianyag gallérokkal DIN 46228/4,

névleges csatlakozas, max.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.34 mm?2
vezetékhez, finomsodratd,

érvéghuvelyekkel és mlanyag

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.34 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2
finomsodratu, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.34 mm?2
finomsodratd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm2
tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.34 mm?
tobberes, névleges csatlakozas, min.

Iker érvéghuivelyek, max. 1.5 mm?
Iker-érvéghuivelyek, min. 0.5 mm?
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 6 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.34 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas
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Finomsodratd, min. (névleges 0.34 mm?2
csatlakozas)
Mdanyag galléros érvéghiively Tube length min. 10 mm
cs6hossza DIN 46228/4 max. 12 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete min. 0.5 mm?2
max. T mm?2
Tube length min. 10 mm
max. 18 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete névleges 1.5 mm?2
Tube length min. 12 mm
max. 18 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete névleges 2.5 mm?
Tube length min. 10 mm
max. 18 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete min. 4 mm?2
max. 6 mm?2
Tube length for twin wire-end ferrule Tube length min. 10 mm
max. 12 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete névleges 0.5 mm?2
Tube length min. 10 mm
max. 18 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete névleges 0.75 mm?2
Tube length min. 12 mm
max. 18 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete min. 1T mm?2
max. 1.5 mm?2
Mdanyag gallér nélkili érvéghuively Tube length névleges 10 mm
cs6hossza DIN 46228/1 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete min. 0.5 mm?2
max. T mm?2
Tube length min. 10 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete min. 1.5 mm?
max. 2.5 mm?2
Tube length min. 12 mm
max. 18 mm
Vezetékcsatlakozés keresztmetszete névleges 4 mm?
Tube length min. 10 mm
max. 18 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete min. 6 mm?2
max. 10 mm?2
Mdanyag galléros érvéghiively Cs6hossz, min. 10 mm
cs6hossza keresztmetszet szerint Cs6hossz, max. 12 mm
Cs6hossz, min. 10 mm
Cs6hossz, max. 18 mm
Cs6hossz, min. 12 mm
Cs6hossz, max. 18 mm
Cs6hossz, min. 10 mm
Cs6hossz, max. 18 mm
Mdanyag gallér nélkili érvéghtively Cs6hossz, min. 10 mm
cs6hossza keresztmetszet szerint Cs6hossz, max. 10 mm
Cs6hossz, min. 10 mm
Cs6hossz, max. 18 mm
Cs6hossz, min. 12 mm
Cs6hossz, max. 18 mm
Cs6hossz, min. 10 mm
Cs6hossz, max. 18 mm
Iker érvéghiively cs6hossza Cs6hossz, min. 10 mm
keresztmetszet szerint Cs6hossz, max. 12 mm
Cs6hossz, min. 10 mm
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Cs6hossz, max. 18 mm

Cs6hossz, min. 10 mm

Cs6hossz, max. 18 mm
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 8 AWG B fesziiltség nagysag (cURus) 600V
(cURus)
D fesziiltség nagysag (cURus) 600V Tanusitvany szama (cURus) E60693
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 22 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 22 AWG
(cURus) (cURus)
B &ram nagysag (cURus) 38 A C feszliltség nagysag (cURus) 600V
C aram nagysag (cURus) 38 A D aram nagysag (cURus) 5A
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 8 AWG
(cURus)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartésin TS 35
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Véglapok és elvalasztolapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus AEP 4C 6 Valtozat
Rendelési 2876180000 A-sorozat, Véglap
szam

GTIN (EAN) 4064675663072

Qty. 50 ST
Tipus AEP 4C 6 BL Véltozat
Rendelési 2876190000 A-sorozat, Véglap

szam

GTIN (EAN) 4064675663089

Qty. 50 ST
Tipus AEP 4C 6 OR Valtozat
Rendelési 2876200000 A-sorozat, Véglap

szam
GTIN (EAN) 4064675663096

Qty. 50 ST
Keresztosszekotok
r— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
N LA polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 6N/10 Valtozat
Rendelési 2733970000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:
szam 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm

GTIN (EAN) 4064675066811

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 6N/6 Valtozat

Rendelési 2733950000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Plusszam:
szam 6, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm

GTIN (EAN) 4064675066699
Qty. 20 ST
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Tartozékok
Tipus ZQV 6N/7 Valtozat
Rendelési 2733960000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:
szam 7. Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm
GTIN (EAN) 4064675066804
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 6N/10 BL Valtozat
Rendelési 2786910000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Polusszam: 10,
szam Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 78.7 mm
GTIN (EAN) 4064675064602
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 6N/2 Valtozat
Rendelési 1985740000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:
szam 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13.7 mm
GTIN (EAN) 4050118370362
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 6N/3 Valtozat
Rendelési 1985760000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:
szam 3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm
GTIN (EAN) 4050118370263
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 6N/3 BL Valtozat
Rendelési 1985840000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pélusszam: 3, Raszter
szam mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm
GTIN (EAN) 4050118370379
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 6N/4 Valtozat
Rendelési 1985780000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:
szam 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm
GTIN (EAN) 4050118370287
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 6N/4 BL Valtozat
Rendelési 1985850000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pélusszam: 4, Raszter
szam mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm
GTIN (EAN) 4050118370447
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 6N/6 BL Valtozat
Rendelési 2786890000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pélusszam: 6, Raszter
szam mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.3 mm
GTIN (EAN) 4064675064572
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 6N/7 BL Valtozat
Rendelési 2786900000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pélusszam: 7, Raszter
szam mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 54.4 mm
GTIN (EAN) 4064675064596
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 6N/2 BL Valtozat
Rendelési 1985830000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pélusszam: 2, Raszter
szam mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13.7 mm
GTIN (EAN) 4050118370232
Qty. 60 ST
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Tesztadapter és tesztaljzatok

'y
ol

Altalanos rendelési adatok

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Tipus ATPG 6 MI-R Valtozat
Rendelési 1991930000
szam

GTIN (EAN) 4050118376555
Qty. 50 ST

Tesztadapter (kapocs), 1.6 mm2, 250V, 0.2 A

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az alland6, megbizhato rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Tipus AEB 35 SC/1 Valtozat
Rendelési 1991920000 A-sorozat, Végbak
szam

GTIN (EAN) 4050118376722

Qty. 50 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok

'
LI

Az adapterek és tesztdugdk a sorkapcsok és a
vizsgaléberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhat6

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus ATPG 1.5-10 L Valtozat
Rendelési 1991890000
szam

GTIN (EAN) 4050118376647
Qty. 50 ST

Tesztadapter (kapocs), 1.6 mm2, 250V, 0.2 A

Tartozékok

Akkumulatorok vizsgalé és mérémiiszerekhez

Y

=

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZUB MULTIMETER Valtozat
Rendelési 9205270000 Multimeter
szam

GTIN (EAN) 4032248723522

Qty. 18T

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az alland6, megbizhato rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalodugo tartd is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus AEB 35 SC/1 BK Véltozat
Rendelési 2475310000 A-sorozat, Végbak
szdm

GTIN (EAN) 4050118487114

Qty. 50 ST
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Véglapok és elvalasztolapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus APP 2 Valtozat
Rendelési 2489090000 A-sorozat, Elvalaszt6 lemezzel

szam
GTIN (EAN) 4050118499308
Qty. 50 ST

Figyelmezteto6 takardburkolat

e
o

Altalanos rendelési adatok

Villammal ellatott figyelmeztetések novelik az emberek
és gépek biztonsagat. Ezeket akkor hasznaljak, amikor a
kiilsé fesziiltséget jelezni kell az alkalmazas soran.

Tipus AAM 6 YE FLASH Valtozat

Rendelési 2635570000 A-sorozat, Sorkapocs jelols, 13 x 8.1 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
szam sarga

GTIN (EAN) 4050118674514

Qty. 40 ST
Végbak

/i.--

-

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az alland6, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opciok vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tartd is.

A létrehozas datuma 23.12.2025 04:54:51 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok

11


https://eshop.weidmueller.com/p/2489090000
https://eshop.weidmueller.com/p/2635570000

Weidmiiller 3t

A4C 6 DL OR Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Altalanos rendelési adatok

Tipus AEB 35 SCL/1 VO Valtozat
Rendelési 2661280000 A-sorozat, Végbak
szam

GTIN (EAN) 4050118702163

Qty. 20 ST
Tipus AEB 35 SCL/1 VO BK Valtozat
Rendelési 2661300000 A-sorozat, Végbak

szdm
GTIN (EAN) 4050118702187

Qty. 20 ST
Tipus AEB 35 SCL/1 VO GY Valtozat
Rendelési 2661290000 A-sorozat, Végbak

szam
GTIN (EAN) 4050118702170
Qty. 20 ST

Lapos csavarhizé

Hornyos csavarhizo lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 1.0X5.5X150 Viltozat

Rendelési 2749380000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 1 mm

GTIN (EAN) 4050118895605

Qty. 18T

Tesztadapter és tesztaljzatok

'
LI,

Az adapterek és tesztdugodk a sorkapcsok és a
vizsgaléberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus 725 2.3/4 Valtozat

Rendelési 0249600000 Dugasz (kapocs), Dugaszolhato csatlakozas, 4 mm2, Csatlakozasok
szam szama: 1, Polusszam: 4, Szélesség: 6.5 mm

GTIN (EAN) 4008190022785

Qty. 20 ST
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