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Altalanos rendelési adatok

Valtozat ESG, Késziilékjelol6k, 10 x 20 mm, sarga
Rendelési szam 2885880000

Tipus ESG-LP 10/20 MM GE

GTIN (EAN) 4064675854487

Qty. 15000 Darab

Creation date 27.03.2026 07:48:50 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2885880000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.05 mm Meélység (coll) 0.002 inch

Magassag 10 mm Magassag (coll) 0.3937 inch

Szélesség 20 mm Szélesség (coll) 0.7874 inch

Nett6 tomeg 0.01g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Ragasztéanyag Akril ragaszto Valtozat Ontapadés,
halogénmentes

Szélesség 20 mm UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 150 °C Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin sarga Halogén Nem

Alapanyag Poliamid Nyomtatott karakterek nélkl

UL 969 tanusitvany Igen

Késziilékjelolok

Halogén Nem

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288

ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04

ECLASS 15.0 27-28-11-04
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