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MultiMark MultiFit

Versenytarsak csatlakozéihoz.

Altalanos rendelési adatok

A rugalmas fellletkikészités egyszer(siti a szerelést. Valtozat Sorkapocs jel6l8, 10 x 7.6 mm, Raszter mm-ben
Ez a specialis anyag lehet6vé teszi a szalagok kinyujtasat, o (P): 7.60 feher
igy alkalmazkodva a kisebb méretbeli kiilonbségekhez, ;‘;"u":'“' sz4m %M s
melyek 6sszeadddhatnak, kiilondsen hosszu sorkapocs- GTIN (EAN) 4064675854593
tombdknél. Qty. 400 Darab
A nyomtatd 300 dpi felbontasanak koszonhetéen a felirat
konnyen olvashaté.A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
¢ A folytonos szalagokkal idét takarithat meg a
felszerelésnél
* Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés
¢ Hely a tobbsoros nyomtatashoz
* Firm hold and durable printing
¢ Continuous strips save installation time
¢ Easy mounting thanks to an innovative composite
material
* Large label field for optimal legibility
* High flexibility thanks to manufacturer independence
] * Firm hold and durable printing
¢ Continuous strips save installation time
¢ Easy mounting thanks to an innovative composite
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Technical data
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 0.7 mm Meélység (coll) 0.0276 inch
Magassag 10 mm Magassag (coll) 0.3937 inch
Szélesség 7.6 mm Szélesség (coll) 0.2992 inch
Nett6 tomeg 0.13 g
Hémérsékletek
Uzemi hémérsékleti tartomany -50...90 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC
Altalanos adatok
Valtozat halogénmentes Szélesség 7.6 mm
UL 94 éghet6ségi osztaly V-2 Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 90 °C
Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -50 °C Szin fehér
Halogén Nem Alapanyag PC-ABS, TPU
Nyomtatott karakterek ures Uzemi hémérsékleti tartomany -50...90 °C
Csatlakozéjel6lok
Raszter mm-ben (P) 7.60 mm
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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Accessories

Tintaszalagok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetben kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznaldbarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus RIBBON MM-TB 25/360 SW  Valtozat
Rendelési 2005090000 Ink ribbon
szam

GTIN (EAN) 4050118390216

Qty. 18T

THM MULTIMARK

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetéen kivaldé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznalobarat
nyomtatasi rendszer minden jel6lést optimalizal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTIMARK ROLLER MF Valtozat
Rendelési 2518600000

szam

GTIN (EAN) 4050118531305

Qty. 18T

THM MULTIMARK PLUS

Ezek a nyomtaték a h6nyomtaté-technoldgianak
koszonhetéen kivald minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznalobarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTIMARK PLUS ROLLER MF Valtozat
Rendelési 2661610000

szam

GTIN (EAN) 4050118681222

Qty. 18T
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