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A PROtop tapforrasok szamos funkciot és elényt kinalnak.

Tobbek kozott magas foku energiahatékonysagot,
rendkiviili teljesitménytartalékot, nagy megbizhatésagot
és opciondlis kommunikacids képességet. A PROtop
alkalmas a kozvetlen parhuzamos kapcsolasra,
terheléskiegyenlitéssel. PROtop tapforrasaink a
FieldPower rendszerbe integralhatok, igy® az dsszes
funkcié hasznalhaté a terepen — a modularis FieldPower
rendszer® minden elényével egyiitt.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat FieldPower® tapegység, IP65, zart allapotban,
kész allapotban, 10 A, 24V, DC, PUSH IN

Rendelési szdm 2887590000

Tipus FP PRO TOP3 24/10 3M

GTIN (EAN) 4064675859840

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 220 mm Meélység (coll) 8.6614 inch
Magassag 196 mm Magassag (coll) 7.7165 inch
Szélesség 196 mm Szélesség (coll) 7.7165 inch
Nett6 tomeg 4869 g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hémérséklet -25°C..50 °C
Uzemi hémérsékleti tartomany -25..50 °C Inditas 2-40°C
Paratartalom 35...85%, paralecsapddas
és fagy nélkal
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 7645f3b1-6db9-495d-9e2 1-ab1d894affOb
Bemenet
AC bemen6 fesziiltség tartomany 3x320..3x575VAC /2 Javasolt tartalék biztositék 2-3A, Char.C
x 360...2 x575 VAC
Frekvenciatartomany, AC 45...65 Hz Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN
Tulfeszliltség-védelem Varisztor Bemeneti biztositék (belsd) Nem
AC aramfelvétel 0,7A@400VvDC/08A DC bemend fesziiltség tartomany 450...800 V DC (max. 500
@ 320V AC V DC az UL508 szerint)
Bekapcsolasi aram Max. 10 A
Kimenet
Kimend teljesitmény 480 W Névleges kimen fesziiltség 24VDC*t1%
Kimend fesziiltség, max. 28.8V Kimeng fesziltség, min. 225V
Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN Tulfeszlltség-védelem Varisztor
Kimend feszlltség tipusa DC Kimend feszlltség, megjegyzés (potméterrel beéllithato)
Névleges kimeneti aram U eseténnévl. 10 A@ 60 °C Bekapcsolasi késleltetés 1s
Kimend aram 10 A Beallithatd névleges aram Nem
Kimen6 fesziiltség 24V Kioldasi karakterisztika lasd a jelleggorbét

Altalanos adatok

Telepitési Utmutatd

Fedélcsavarok mellékelve

Paratartalom

35...85%, paralecsapodas
és fagy nélkil

Védelmi osztaly

IP65, zart allapotban, kész
allapotban

Tulfesziiltség kategoéria

Rovidzarlat-védelem

Igen, belsé

Szigetelések koordinalasa

Tulfesziiltség kategoéria
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Kimenet

Kimené teljesitmény 480 W Kimen6 fesziltség, max. 288V

Kimeng fesziltség, min. 225V Kimen6 fesziiltség tipusa DC

Kimend fesziiltség, megjegyzés (potméterrel beallithatod) Bekapcsolasi késleltetés 1s

Kimend aram 10 A Beallithatd névleges aram Nem

Kimen6 fesziiltség 24V Kioldasi karakterisztika lasd a jelleggorbét

Névleges kimend fesziiltség 24VDCt1% Névleges kimeneti aram U eseténnévl. 10 A @ 60 °C

Bemenet

AC bemen6 fesziiltség tartomany 3x320..3x575VAC/2 Javasolt tartalék biztositék 2-3 A, Char.C
x 360...2 x575 VAC

Frekvenciatartomany, AC 45..65 Hz Tulfesziltség-védelem Varisztor

AC aramfelvétel 0,7A@400VDC/0,8A DC bemend fesziiltség tartomany 450...800 V DC (max. 500
@ 320V AC V DC az UL508 szerint)

Bekapcsolasi aram Max. 10 A Bemeneti biztositék (belsd) Nem

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540

ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01

ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Tomitések

Altalanos rendelési adatok

Az intelligens kabelezési megoldasokkal értékes id6t és

pénzt takarithat meg.

A FieldPower® moduléris rendszer minden kabelezési
feladathoz idealis megoldast kinal.
Elére 0sszeszerelt kabelekhez hasznalhatdé dsszehajthaté

tomitések

Tomitések M 16 és M20 menettel A tomitésbe miikodtetd
és jelz6eszkozok épithetdk be

Tipus DG DO PT6 Valtozat

Rendelési 4323240000 Field Power® tomitébetét, Ures tomités, IP65, hozza tartozéd hazzal,
szam EPDM

GTIN (EAN) 4032248641246

Qty. 10 ST

Tipus DG M16 PT6 Valtozat

Rendelési 2545540000 Field Power® tomitébetét, Csatlakozomenettel ellatott tomités, IP65,
szdm hozz tartozé hazzal, EPDM

GTIN (EAN) 4050118555523

Qty. 18T

Tipus DG M20 PT6 Valtozat

Rendelési 2545550000 Field Power® tomitébetét, Csatlakozomenettel ellatott tomités, IP65,
szam hozza tartozé hazzal, EPDM

GTIN (EAN) 4050118555530

Qty. 18T

Tipus RKDG 2XD8.5 WG PT6 Valtozat

Rendelési 1114530000 Field Power® tomitébetét, Tomités, IP54, hozza tartozd hazzal, EPDM
sz&dm

GTIN (EAN) 4032248892624

Qty. 10 ST

Tipus RKDG D11 PT6 Valtozat

Rendelési 4323210000 Field Power® tomitSbetét, Osszehajthato tomités, IP65 hozza tartozd
szam héazzal, IP65, hozza tartozé hazzal, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641215

Qty. 10 ST

Tipus RKDG D13 PT6 Valtozat

Rendelési 4323230000 Field Power® tomitébetét, Osszehajthato tomités, IP65 hozza tartozd
szam héazzal, IP65, hozza tartozd hazzal, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641239

Qty. 10 ST

Tipus RKDG D15 PT6 Valtozat

Rendelési 4323220000 Field Power® tomitébetét, Osszehajthatd tomités, IP65 hozza tartozd
szam héazzal, IP65, hozz4 tartozé hazzal, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641222

Qty. 10 ST

Tipus RKDG D17 PT6 Valtozat

Rendelési 4324010000 Field Power® tomitébetét, Osszehajthato tomités, IP65 hozza tartozd
szam héazzal, IP65, hozza tartozé hazzal, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641284

Qty. 10 ST
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Tartozékok
Tipus RKDG D18 WG PT6 Valtozat
Rendelési 2491870000 Field Power® tomitébetét, Tomités, IP54, hozza tartozé hazzal, EPDM
szdm
GTIN (EAN) 4050118501537
Qty. 10 ST
Tipus RKDG D24 WG PT6 Valtozat
Rendelési 1069060000 Field Power® tomitébetét, Tomités, IP54, hozza tartozé hazzal, EPDM
szam
GTIN (EAN) 4032248827053
Qty. 10 ST
Tipus RKDG D9 PT6 Valtozat
Rendelési 4329610000 Field Power® tomitébetét, Osszehajthato tomités, IP65 hozza tartozd
szam hazzal, IP65, hozza tartozé hazzal, EPDM
GTIN (EAN) 4032248668687
Qty. 10 ST
Biztositékdugé

Altalanos rendelési adatok

Teljesitményelosztas felvagatlan, 1,5 - 6 mm?2
keresztmetszet(i kdbelekkel.

Tapellatas / T-ledgazas PUSH IN csatlakozassal (0,5 - 10
mm?2) és/vagy dugaszolhaté csatlakozassal (0,5 - 4 mm?2).
A vezetékek egyértelmi hozzarendelését szines jelolések
biztositjak.

* Tapellatas

¢ Teljesitményelosztas

¢ Teljesitményelosztas

Tipus PTSI 4/LD 36V AC/DC Valtozat

Rendelési 1252210000 Field Power® dugaszolé csatlakozd, Biztosités, IP20, Poliamid, PUSH
szam IN,Pélusszam (Szoveg): 5

GTIN (EAN) 4050118044331

Qty. 18T

Tipus PTSI 4/LD 400V AC Viltozat

Rendelési 1961770000 Field Power® dugaszolé csatlakozo, Biztosités, IP20, Poliamid, PUSH
szam IN,Pélusszam (Szoveg): 5

GTIN (EAN) 4032248641765

Qty. 1ST

AC

Teljesitményelosztas felvagatlan, 1,5 - 6 mm?
keresztmetszet( kabelekkel.

Tapellatas / T-ledgazas PUSH IN csatlakozassal (0,5 - 10
mm?2) és/vagy dugaszolhato csatlakozassal (0,5 - 4 mm?2).
A vezetékek egyértelmi hozzarendelését szines jelolések
biztositjak.

e Tapellatas

* Teljesitményelosztas

* Teljesitményelosztas
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Altalanos rendelési adatok

Tipus PT6 Valtozat

Rendelési 1957620000 FieldPower® érintkezéelem, AC, IP20, IDC-csupaszolas nélkili
szam csatlakozas, PUSH IN, Polusszam (Szoveg): 5

GTIN (EAN) 4032248642489

Qty. 18T

DC

Teljesitményelosztas felvagatlan, 1,5 - 6 mm?2
keresztmetszet(i kdbelekkel.

Tapellatas / T-ledgazas PUSH IN csatlakozassal (0,5 - 10
mm?2) és/vagy dugaszolhaté csatlakozassal (0,5 - 4 mm?2).
A vezetékek egyértelm( hozzarendelését szines jelolések
biztositjak.

» Tapellatas

¢ Teljesitményelosztas

¢ Teljesitményelosztas

Altalanos rendelési adatok
Tipus PT6 DC Valtozat
Rendelési 1126840000

FieldPower® érintkezéelem, DC, IP20, IDC-csupaszolas nélkili

szam csatlakozas, PUSH IN, Pélusszam (Szoveg): 5
GTIN (EAN) 4032248908462
Qty. 18T

Miianyag zaréanyak, sziirke

A szamos alkalmazashoz hasznéalhatd tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,

nyomaskiegyenlité elemek, adapterek és a megfeleld
////‘% tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(r(k, lapos
alatétek és foldel6 gydruk.

ekl

Altalanos rendelési adatok
Tipus SKMU M20 - K GR Valtozat
Rendelési 1772460000

SKMU PA (muanyag ellenanya), Ellenanya, M 20, 6 mm, Poliamid 6

szém (PAG - GF30)
GTIN (EAN) 4032248130207
Qty. 100 ST

A létrehozas datuma 12.12.2025 06:07:09 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1957620000
https://eshop.weidmueller.com/p/1126840000
https://eshop.weidmueller.com/p/1772460000

FP PRO TOP3 24/10 3M

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

IP68 verzio
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Altalanos rendelési adatok

A késziilékhazak b6séges valasztéka mellett a Weidmiiller
tobbféle tomszelencét kinal szamos alkalmazashoz.

A sargarézbdl, miianyagbdl és rozsdamentes acélbdl
készilt tomszelencék megfelelnek a kilonféle IP
védettségi osztaly el6irdsainak, hogy mindenféle ipari
késziilékhazhoz hasznalhatdk legyenek.

A tomszelence és az alkalmazas sorozatatél fliggden

a tomszelencék tanusitva és tesztelve vannak a VDE,

UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvany
el6irdsainak megfeleléen.

Tipus VG M20-1/K68 Valtozat

Rendelési 1772300000 VG K (standard m(ianyag tomszelence), Tomszelencék, egyenes, M
szam 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
GTIN (EAN) 4032248129966 bar (30 min.), Poliamid 6

Qty. 50 ST

Tipus VG M20-K 68 Viltozat

Rendelési 2811470000 VG K (standard m(ianyag tdmszelence), Tomszelencék, egyenes, M
szam 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
GTIN (EAN) 4064675292227 bar (30 min.), Poliamid 6

Qty. 50 ST

Dugaszolé6 csatlakozé

Altalanos rendelési adatok

Teljesitményelosztas felvagatlan, 1,5 - 6 mm?2
keresztmetszet( kabelekkel.

Tapellatas / T-ledgazas PUSH IN csatlakozassal (0,5 - 10
mm?2) és/vagy dugaszolhato csatlakozassal (0,5 - 4 mm?2).
A vezetékek egyértelm( hozzarendelését szines jelolések
biztositjak.

» Tapellatas

¢ Teljesitményelosztas

* Teljesitményelosztas

Tipus PTDS 4 Valtozat

Rendelési 1952130000 Field Power® dugaszold csatlakozo, 3 fazisi AC, IP20, Poliamid,
szam PUSH IN, Pélusszam (Szoveg): 2 x 5

GTIN (EAN) 4032248632084

Qty. 10 ST

Tipus PTDS 4 DC Valtozat

Rendelési 1009990000 Field Power® dugaszolé csatlakozd, DC, IP20, Poliamid, PUSH IN,
szam Pélusszam (Szoveg): 2 x b

GTIN (EAN) 4032248715244

Qty. 10 ST

Tipus PTS 4 Valtozat

Rendelési 1952120000 Field Power® dugaszolé csatlakozé, 3 fazisu AC, IP20, Poliamid,
szam PUSH IN, Pélusszam (Szoveg): 5

GTIN (EAN) 4032248632909

Qty. 10 ST

A létrehozas datuma 12.12.2025 06:07:09 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1772300000
https://eshop.weidmueller.com/p/2811470000
https://eshop.weidmueller.com/p/1952130000
https://eshop.weidmueller.com/p/1009990000
https://eshop.weidmueller.com/p/1952120000

FP PRO TOP3 24/1 o3M Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Tartozékok

Weidmiiller 3£

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tipus
Rendelési
szdm

GTIN (EAN)
Qty.

PTS 4 DC
1131730000

4032248912117
10 ST

Valtozat
Field Power® dugaszolé csatlakozd, DC, IP20, Poliamid, PUSH IN,

Pélusszam (Szoveg): 5

Sorkapocssinek a szekrény alsé6 részéhez

Altalanos rendelési adatok

A FieldPower® dobozok tartozékainak széles valasztéka.
Kabeltomitések, sorkapocssinek, rogzitéelemek és sok
minden mas.

Tipus TS 35 PT6 Valtozat

Rendelési 1170690000 Field Power® sorkapocssin, Acél, horganyzott, 54 mm, alapelemhez
szdm

GTIN (EAN) 4032248962532

Qty. 10 ST

Tipus FP ENC DRO7 142 XB Viltozat

Rendelési 2633450000 Field Power® sorkapocssin, Acél, horganyzott, 142 mm, alapelemhez
szam

GTIN (EAN) 4050118664416

Qty. 5 ST

Tipus FP ENC DRO7 230 3B Valtozat

Rendelési 2633460000 Field Power® sorkapocssin, Acél, horganyzott, 230 mm, alapelemhez
szdm

GTIN (EAN) 4050118664409

Qty. 5 ST

Sorkapocssinek aluminium fedélhez

Altalanos rendelési adatok

A FieldPower® dobozok tartozékainak széles valasztéka.
Kabeltomitések, sorkapocssinek, rogzitéelemek és sok
minden mas.

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

FP ENC DR15 68 XC A
8000046634

4050118686586
5ST

Vaéltozat
Field Power® sorkapocssin, Acél, horganyzott, 68 mm, aluminium
fedélhez
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Tipus FP ENC DRO7 080 XC A Valtozat

Rendelési 2633730000 Field Power® sorkapocssin, Acél, horganyzott, 80 mm, aluminium

szdm fedélhez

GTIN (EAN) 4050118664379

Qty. 5 ST

Tipus FP ENC DRO7 110 3C A Valtozat

Rendelési 2633750000 Field Power® sorkapocssin, Acél, horganyzott, 110 mm, aluminium

szam fedélhez

GTIN (EAN) 4050118664362

Qty. 5 ST

Tipus FP ENC DRO7 145 3C A Valtozat

Rendelési 2633760000 Field Power® sorkapocssin, Acél, horganyzott, 145 mm, aluminium

szam fedélhez

GTIN (EAN) 4050118664355

Qty. 5 ST

Tipus FP ENC DRO7 170 3C A Valtozat

Rendelési 2633780000 Field Power® sorkapocssin, Acél, horganyzott, 170 mm, aluminium

szdm fedélhez

GTIN (EAN) 4050118664348

Qty. 5ST

Adapterek
HQ adapter FieldPower® szamara
Szerszam nélkiili felszerelés, mint a FieldPower
kabeltomités esetén
AHQ4/2, HQ 8 és HQ 17 dugaszolhatoé csatlakozé
betétekhez alkalmas
Opcionalisan lezarhat6 védéfedéllel (védelem ismételt
bekapcsolas ellen, az EN 60204-1 szerint)

Altalanos rendelési adatok

Tipus BG ARGH HQP ALU PT6 Viltozat

Rendelési 1532200000 Adapter, Field Power® tomitébetét, HQ adapter, IP65, hozza tartozd

szam héazzal, polikarbonat, livegszal-erésitést, reteszelheté: Nem

GTIN (EAN) 4050118337433

Qty. 1ST

Tipus BG ARGH HQP ALU PT6 CS Valtozat

Rendelési 1532210000 Adapter, Field Power® tomitébetét, HQ adapter, IP65, hozza tartozd

szam héazzal, polikarbonat, livegszal-erésitésu, reteszelhetd: Igen

GTIN (EAN) 4050118337600

Qty. 18T

A létrehozas datuma 12.12.2025 06:07:09 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG


https://eshop.weidmueller.com/p/2633730000
https://eshop.weidmueller.com/p/2633750000
https://eshop.weidmueller.com/p/2633760000
https://eshop.weidmueller.com/p/2633780000
https://eshop.weidmueller.com/p/1532200000
https://eshop.weidmueller.com/p/1532210000

FP PRO TOP3 24/10 3M

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

DMS PRO

Altalanos rendelési adatok

Ergonomikus kiviteliiknek hala a Weidmiiller nyomaték-
csavarhuzok idedlis egykezes eszkozok. Hasznalatuk
semmilyen poziciéban sem faraszt. Az integralt
automatikus nyomatékhatarolé megbizhatd ismétlési
pontossagot garantal.

Tipus DMS PRO Valtozat
Rendelési 1479120000 Mounting tool
szam

GTIN (EAN) 4050118287011

Qty. 18T

E6,3 szerszambetétek - Torx®

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller bitek standard bitek, amelyek rendkiviil
népszerlen a felhasznalok korében a kivalé minéségnek,
a széles valasztéknak és a hatékonysagnak készonhetéen.
A szamitogépes vezérlésli mddszer lehetévé teszi a
Weidmiiller szamara, hogy allandé kivalé minéséget
garantaljon.

A hasznalt kivaléo minéségUli nyersanyagok a vonatkozo

DIN-szabvanyokban meghatarozottaknal sokkal nagyobb

nyomatékok elérését teszik lehetévé.

* DIN 5261 a PH/PZ bitekre vonatkozéan,

* DIN 5263 a hasitott bitekre vonatkozoan,

* Camcar standard TORX bitekre vonatkozéan

Ez hosszu élettartamot jelent nagy nyomatékokon, és

ezért idedlis feltételeket a standard helyzetek szamara.

Az elényok:

* Valamennyi csavartipushoz alkalmas. A 59-6 1 HRC
kivalé keménységi értékei miatt mind kézi, mind
mechanikus szerszamokhoz alkalmas.

* Megfelel6 kopasallosag és igy hosszu varhato
élettartam.

* Kisebb kopast és optimalis nyomatékatvitelt jelent,
hogy optimalisan illeszkedik minden DIN csavarba.

* A vonatkoz6 1SO-szabvanyok szerinti professzionalis
mindéségi kritériumok alapjan gyartva allandé kivalé
mindséggel.

Tipus BIT E6,3 T20 X 150 Valtozat
Rendelési 2821510000 Szerel6szerszam
szam

GTIN (EAN) 4064675359050

Qty. 5 ST

A létrehozas datuma 12.12.2025 06:07:09 MEZ
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