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A PROtop tapforrasok szamos funkciot és elényt kinalnak.

Tobbek kozott magas foku energiahatékonysagot,
rendkiviili teljesitménytartalékot, nagy megbizhatésagot
és opciondlis kommunikacids képességet. A PROtop
alkalmas a kozvetlen parhuzamos kapcsolasra,
terheléskiegyenlitéssel. PROtop tapforrasaink a
FieldPower rendszerbe integralhatok, igy® az dsszes
funkcié hasznalhaté a terepen — a modularis FieldPower
rendszer® minden elényével egyiitt.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat FieldPower® tapegység, IP65, zart allapotban,
kész allapotban, 2 x 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
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Méretek és tomegek

Mélység 220 mm Mélység (coll) 8.6614 inch
Magassag 196 mm Magasség (coll) 7.7165 inch
Szélesség 196 mm Szélesség (coll) 7.7165 inch
Nett6 tomeg 6928 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hémérséklet -25 °C..50 °C
Uzemi hémérsékleti tartomany -25..50 °C Inditas 2-40°C
Paratartalom 35...85%, paralecsapodas
és fagy nélkul
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 7645f3b1-6db9-495d-9e2 1-ab1d894aff0b
Bemenet
AC bemend fesziiltség tartomany 3x320..3x575VAC /2 Javasolt tartalék biztositék 3-5A, CharC
x 360..2x575 VAC
Frekvenciatartomany, AC 45...65 Hz Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN
Tulfeszlltség-védelem Varisztor Bemeneti biztositék (belsé) Nem

AC aramfelvétel

2x15A@400VDC/2
x2A@320VAC

DC bemend fesziiltség tartomany

450...800 V DC (max. 500
V DC az UL508 szerint)

Bekapcsolasi aram Max. 10 A

Kimenet

Kimend teljesitmény 960 W Névleges kimené fesziiltség 48V DC* 1%

Kimené fesziiltség, max. 56 V Kimené fesziiltség, min. 45V
Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN Tulfeszlltség-védelem Varisztor

Kimen6 fesziiltség tipusa DC Kimend fesziiltség, megjegyzés (potméterrel beallithato)
Névleges kimeneti aram U eseténnévl. 2x 10 A@ 60 °C Bekapcsolasi késleltetés 1s

Kimeno aram 2x10A Beallithatd névleges aram Nem

Kimeno fesziiltség 48V Kioldasi karakterisztika lasd a jelleggorbét

Altalanos adatok

Telepitési Utmutatd

Fedélcsavarok mellékelve

Paratartalom

35...85%, paralecsapddas
és fagy nélkul

Védelmi osztaly

IP65, zart allapotban, kész
allapotban

Tulfesziltség kategéria

Rovidzarlat-védelem Igen, belsé

Szigetelések koordinalasa

Tulfesziiltség kategéria [[[]

Kimenet

Kimend teljesitmény 960 W Kimend fesziiltség, max. 56 V
Kimeng feszlltség, min. 45V Kimend feszliltség tipusa DC
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Kimend fesziiltség, megjegyzés

(potméterrel beéllithato)

Bekapcsolasi késleltetés

1s

Kimend aram

2x10A

Beallithatd névleges aram

Nem

Kimen6 fesziiltség

48V

Kioldasi karakterisztika

lasd a jelleggorbét

Névleges kimend feszliltség

48VDC* 1%

Névleges kimeneti &ram U eseténnéuvl.

2x10A@60°C

Bemenet

AC bemen6 fesziiltség tartomany 3x320..3x575VAC/2 Javasolt tartalék biztositék 3-5A, CharC
x 360..2x 575V AC

Frekvenciatartomany, AC 45...65 Hz Tulfeszlltség-védelem Varisztor

AC aramfelvétel

2x15A@400VDC/2
x2A@320VAC

DC bemend fesziiltség tartomany

450...800 V DC (max. 500
V DC az UL508 szerint)

Bekapcsolasi aram Max. 10 A Bemeneti biztositék (belsd) Nem
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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