SDQ THANDLE T15
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Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A krimpelt vezetékek csavarokkal vagy kdzvetlen
dugaszolé funkciéval rogziilnek a helyikon. A Weidmuiller
csavaroz6 szerszamok széles valasztékat kindlja.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat SzerelGszerszam, Kés hossza: 150 mm
Rendelési szdm 2888320000

Tipus SDQ T HANDLE T15

GTIN (EAN) 4064675875369

Qty. 1 Darab
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https://eshop.weidmueller.com/p/2888320000

Weidmiiller 3t

SDQ. THANDLET15 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Ml’jszaki adatOk www.weidmueller.com

Méretek és tomegek

Atmérs 15 mm Netté tdmeg 396g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Miiszaki adatok

Arucikk leirasa Imbuszkulcs, T15 Valtozat T-markolat

Csavarozo6 szerszamok

Alak Imbuszkulcs Méret T15

Kés hossza 150 mm

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000818 ETIM 7.0 EC000818
ETIM 8.0 EC000818 ETIM 9.0 EC000818
ETIM 10.0 EC000818 ECLASS 9.0 21-04-02-27
ECLASS 9,1 21-01-90-90 ECLASS 10.0 21-04-02-27
ECLASS 11.0 21-04-02-27 ECLASS 12.0 21-04-02-27
ECLASS 13.0 21-04-02-27 ECLASS 14.0 21-04-02-27
ECLASS 15.0 21-04-02-27
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