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Fotovoltaikus biztositéktartdé PV alkalmazasokhoz

¢ Fotovoltaikus DC 6sszekoté dobozokban valé
hasznélatra, 1000 V-ig

* DIN sinre szerelt

* Hengeres biztositék 6sszekotbkkel vald hasznélatra, 1-
30 A-ig, 10x38 mm gPV esetén

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Biztositéktarto, 1000 V,
10x38, 2 sztring, LED-del

Rendelési szdm 2896950000

Tipus FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

GTIN (EAN) 4064675899679

Qty. 5 Darab

A létrehozas datuma 28.02.2026 08:08:29 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2896950000

FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 61 mm Meélység (coll) 2.4016 inch
Magassag 73 mm Magassag (coll) 2.874 inch
Szélesség 18 mm Szélesség (coll) 0.7087 inch
Nett6 tomeg 15449

Hémérsékletek

Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 90 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Biztositéktarto csatlakozas

Csatlakozasok szama 2 Csupaszolasi hossz 10 mm
Meghuzasi nyomaték, max. 2.5 Nm Meghuzasi nyomaték, min. 2 Nm
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Vezeték anyag Vorosréz
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 6 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 17
AWG, min. AWG, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1T mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2
finomsodratd, min. finomsodratd, max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 1T mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, min. 46228/1, névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 1T mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2
vezetékhez, finomsodratd, finomsodratu, érvéghtivelyekkel és
érvéghuvelyekkel és mlanyag muanyag gallérokkal DIN 46228/4,

gallérokkal DIN 46228/4, névleges névleges csatlakozas, max.

csatlakozas, min.

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 1T mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 10 mm?2
tomor ér, min. névleges csatlakozas tomor ér, max. névleges csatlakozas
Biztositéktarto miiszaki adatok

Olvadébiztositék-betét 10 x 38 mm Szin Vildgoskék
Kijelzd Piros LED Biztositéktartd (biztositékfoglalat) Csuklés
Max. dram 30A Potencialok szdma 1

Uzemi fesziiltség, max. 1000V Power dissapation, max. 3W
Tartosin TS 35 Névleges lokéfesziiltség 6 kV
Tulfeszliltség kategdria 1l Felszerelés tipusa Sin
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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10x38 gPV

Altalanos rendelési adatok

A gPV hengeres biztositdbetéteket gy tervezték,

hogy kompakt, biztonsagos és gazdasagos védelmet
nyujtsanak a max 1500 V egyenaramu fotovoltaikus
modulok szamara (mezévédelem). Biztositjadk mind a
tulterhelés, mind a rovidzarlat elleni védelmet (gPV osztaly
az IEC60269-6 és UL248-19 szabvanyok szerint). Nagy
belsé nyomasu és hésokkallé keramiacsébdl késziilnek,
ami kis térben is nagy kapcsoldkapacitast biztosit. Az
érintkez6k ezilistozott rézbdl, az olvadé elemek pedig tiszta
ezlistbdl késziilnek az 6regedés megakadalyozasa és

az elektromos jellemzdék valtozatlansaganak megérzése
érdekében. 10x38 mm, 10x85 mm és 22x58 mm
méretben kaphaték.

Tipus FUSE 10X38 1A 1000 VDC ... Valtozat

Rendelési 2783160000 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
szam 1A

GTIN (EAN) 4064675059684

Qty. 10 ST

Tipus FUSE 10X38 2A 1000 VDC ... Valtozat

Rendelési 2783170000 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
szdm 2A

GTIN (EAN) 4064675059691

Qty. 10 ST

Tipus FUSE 10X38 3A 1000 VDC ... Valtozat

Rendelési 2783180000 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
szam 3A

GTIN (EAN) 4064675059905

Qty. 10 ST

Tipus FUSE 10X38 4A 1000 VDC ... Valtozat

Rendelési 2783190000 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
szam 4 A

GTIN (EAN) 4064675059912

Qty. 10 ST

Tipus FUSE 10X38 5A 1000 VDC ... Valtozat

Rendelési 2783200000 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
szdm 5A

GTIN (EAN) 4064675059929

Qty. 10 ST

Tipus FUSE 10X38 6A 1000 VDC ... Valtozat

Rendelési 2783210000 Fotovoltaikus egységek, Olvadébiztositék-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
szam 6 A

GTIN (EAN) 4064675059936

Qty. 10 ST

Tipus FUSE 10X38 8A 1000 VDC ... Valtozat

Rendelési 2783220000 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
sz&dm 8A

GTIN (EAN) 4064675059943

Qty. 10 ST
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Tartozékok
Tipus FUSE 10X38 10A 1000 VDC... Valtozat
Rendelési 2783230000 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
szdm 10A
GTIN (EAN) 4064675059950
Qty. 10 ST
Tipus FUSE 10X38 12A 1000 VDC... Valtozat
Rendelési 2783240000 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
szam 12A
GTIN (EAN) 4064675059967
Qty. 10 ST
Tipus FUSE 10X38 15A 1000 VDC... Valtozat
Rendelési 2783250000 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
szam 15 A
GTIN (EAN) 4064675059974
Qty. 10 ST
Tipus FUSE 10X38 16A 1000 VDC... Valtozat
Rendelési 2783260000 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
szdm 16 A
GTIN (EAN) 4064675059981
Qty. 10 ST
Tipus FUSE 10X38 20A 1000 VDC... Valtozat
Rendelési 2783280000 Fotovoltaikus egységek, Olvadébiztositék-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
szam 20A
GTIN (EAN) 4064675060000
Qty. 10 ST
Tipus FUSE 10X38 25A 1000 VDC... Valtozat
Rendelési 2827990000 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
sz&dm 25 A
GTIN (EAN) 4064675367819
Qty. 10 ST
Tipus FUSE 10X38 30A 1000 VDC... Valtozat
Rendelési 2828000000 Fotovoltaikus egységek, Olvaddbiztositék-betét, 1000 V, 10x38, gPV,
szam 30A
GTIN (EAN) 4064675367826
Qty. 10 ST
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