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BRIE RS

Kompakt id6zité relék az épiilet- és gyarautomatizalashoz ~ Altalanos rendelési adatok
A TFIP reléink négy kiilonb6z6 eszkozbdl allnak,

amelyek lefedik a legfontosabb éplileten beliili és Véltozat TFI-SERIES, Orajelgenerator, Erintkez8k szama: 1,
lizemautomatizalasi alkalmazasokat. Ezek kdziil harom Valtoerintkez6, AgNi, Névleges vezériGfeszliltség:
. , L. , . 12..240V UC-10 % / +10 %, Folytonos aram: 8
egyedi feladatokat 14t el: 6rajel-generator (sziinet A, PUSH IN
és impulzus inditas), bekapcsolasi késleltetés és Rendelési szam 2898310000
késleltetés nélkiili, vezérl6 bemenet segitségével. Van Tipus TFIP 12-240VUC 1CO CG
GTIN (EAN) 4064675903642

egy tobbfunkciods véltozat is, hét kiilonb6z6 idézitési

funkciodval. Az id6zitési funkcidk és az idétartomanyok

konnyen konfiguralhaték az el6lapra szerelt forgdkapcsolo

segitségével. Valamennyi eszk6z megfelel az EN 61812

szabvany szerinti nemzetkozi kovetelményeknek.

¢ Felszerelési kivitelben és a kompakt ipari kivitelben
kaphaté

» Egyszer( konfiguralas a szabalyozhaté ellenallas és az
allapot-LED beéllitasa révén

* Megfelel az EN 61812 nemzetkdzi szabvanyok
eléirasainak.

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

[H us

LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E360862
Méretek és tomegek
Mélység 60 mm Mélység (coll) 2.3622 inch
Magassag 87 mm Magassag (coll) 3.4252 inch
Szélesség 17.5 mm Szélesség (coll) 0.689 inch
Nett6é tomeg 5563 ¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..70°C Ambient temperature -25 °C...bb5 °C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 15...85 % rel.

paratartalom,
paralecsapddas nélkdl

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot
REACH SVHC

Megfelel, kivétel nélkiil

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

vezérlo oldal

Névleges vezérléfesziiltség

Allapotjelzé

12..240V UC-10% /
+10 %

A zold LED (U/1): lassan
villog, amikor a t1 idé
fut, gyorsan villog,
amikor a t2 idé6 fut,
folyamatosan vilagit,
amikor a tapfesziiltséget
rékapcsoljak, LED yellow
(R): relay closed

Névleges teljesitmény

Id6étartomanyok

4VA 1.5W

0.05s5-1s5,05s5-10s,3
s-60s,30s-10min, 3
min-1h, 30 min-10h, b
h-100 h

T(rés bedllitasa 5 % Max. alaphelyzetbe allitasi id6 a 100 ms
fesziiltség megszakadasat kovetéen

Alap pontossag +6% (a skala utolsd Impulzus min. idétartama 100 ms

értéke, 0,05-1 mp

id6tartomanynal), 1% (a

skala utolsé értéke, minden

egyéb idétartomanynal)
Ismétlési pontossag <0,5 % vagy £b ms
Terhelés oldal
Névleges kapcsolasi fesziiltség 250V AC Névleges dram 8A
Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 250V Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 30V
AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 2000 VA DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 240 W
max. max.
Erintkezd tipusa 1 CO contact (AgNi) Elektromos élettartam, DC tekercs 2x105 kapcsolasi ciklusok

(1000 VA ohmos terhelés)
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Mechanikai élettartam

20 x 106 kapcsolasi
ciklusok

Min. kapcsolasi teljesitmény

1M0mA@12V, 100 mA @
5V

Altalanos adatok

Kivitel Installacios haz; 1 modulos

Elélapi szerelésre alkalmas Nem

Tartésin TS 35

Ellen6rz6 gomb elérhetd No

Mechanical switch position indicator Nem

Szin fekete

UL 94 éghetdségi osztaly V-0

UL94 éghetdségi osztaly, alkatrész Alkatrész Haz
UL94 éghet6ségi osztaly V-0

Resistance to vibration EN 61812-1

10 Hz...60 Hz: 0.15 mm, 60 Hz...150 Hz: 2 g

Szigetelések koordinalasa

Névleges fesziiltség 300V Szennyezés sulyossaga 2
Tulfeszliltség kategdria 1l Hézag és kuszout, vezérlé oldala - 23 mm
terhelés oldal
Atutési szilardsag, vezérls oldal - terhelés 1.6 kV Lokéfesziiltség 4 kV
oldal
Védelmi osztaly IP20
A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei
Tanusitvany szama (cULus) E360862
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN Csupaszolasi hossz, névleges 8 mm
csatlakozas
Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.2 mm?2
csatlakozas csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 24
csatlakozas, max. AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.2 mm?2
AWG, max.
Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.2 mm?2
finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.25 mm?2
finomsodratu, max. vezetékhez, finomsodratu,
érvéghivelyekkel és miianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm? Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.25 mm?2
finomsodratu, érvéghuivelyekkel és (DIN 46228-1), min.
mUianyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 1.5 mm?2 Kés mérete 0,6 x 3,5 mm
(DIN 46228-1), max.
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001439 ETIM 9.0 EC001439
ETIM 10.0 EC001439 ECLASS 14.0 27-37-16-05
ECLASS 15.0 27-37-16-05
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Kapcsolasi rajz Dimensional drawing
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Status indicator (green): Y T—Tlme setting (1)
supply voltage 0 %ﬂ
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15 10/—— Time scale (t1)
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Status indicator (yellow): _ o @Im (select one from 15, 10's,
relay closed LT 1 min, 10 min, 1 h, 10 h, 100h)
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Részletrajz
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Graph
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Function li with fixed jumper A1-B1

Id6fliggvények
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Type codes

DDEDDEL

Type }J Separate control input
TF Timing Functions C yes

Blank  no
Series
I Irdhtial Timer function

: M7 multifunction timer

Type of connection with 7 functions
S Screw connection oG Clock Generator
P PUSH IN connection sD StarDelta

ON On-Delay
Control voltage OFF Off-Delay
12-240VUC 12- 240V AC/DC
24-240VUC 24-240V AC/DC Type of contact

10  SPDT

2NO  DPST

Egyéb
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonb6z4 tipusok kaphaték.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

* Egyedi lézer-minéségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus ESG 6/15 K MC NE GE Valtozat
ESG, Késziilékjelolék x 15 mm

Rendelési 1880130000
szam

GTIN (EAN) 4032248478910
Qty. 200 ST

, PA 66,

Szin: sarga, Ontapados

Tipus ESG 6/15 K MC NE WS Valtozat
ESG, Készilékjelolék x 15 mm

Rendelési 1880100000
szam

GTIN (EAN) 4032248478781
Qty. 200 ST

, PA 66,

Szin: fehér, Ontapadés

Tipus ESG 6/17 KMC NE GE Valtozat

Rendelési 1880110000
szdm

GTIN (EAN) 4032248478798
Qty. 200 ST

ESG, Késziilékjelol6k x 17 mm

, PA 66,

Szin: sarga, Ontapadds

Tipus ESG 6/17 KMC NE WS Viltozat
ESG, Késziilékjelolék x 17 mm

Rendelési 1880120000
szam

GTIN (EAN) 4032248478804
Qty. 200 ST

, PA 66,

Szin: fehér, Ontapadés

ESG 6/15

Garantaltan hosszu élettartam: ESG

A t6bb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
tapado réteggel rendelkeznek, amely a lehet6 legjobb
tapadast biztositja az alatta |évé fellilethez. A duplan
laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
vékony, ugyanakkor rendkiviil nagy szakitészilardsagu.

A MultiMark elényei:

* Kiilonb6z6 anyagok az eltéré kovetelményekhez”

* Szdmos gyarto berendezésével hasznalhaté

» Késziilékjeloldék ismerds kialakitassal
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Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 6/15 MM WS Valtozat

Rendelési 2619940000 ESG, Késziilékjelsl6k, 6 x 15 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118626148

Qty. 3000 ST
ESG 6/17
Garantéaltan hosszu élettartam: ESG
; A tobb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
\\\\ tapado réteggel rendelkeznek, amely a lehet6 legjobb
, tapadast biztositja az alatta lévé feliilethez. A duplan
laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
J vékony, ugyanakkor rendkivil nagy szakitoszilardsagu.

\ / A MultiMark elényei:
* Kilonb6z6 anyagok az eltéré kovetelményekhez”

* Szamos gyarté berendezésével hasznalhaté
* Készilékjelolék ismerds kialakitassal

Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 6/17 MM WS Valtozat

Rendelési 2005100000 ESG, Késziilékjeldlok, 6 x 17 mm, fehér

szam

GTIN (EAN) 4050118390728

Qty. 3000 ST

Lapos csavarhuzé

Szigetelt hornyos csavarhuzé, SDI DIN 7437, 1SO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1SO 2380/ 1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 0.6X3.56X100 Véltozat

Rendelési 2749810000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012

Qty. 18T

Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749610000 Szerel6szerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350

Qty. 18T
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