WIL-LRGBW-RHPS-XXXX-1040SX-M12X-XO0

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

%

<

L sorozatunk standard és prémium valtozatai az

ipari tertiletek szamara idedlis, felliletre szerelhet6
fényforrast kinalnak. A forgathaté rogzit6konzol lehetévé
teszi a vilagitas egyszer(i és kozvetlen felszerelését

és pozicionalasat. Mindossze egy tapegységgel
sorozatban tobb lampat is lehet csatlakoztatni. A korkoros
csatlakozokkal ellatott egyszeri csatlakozastechnika
lehet6vé teszi a plug-and-play csatlakozast. A specidlis
biztonsagi Uveg védelmet nyujt az ipari hatasokkal
szemben, ugyanakkor egyenletes megvilagitast kinal,
5700 K szinhémérséklettel.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2899590000

Tipus WIL-LRGBW-RHPS-XXXX-1040SX-M12X-X0
GTIN (EAN) 4064675906643

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok c €

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E354496

Méretek és tomegek

Mélység 40 mm Mélység (coll) 1.56748 inch
Magassag 42 mm Magassag (coll) 1.6535 inch
Szélesség 1040 mm Szélesség (coll) 40.9448 inch
Nett6é tomeg 1485 g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -20-45°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b1b97d04-507a-4265-bbfb-4e884ff5d5a9

Cable technical specifications

Haz f6 anyaga

hard anodised aluminium

Connection data

LED modul csatlakoztathatd nem Valtozat tl, egyenes

Pé6lusszam 5 Kdédolas A kédolasu

Csatlakozasi menet M12 Vezetékezés 1-4. érintkezd: vezérld,
szines LED, 5. érintkez6:
GND(-)

Electric data

Névleges fesziiltség 24V DC Aramellatas 67.7W

General technical data

Csatlakozas tipusa

Tis csatlakozé

Electronic equipment on rolling stock No

Fényszin (CCT) Red, Green, Blue, White Emitting angle 100°
lllumination level 574 lux Elettartam 60.000 h
Felszerelés tipusa Screw mounting Drill hole spacing 1070 mm
Védelmi osztaly IP67 Hatékonysagi osztaly (az EU 874/2012 Not required

irdnyelve szerint)

Material data

LED burkolat anyaga

ESG Haz f6 anyaga

hard anodised aluminium
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 14.0 27-11-06-35
ECLASS 15.0 27-11-06-35
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Csavaros csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

Manapsag gyakran van sziikség egyedi kdbelhosszakra.
Ezen kovetelményeknek megfeleléen a Weidmidiller
egyedileg szerelheté dugaszolhato6 csatlakozasok széles
véalasztékat kinalja.

Nagyon robusztus és példaul gépészetben idealisan
hasznalhat6 dugaszok és aljzat az M8, M 12,

M16 és 7/8"-os csatlakozasi méretek testre

szabhat6 csatlakoztatdsdhoz. Az M12 dugaszolhato
csatlakozasokkal 5 kiilonb6z6 csatlakozorendszer
vélaszthato.

A csavaros csatlakozast az alkalmazasok széles korében
lehet hasznalni. Ezzel a technolégiaval a vezet6t, opcidsan
érvéghivellyel, be lehet dugni az 0sszekoté elembe és
csavarral rogziteni. Ez a csatlakozastechnika klasszikus,
legolcsébb formaja, amely tAmogatja a tobb vezetbs
csatlakozasokat is.

Tipus SAIBGS-P-5A-4/6-M12 Valtozat

Rendelési 9457250000 Terepen rogzithet6 csatlakozo, M 12
szdm

GTIN (EAN) 4032248155774

Qty. 18T

PUR halogénmentes fekete (U)

PUR

halogen free

Altalanos rendelési adatok

A szenzor/aktuator kabeleket a kiilonb6z6
alkalmazasokban az érzékel8k és aktuatorok bekotéséhez
és adat illetve taplalas tovabbitasahoz hasznaljak. A
froccsontott kabel a dugaszolhatod csatlakozd 6sszekotését
és tesztelt csatlakoztatasat biztositja a gyari kdbelhez. A
kabelek sokféle kornyezeti koriilmény hatdsanak lehetnek
kitéve, mint példaul nedvesség, por, hé, hideg, razkédas
vagy rezgés.

A fejlesztéink kilondsen erre a problémara fokuszaltak

és kialakitottak a kiilonféle M8-as és M12-es érzékeld-
mikodtetd elem kabelek gazdag valasztékat, igy Onnek
kell megtalalni az alkalmazasahoz sziikséges megoldast.
Van valami, amit nem talalt meg, vagy magyarazatot kér?
Beszéljen vellink!

Tipus SAIL-M12BG-5-1.5U Valtozat

Rendelési 9457910150 Erzékel/beavatkozo vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pélusok
szam szama : 5, 1.6 m, Huvely (mama) , egyenes, arnyékolt: Nem, LED:
GTIN (EAN) 4032248528875 Nem, Képeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

Qty. 18T

Tipus SAIL-M12BG-5-3.0U Viltozat

Rendelési 9457910300 Erzékel6/beavatkozo vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pélusok
szam szdma : 5, 3 m, Hively (mama), egyenes, arnyékolt: Nem, LED: Nem,
GTIN (EAN) 4032248228843 Kopeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

Qty. 18T
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Tipus SAIL-M12BG-5-5.0U Valtozat
Rendelési 9457910500 Erzékel4/beavatkozo vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M12, Pélusok
szam szdma : 5, 5 m, Huvely (mama), egyenes, arnyékolt: Nem, LED: Nem,
GTIN (EAN) 4032248228850 Képeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty. 18T
Tipus SAIL-M12BG-5-10U Valtozat
Rendelési 9457911000 Erzékels/beavatkozo vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M 12, Pélusok
szam szdma : 5, 10 m, Huvely (mama) , egyenes, arnyékolt: Nem, LED: Nem,
GTIN (EAN) 4032248228867 Kopeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty. 1ST
Tipus SAIL-M12GM12G-5-1.0U Valtozat
Rendelési 9457340100 Erzékeld/beavatkozo vezeték, Csatlakozovezeték, M12 / M 12,
szam Pélusok szama : 5, 1 m, t( (papa), egyenes - hiively, egyenes,
GTIN (EAN) 4032248832583 arnyékolt: Nem, LED: Nem, Képeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty. 18T
Tipus SAIL-M12GM12G-5-2.0U Valtozat
Rendelési 9457340200 Erzékel/beavatkozo vezeték, Csatlakozévezeték, M12 / M12,
szam Pélusok szdama : 5, 2 m, tl (papa), egyenes - hiively, egyenes,
GTIN (EAN) 4008190311285 arnyékolt: Nem, LED: Nem, Képeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty. 1ST
Tipus SAIL-M12GM12G-5-3.0U Valtozat
Rendelési 9457340300 Erzékels/beavatkozo vezeték, Csatlakozévezeték, M12 / M12,
szam Pélusok szama : 5, 3 m, tl (papa), egyenes - hiively, egyenes,
GTIN (EAN) 4008190311896 arnyékolt: Nem, LED: Nem, Képeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty. 18T
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