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Az S sorozat kompakt standard és prémium lampakkal

is elérhetd. Az egyszer(i M8 csatlakozastechnika révén
lehetéség van plug-and-play csatlakoztatasra, valamint
arra, hogy akar sorban t6bb lampat is felszereljiink. Az
5700 K vagy 6500 K szinhémérséklet is egyenletesen
tompithato. A prémium valtozat teljes bedgyazasanak
koszonhetben az S sorozat kell6 szorossagot és tovabbi
védelmet kinal a2 1,0 mm (IP69) szilard idegen targyak
bejutasa ellen. A 18 mm-es lapos felszerelési magassaguk
révén a gépek belsd terében is hasznalhatdak.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2900130000

Tipus WIL-SXXXX-FXPF-6500-X840-M8XX-S
GTIN (EAN) 4064675907077

Qty. 1 Darab

RoHS

Vnm-um
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok ( €

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E354496

Méretek és tomegek

Mélység 30 mm Mélység (coll) 1.1811 inch

Magassag 17.5 mm Magassag (coll) 0.689 inch

Szélesség 840 mm Szélesség (coll) 33.0708 inch

Nett6é tomeg 829g¢g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -20-70°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 37ebc061-1fa2-4387-80af-82299a5¢c3412

Cable technical specifications

Haz f6 anyaga hard anodised aluminium

Connection data

Valtozat (4, egyenes Po6lusszam 4

Kédolas A kédolasu Csatlakozasi menet M8

Meghuzasi nyomaték 0.6 Nm Vezetékezés 1. érintkezd: vezérld fehér
LED, 12-30V DC, 2.
érintkez6: tompithaté 1,2-
10 V DC, 3. érintkezé:
GND(-), 4. érintkez6: NC

Electric data

Névleges fesziiltség 12..30VDC Aramellatas 205 W

Szabalyozhato igen, fokozatmentes

halvanyitas

General technical data

Csatlakozas tipusa

TUs csatlakoz6

Electronic equipment on rolling stock No

LED modul alakja Kerek Fényszin (CCT) 6500K, Cold white
Fényaram 1713 Im Emitting angle 120°

Illumination level 477 lux Elettartam 60.000 h
Felszerelés tipusa Screw mounting Drill hole spacing 896 mm

Védelmi osztaly

IP69K
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Haz f6 anyaga hard anodised aluminium Tokozas kitoltéanyaga PUR VO
Besorolasok

ETIM 6.0 EC000996 ETIM 7.0 EC000996
ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 9,1 27-11-06-35
ECLASS 10.0 27-11-06-35 ECLASS 11.0 27-11-06-35
ECLASS 12.0 27-11-06-35 ECLASS 13.0 27-11-06-35
ECLASS 14.0 27-11-06-35 ECLASS 15.0 27-11-06-35
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Egyenes

Manapsag gyakran van sziikség egyedi kdbelhosszakra.
Ezen kovetelményeknek megfeleléen a Weidmidiller
egyedileg szerelheté dugaszolhato6 csatlakozasok széles
véalasztékat kinalja.

Nagyon robusztus és példaul gépészetben idealisan
hasznalhat6 dugaszok és aljzatok az M8, M 12, M16

és 7/8"-os csatlakozasi méretek testre szabhato
csatlakoztatdsdhoz. A kerek M8 dugaszolhaté csatlakozok
kiilonosen sz(kos helyeken hasznalhatok.

A csavaros csatlakozast az alkalmazasok széles korében
lehet hasznalni. Ezzel a technoldgiaval a vezetét, opcidsan
érvéghiivellyel, be lehet dugni az 6sszekoté elembe és
csavarral rogziteni. Ez a csatlakozastechnika klasszikus,
legolcsébb formaja, amely tAmogatja a tobb vezetés
csatlakozasokat is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SAIBGS-P-4A-3.5/5-M8 Valtozat

Rendelési 1803880000 Terepen rogzithetd csatlakozo, M8
szam

GTIN (EAN) 4032248259861

Qty. 18T

PUR halogénmentes fekete (U)

PUR A szenzor/aktuator kabeleket a kiilonb6z6

alkalmazasokban az érzékeldk és aktuatorok bekotéséhez
és adat illetve taplalas tovabbitdsdhoz hasznaljak. A
froccsontott kadbel a dugaszolhatd csatlakozé 6sszekotését
és tesztelt csatlakoztatasat biztositja a gyari kdbelhez. A
kabelek sokféle kornyezeti korilmény hatdsanak lehetnek

ha|ngen free kitéve, mint példaul nedvesség, por, hé, hideg, razkédas
vagy rezgés.
A fejlesztéink kilonosen erre a problémara fokuszaltak
és kialakitottak a kiilonféle M8-as és M 12-es érzékeld-
m(ikodtetd elem kabelek gazdag valasztékat, igy Onnek
kell megtalalni az alkalmazasahoz sziikséges megoldast.
Van valami, amit nem talalt meg, vagy magyarazatot kér?
Beszéljen velilink!

Altalanos rendelési adatok

Tipus SAIL-M8BG-4-1.5U Valtozat

Rendelési 9457850150 Erzékelé/beavatkozo vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M8, Pélusok
szam szdma : 4, 1.5 m, Hiively (mama) , egyenes, arnyékolt: Nem, LED:
GTIN (EAN) 4032248403387 Nem, Kopeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

Qty. 1ST

Tipus SAIL-M8BG-4-3.0U Valtozat

Rendelési 9457850300 Erzékel6/beavatkozo vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M8, Pélusok
szam szama : 4, 3 m, Hively (mama), egyenes, arnyékolt: Nem, LED: Nem,
GTIN (EAN) 4032248403394 Koépeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

Qty. 18T
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Tartozékok
Tipus SAIL-M8BG-4-5.0U Valtozat
Rendelési 9457850500 Erzékel4/beavatkozo vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M8, Pélusok
szam szama : 4, 5 m, Hiively (mama) , egyenes, arnyékolt: Nem, LED: Nem,
GTIN (EAN) 4032248229208 Képeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty. 18T
Tipus SAIL-M8BG-4-10U Valtozat
Rendelési 9457851000 Erzékel6/beavatkozo vezeték, Egyik oldalon szabad vég, M8, Pélusok
szam szdma : 4, 10 m, Huvely (mama) , egyenes, arnyékolt: Nem, LED: Nem,
GTIN (EAN) 4032248285693 Kopeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty. 18T
Tipus SAIL-M8GM8G-4-1.0U Valtozat
Rendelési 1880470100 ErzékelS/beavatkozo vezeték, Csatlakozovezeték, M8 / M8, Pélusok
szam szama : 4, 1 m, tl (papa), egyenes - hiively, egyenes, arnyékolt: Nem,
GTIN (EAN) 4032248555499 LED: Nem, Kopeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty. 18T
Tipus SAIL-M8GM8G-4-2.0U Valtozat
Rendelési 1880470200 Erzékel/beavatkozo vezeték, Csatlakozovezeték, M8 / M8, Pélusok
szam szama : 4, 2 m, tG (papa), egyenes - hiively, egyenes, arnyékolt: Nem,
GTIN (EAN) 4032248733965 LED: Nem, Képeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty. 18T
Tipus SAIL-M8GM8G-4-3.0U Valtozat
Rendelési 1880470300 Erzékels/beavatkozo vezeték, Csatlakozévezeték, M8 / M8, Pélusok
szam szdma : 4, 3 m, tl (papa), egyenes - hiively, egyenes, arnyékolt: Nem,
GTIN (EAN) 4032248487875 LED: Nem, Kopeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Qty. 18T
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