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COMPLIANT

Altalanos rendelési adatok

Véltozat , Aljzat x 5.3 mm, TPU, Szin: sarga, Attetszé,
Vezeték kiilsé atm.: 1.3 -3 mm

Rendelési szam 2902790000

Tipus VT-TM 0/30 HF-VO

GTIN (EAN) 4099986005341

Qty. 200 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 30 mm Magassag (coll) 1.1811 inch

Szélesség 5.3 mm Szélesség (coll) 0.2087 inch

Nett6 tomeg 0.27¢g

Hémérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -30...90 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Nyomtatéas tipusa ures Szélesség 5.3 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 90 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -30°C Szin sarga, Attetsz6

Halogén Nem Alapanyag TPU

Nyomtatott karakterek nélkul Javasolt iparagak Kozlekedéstechnika,
Berendezés

Uzemi hémérsékleti tartomany -30..90 °C

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Nem Vezeték-keresztmetszet, max. 0.5 mm?2

Vezeték-keresztmetszet, min. 0.22 mm?2 Vezeték kiils6é atmérd, max. 3 mm

Vezeték kiilsé atmérd, min. 1.3 mm Vezeték kiils6 atm. 1.3-3 mm

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 0.22 - 0.5 mm2

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Altalanos rendelési adatok

A TM-I elismert és elfogadott jelolStipus a kozlekedési

alkalmazésokban. Kiilonb6z6 kiilonb6z6 cimkehossz

vélaszthato, a hosszu karakterldancoknak kdszonhet6en

pedig tokéletesen igényeinek megfelel6 feliratot

valaszthat. Egyszer( szétvalasztas és szerelés a

projektjelz6 mezének koszonhetéen. Az elére rogzitett

hivelyek és a cimkék utdlagos behelyezése miatt

rendkivil sokoldaltdan hasznalhaté

A TM-l specidlis profilja egyszer( szerelést és erés

rogzitést biztosit. Szamos kereskedelemben kaphaté

huvellyel kompatibilis. A MultiCard formatumnak

koszonhetben a cimkék gyorsan és kényelmesen

feliratozhatok a PrintJet CONNECT nyomtatéval, plotterrel

vagy az STl tollal.

* Egyszer( szétvalasztas és szerelés a projektjelzé
mezének koszonhetden.

* Elismert és elfogadott jelol6tipus a kozlekedési
alkalmazasokban

* Az el6re rogzitett hiivelyek és a cimkék utélagos
behelyezése miatt rendkiviil sokoldaldan hasznalhato

* A CLI T hivelyek P-Ink vagy STI toll hasznélataval nem
feliratozhatok

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus TM-I 30 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1876390000 TM-I, Behelyezhetd jelolék, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4032248466450

Qty. 300 ST

Tipus TM-I 30 MC NE GE Valtozat

Rendelési 1876370000 TM-I, Behelyezhet6 jelolék, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, sarga
sz&dm

GTIN (EAN) 4032248466443

Qty. 300 ST

Tipus TM-1 30 MC NE RT Valtozat

Rendelési 1876380000 TM-I, Behelyezhetd jelolék, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, piros
szam

GTIN (EAN) 4032248466474

Qty. 300 ST

Tipus TM-I 30 MC NE BL Valtozat

Rendelési 1876400000 TM-l, Behelyezhetd jelolék, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, kék
szam

GTIN (EAN) 4032248466467

Qty. 300 ST

Tipus TM-1 30 MC NE GN Valtozat

Rendelési 1365610000 TM-l, Behelyezhetd jel6lék, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, z6ld
szdm

GTIN (EAN) 4050118171907

Qty. 300 ST
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Altalanos rendelési adatok

Megbizhaté feldolgozas: TM-I

A TM-l becsusztathato jelol6lapokon van egy vezetd6fill,
amelynek koszonhetéen a lap konnyen behelyezhetd a
TM tipusu attetsz6 hiivelyekbe. Amikor a cimke a helyére
kerilt, a flilet az el6re meghatarozott téréspontnal le lehet
csipni. A készre szerelt hiivelyeket ezutan egyszertien
feltolhatja a huzalokra. Kiilonleges el6nyok: Egy 1épésben
nagy mennyiségeket tud elészerelni.

Tipus TM- 30 MM WS Valtozat

Rendelési 2005530000 TM-l, Behelyezhetd jelolk, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118390070

Qty. 2000 ST

Tipus TM-1 30 MM GE Valtozat

Rendelési 2005700000 TM-I, Behelyezhetd jel6ldk, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, sarga
szdm

GTIN (EAN) 4050118390339

Qty. 2000 ST

Tipus TM-I 30 MM RT Valtozat

Rendelési 2005870000 TM-I, Behelyezhetd jelolék, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, piros
szam

GTIN (EAN) 4050118390384

Qty. 2000 ST

Tipus TM- 30 MM BL Valtozat

Rendelési 2005990000 TM-I, Behelyezhetd jelolék, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, kék
szam

GTIN (EAN) 4050118390452

Qty. 2000 ST
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