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A muhelyek és az Gizemek a rendezett szerszamkészleteket
részesitik elényben. Az ilyen eszk6zok minimalis
kereséssel és el6készitéssel hasznalhatdk és pénzt
takaritanak meg. A Weidmiiller ezt a tudasat hasznalta

fel akkor, amikor termékeit kombinalta a felhasznal6i
igények és a funkcionalitas figyelembe vételével. Az
érvéghiivelyek vagasara, csupaszolasara és krimpelésére
valé Weidmdiller krimpkészletekben praktikus szerszamok
talalhatok.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2903610000

Tipus PRO CASE ULTIMATE PLUS
GTIN (EAN) 4099986009387

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 170 mm Meélység (coll) 6.6929 inch
Magassag 400 mm Magassag (coll) 15.748 inch
Szélesség 480 mm Szélesség (coll) 18.8976 inch
Nett6 tomeg 8432 ¢

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab

Miiszaki adatok

Arucikk leirasa

Szerszamos koffer

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000149 ETIM 7.0 EC000149
ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 9.0 21-04-50-03
ECLASS 9,1 21-10-01-90 ECLASS 10.0 21-04-50-03
ECLASS 11.0 21-04-50-03 ECLASS 12.0 21-04-50-03
ECLASS 13.0 21-04-50-03 ECLASS 14.0 21-04-50-03
ECLASS 15.0 21-04-50-03
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A muhelyek és az Gizemek a rendezett szerszamkészleteket
részesitik elényben. Az ilyen eszk6zok minimalis
kereséssel és el6készitéssel hasznalhatdk és pénzt
takaritanak meg. A Weidmiiller ezt a tudasat hasznélta
/ fel akkor, amikor termékeit kombinalta a felhasznaloi
L < ; igények és a funkcionalitas figyelembe vételével. Az

' érvéghiivelyek vagasara, csupaszoladsara és krimpelésére

valé Weidmiiller krimpkészletekben praktikus szerszamok

talalhatok.

f

Altalanos rendelési adatok

Tipus PRO CASE LEER Valtozat
Rendelési 9202470000 Assortment box
szam

GTIN (EAN) 4032248495788

Qty. 18T

Szerszamok

¢ Csupaszol6 szerszamok automatikus beallitassal

* Flexibilis és tomor vezetékekhez

* |dedlis valasztas gépészeti és lizemmérnoki
feladatokhoz, vasuti alkalmazasokhoz, szélenergiahoz,
robottechnolégidhoz, robbanasvédelemhez, illetve
hajézashoz, platformok és hajék épitéséhez

¢ A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

* A befogépofak automatikus nyitasa csupaszolas utan

* Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél

* Kiilonbo6z6 szigetelési vastagsagokhoz allithato

» Kettds szigetelésl kdbelek két mdveleti [épésben,
specialis beéllitas nélkdil

¢ Nincs holtjaték az 6nbeallé vagdegységben

* Hosszu élettartam

¢ Optimalizalt ergondmiaju kivitel

Altalanos rendelési adatok
Tipus STRIPAX Valtozat

Rendelési 9005000000 Szerszamok, Csupaszold és vagoszerszam

szam
GTIN (EAN) 4008190072506
Qty. 18T
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Vagoszerszamok

Altalanos rendelési adatok

Vagoszerszamok akar, 8, 12, 14 és 22 mm kilsé
atméroj vezetékekhez. A specialis pengekialakitassal
minimalis fizikai erékifejtéssel, roncsoldasmentesen
vaghaték a réz- és aluminiumvezetékek. A (KT 8 - KT 22)
vagoszerszamok a VDE és GS altal bevizsgalt, 1000 V-

ig mikodé véddszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC
60900 szabvany szerint.

Tipus KT 8 Valtozat

Rendelési 9002650000 Vagodszerszamok, Egykezes vagoszerszam

szam
GTIN (EAN) 4008190020163
Qty. 18T

VDE-szigetelt kombinalt fogo

Altalanos rendelési adatok

Amikor fesziiltség alatt all6 elemeken dolgozik, speciélis
irdnyelveket kell betartania és specialis, kifejezetten erre a
célra gyartott és bevizsgalt szerszamokat kell hasznalnia.
A Weidmiiller teljes valasztékot kinal olyan fogdkbdl,
amely megfelelnek az orszagos és nemzetkozi vizsgélati
szabvanyoknak.

Valamennyi fogé gyartasa és vizsgalata a DIN EN 60900
szerint torténik.

A fogdk ergonomikus kialakitasa jol illeszkedik a kézbe,
igy biztosabb fogast garantal. Az ujjak nem nyomdédnak
egymashoz, igy a miikodtetés kevésbé faradsagos.

Tipus KBZ 180 Vaéltozat
Rendelési 9046290000 Pliers
szdm

GTIN (EAN) 4032248356485

Qty. 18T

VDE-szigetelt telefonfogo

>

£

Y.

Amikor feszliltség alatt allé6 elemeken dolgozik, specialis
iranyelveket kell betartania és specialis, kifejezetten erre a
célra gyartott és bevizsgalt szerszamokat kell hasznalnia.
A Weidmiiller teljes valasztékot kinal olyan fogdkbal,
amely megfelelnek az orszagos és nemzetkozi vizsgalati
szabvanyoknak.

Valamennyi fogé gyartasa és vizsgalata a DIN EN 60900
szerint torténik.

A fogdk ergonomikus kialakitasa jol illeszkedik a kézbe,
igy biztosabb fogast garantal. Az ujjak nem nyomddnak
egymashoz, igy a mikodtetés kevésbé faradsagos.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus FRZ S 160 Valtozat
Rendelési 9046370000 Pliers
szam

GTIN (EAN) 4032248357673

Qty. 18T

VDE-szigetelt oldalvagé

Altalanos rendelési adatok

Amikor fesziiltség alatt all6 elemeken dolgozik, speciélis
irAnyelveket kell betartania és speciélis, kifejezetten erre a
célra gyartott és bevizsgalt szerszamokat kell hasznalnia.
A Weidmuiller teljes valasztékot kinal olyan fogdkbdl,
amely megfelelnek az orszagos és nemzetkozi vizsgalati
szabvanyoknak.

Valamennyi fogé gyartasa és vizsgalata a DIN EN 60900
szerint torténik.

A fogdk ergonomikus kialakitasa jol illeszkedik a kézbe,
igy biztosabb fogast garantal. Az ujjak nem nyomdédnak
egymashoz, igy a miikodtetés kevésbé faradsagos.

Tipus SE HD 180 Valtozat

Rendelési 9046330000 Diagonal-cutting pliers

szdm
GTIN (EAN) 4032248357635
Qty. 18T

Szerszamok

Altalanos rendelési adatok

* Nedves helyekre val6 kabelek gyors és pontos
csupaszolasahoz, 8 - 13 mm atmérdével, pl. NYM kabel,
3x 1,5 mm2és b5 x 2,5 mm2 kozott

¢ A vagasmélység allitdsa nem sziikséges

¢ |dedlisan hasznalhat6 csatlakozé- és elosztédobozokban

Tipus STRIPPER ROUND TOP Véltozat

Rendelési 9918050000 Sheathing strippers

szdm
GTIN (EAN) 4032248359165
Qty. 18T
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Dugdkulcs készletek

Imbuszkulcs edzett krom-vanadium-acélbdl, gyartas a
DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a feliilet j6 min&ségl
nemesitett kivitel(.

S ~ N
Ofew é

Altalanos rendelési adatok

Tipus SKWSD-S 1,6-10,0 Valtozat
Rendelési 9008850000 Mounting tool
szam

GTIN (EAN) 4032248266609

Qty. 18T

Erintkezés nélkiili fesziiltségteszter

¢ 4 mm-es tavolsagbol mikodik

¢ A kapacitiv modszernek koszonhetéen nincs sziikség
arra, hogy aram folyjon

* Mind6ssze néhany milliméteres tlréssel észleli az
eltakart szakadt huzalokat

* Eszleli a fesziiltséget vezetd huzalokat aljzatokban,
kadbeldobokon, elosztékban stb.

* Kijelzés: hallhatd jelzés, illetve lathat6 és hallhaté jelzés

¢ elemlampa funkcié a VT LCL késziilékkel

Altalanos rendelési adatok

Tipus VT LCL Valtozat
Rendelési 2436670000
szam

GTIN (EAN) 4050118450033
Qty. 18T

Behelyez6 szerszamok E14 4 A-es betétekhez, Vezetékkeres6

LCD-kijelzével

A feszliltségvizsgalé elsédleges funkcidja annak
endontése, hogy van-e jelen fesziiltség. A 2
polusu fesziiltségvizsgalod az egyetlen jovahagyott
vizsgaldkésziilék, amely teljesiti a munkavédelmi
szabalyok kovetelményeit.

e LCD-kijelzével

* a VDE szabvany szerint,

* nagy csucsfesziiltség-allésag

* idedlis eszkdz mindenféle alkalmazashoz
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Altalanos rendelési adatok

Tipus VT DIGI PRO Valtozat

Rendelési 9918870000 Behelyez6 szerszamok E14 4 A-es betétekhez, 2 polusu
szam fesziltségkémleld

GTIN (EAN) 4032248405756

Qty. 18T

Mérémiiszerek

A Weidmiiller precizids szerszamait vilagszerte hasznaljak.
A Weidmiiller komolyan veszi az ezzel jaré felel6sséget és
atfogo szolgaltatasok kinal hozzajuk.

A szerszamoknak sok évnyi folyamatos hasznalat utan is
tokéletesen kell mikodniik. A Weidmdiller ezért kinalja
Ugyfeleinek a ,Szerszdm tanusitvany” szolgaltatast. Ennek
a muszaki ellenérzési folyamattal a Weidmdiller garanciat
vallalhat szerszamai minéségére.

Altalanos rendelési adatok

Tipus FOLDING RULER Valtozat
Rendelési 2683990000

szam

GTIN (EAN) 4050118702040

Qty. 18T

Csavarhuzokészletek

AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas minéségl
krom-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke
bevonattal.

o e 3 § VDE-szigetelés(i csavarhtizé készletek, max. 1000 V

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... Véltozat
Rendelési 2749580000 SzerelGszerszam
szdm

GTIN (EAN) 4050118896329

Qty. 18T

A létrehozas datuma 30.11.2025 09:44:43 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/9918870000
https://eshop.weidmueller.com/p/2683990000
https://eshop.weidmueller.com/p/2749580000

PRO CASE ULTIMATE PLUS

Tartozékok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kés

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller a vorosréz és aluminium kabelek vagasanak
specialistdja. Termékpalettaja a kis keresztmetszetekhez
valé, kozvetlen erével miikodtetett vagokésziilékektdl a
nagy keresztmetszetekhez valé vagdgépekig terjed. A
mechanikus muikodtetés és a vagdszerszam kilonleges
alakja minimalisra csokkenti a sziikséges erét.
Vagotermékeinek széles valasztékaval a Weidmdiller a
professzionalis kdbelfeldolgozas valamennyi feltételének
képes megfelelni.

Tipus SLICER 1K Valtozat
Rendelési 9918160000 Cutting blade
szam

GTIN (EAN) 4032248371495

Qty. 18T

yoe

Mérémiiszerek

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller precizids szerszamait vilagszerte hasznaljak.
A Weidmiiller komolyan veszi az ezzel jaré felel6sséget és
atfogo szolgaltatasok kinal hozzajuk.

A szerszamoknak sok évnyi folyamatos hasznalat utan is
tokéletesen kell mikodnilik. A Weidmdiller ezért kindlja
Ugyfeleinek a ,Szerszdm tanusitvany” szolgaltatast. Ennek
a muszaki ellenérzési folyamattal a Weidmdiller garanciat
vallalhat szerszamai minéségére.

Tipus SPIRIT LEVEL Valtozat

Rendelési 2888400000 Szerszamok, Tartozékok

szdm
GTIN (EAN) 4064675875444
Qty. 18T

Szerszamok

Csupaszol6 szerszam PVC kabelekhez
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Altalanos rendelési adatok

Tipus AM 25 Valtozat

Rendelési 9001540000 Szerszamok, Csupaszold szerszamok
szam

GTIN (EAN) 4008190138271

Qty. 18T

Kalapacs

Altalanos rendelési adatok

Tipus HAMMER Valtozat

Rendelési 2888420000 Szerszamok, Tartozékok
szam

GTIN (EAN) 4064675875468

Qty. 18T

Présszerszam

Altalanos rendelési adatok

Amikor fesziiltség alatt all6 elemeken dolgozik, specialis
irdnyelveket kell betartania és specialis, kifejezetten erre a
célra gyartott és bevizsgalt szerszamokat kell hasznalnia.
A Weidmiiller teljes valasztékot kinal olyan fogdkbdl,
amely megfelelnek az orszagos és nemzetkozi vizsgalati
szabvanyoknak.

Valamennyi fogé gyartasa és vizsgalata a DIN EN 60900
szerint torténik.

A fogdk ergonomikus kialakitasa jol illeszkedik a kézbe,
igy biztosabb fogast garantal. Az ujjak nem nyomdédnak
egymashoz, igy a miikodtetés kevésbé faradsagos.

Tipus WPZ 250 Valtozat
Rendelési 2886220000 Vizpumpa fogok
szam

GTIN (EAN) 4064675855224

Qty. 18T
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Fémfiirész

Altalanos rendelési adatok

Tipus PUK HACKSAW Valtozat

Rendelési 2888390000 Szerszamok, Tartozékok
szam

GTIN (EAN) 4064675875437

Qty. 18T

Szakadasvizsgalo

A szakadasvizsgalobink teljesen szigetelt miianyag

haza (itésallo és torhetetlen, igy a készilékek idedlis
véalasztast jelentenek napi hasznalathoz, még szélséséges
kortilmények kozott is. Az integralt elemlampa el6segiti

a meghibasodott kdbelek gyors és biztonsdgos
megkeresését. A szakadasvizsgalat eredményei lathato és
hallhaté médon jelezhet6k.

Altalanos rendelési adatok
Tipus VT CTL Valtozat
Rendelési 2436690000 Behelyez6 szerszamok E14 4 A-es betétekhez, Vizsgaloberendezés

szdm
GTIN (EAN) 4050118450040
Qty. 18T

Szekrénykulcsok

A krimpelt vezetékek csavarokkal vagy kozvetlen
dugaszolé funkciéval rogziilnek a helyikon. A Weidmiuiller
csavaroz6 szerszamok széles véalasztékat kinalja.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus CROSS-KEY UNIVERSAL Valtozat
Rendelési 9918130000 Univeral key
szam

GTIN (EAN) 4032248371112

Qty. 18T

Crimping tools

Krimpel6 szerszamok érvéghiivelyekhez, miianyag
gallérral vagy anélkiil

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

¢ Kioldasi lehet6ség helytelen mikodés esetén

Altalanos rendelési adatok

Tipus PZ 10 HEX Valtozat
Rendelési 1445070000
szam

GTIN (EAN) 4050118250312
Qty. 18T

Krimpel6 szerszam érvéghiivelyekhez, 0.25mm?2, 10mm?2, Hatszog
sajtolas

Fesziiltségvizsgalo

A vizsgalokésziilék nélkilozhetetlenek elektromos
rendszerek és berendezések telepitésénél, szervizelésénél
és javitasanal.

A Weidmiiller vizsgaldkésziilékek teljes skalajat kinalja,
= Weidmilior 3 a feszliltségvizsgaloktol, a lakatfogds mérékon at a
teljesitmény aljzat/megszakit6 teszterekig. A fejlesztés
és a tervezés soran Weidmiiller mindig figyelembe
veszi a felhasznalok kivansagait és tapasztalatait, igy a
Weidmdiller késziilékek tényleg a gyakorlati hasznalat
igényeire vannak szabva rendkiviil megbizhatok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SD ELEC PRO Véltozat

Rendelési 2855000000 Voltage testers, Nem
szam

GTIN (EAN) 4064675530343

Qty. 18T
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Tartozékok

Mérémiiszerek

A Weidmiiller precizids szerszamait vilagszerte hasznaljak.
A Weidmiiller komolyan veszi az ezzel jaré felel6sséget és
atfogo szolgaltatasok kinal hozzajuk.

A szerszamoknak sok évnyi folyamatos hasznalat utan is
tokéletesen kell m(ikodnilik. A Weidmdiiller ezért kinalja
Ugyfeleinek a ,Szerszdm tanusitvany” szolgaltatast. Ennek
a muszaki ellenérzési folyamattal a Weidmdiiller garanciat
vallalhat szerszamai minéségére.

Altalanos rendelési adatok

Tipus FLEXIMET 5 M Valtozat
Rendelési 2534210000
szam

GTIN (EAN) 4050118545975
Qty. 18T

Measuring tape

Miianyag galléros érvéghiively szortiment

Doboz mlanyag galléros iker-érvéghiivelyekkel:
* Weidmiiller-szinkéddal
¢ DIN-szinkod

Altalanos rendelési adatok

Tipus H-BOX 0,5-2,5QMM DIN Valtozat
Rendelési 9025430000
szam

GTIN (EAN) 4008190337162
Qty. 18T

Ervéghiively készlet, Doboz, Sinkéd: DIN
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Szerszamok

¢ Csupaszol6 szerszamok automatikus bedllitassal

¢ Flexibilis és tomor vezetékekhez

* |dedlis valasztas gépészeti és lizemmérnoki
feladatokhoz, vasuti alkalmazasokhoz, szélenergiahoz,
robottechnolégidhoz, robbanasvédelemhez, illetve
hajézashoz, platformok és hajok épitéséhez

¢ A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

* A befogépofak automatikus nyitasa csupaszolas utan

* Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél

* Kiilonbo6z6 szigetelési vastagsagokhoz allithato

* Kettds szigetelési kabelek két miveleti [épésben,
specialis beallitas nélkiil

* Nincs holtjaték az 6nbeallé vagdegységben

* Hosszu élettartam

* Optimalizalt ergonémidju kivitel

Altalanos rendelési adatok

Tipus STRIPAX 16 Valtozat

Rendelési 9005610000 Szerszamok, Csupaszold és vagoszerszam
szam

GTIN (EAN) 4008190183875

Qty. 18T
Tipus AM 12 Valtozat
Rendelési 9030060000 Szerszamok, Csupaszold szerszamok

szam
GTIN (EAN) 4008190337827
Qty. 18T

Crimping tools

Krimpel6 szerszamok érvéghiivelyekhez, miianyag
gallérral vagy anélkiil

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

* Kioldasi lehet6ség helytelen mikodés esetén

Altalanos rendelési adatok

Tipus PZ 16 Valtozat

Rendelési 9012600000 Présszerszam, Krimpel6 szerszam érvéghiivelyekhez, 6mm2, 16mm?2,
szam Fogas sajtolas

GTIN (EAN) 4008190035440

Qty. 18T
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Szigeteletlen csavarhiizok készlete

Weidmdiiller SoftFinish csavarhizok altalanos
alkalmazédsokhoz. A hegyek j6 min&ségd krém-
vanadium-molibdén-acél 6tvozetbdl készliltek, teljes
keresztmetszetiikben edzettek, matt kromozassal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SD SETT10/15/20/25/30/... Valtozat
Rendelési 2749230000 Szerel6szerszam
szam

GTIN (EAN) 4050118895520

Qty. 18T

Szerszambetét-valaszték, E6.3

1/4" hatlapu hajtas DIN 3126 szabvany szerint, E6.3 alak
a kozvetlen gépre csatlakoztatdshoz

Y

Altalanos rendelési adatok

Tipus BIT-BOX 11 Valtozat
Rendelési 2748110000
szam

GTIN (EAN) 4050118894493
Qty. 18T

SzerelGszerszam

A létrehozas datuma 30.11.2025 09:44:43 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 15


https://eshop.weidmueller.com/p/2749230000
https://eshop.weidmueller.com/p/2748110000

PRO CASE ULTIMATE PLUS

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Szerszambetéttarto

Altalanos rendelési adatok

Ha hatékony és pontos munkat kivan végezni, ahhoz
elengedhetetlen a pontos nyomaték alkalmazasa, Ami a
nagy ismétlési pontossagra is garanciat jelent.

Ez tokéletes feladat a Weidmiiller Gj, ergonomikus

markolattal és egyedi cserélhet6 szerszambetét-

rendszerrel ellatott nyomaték-csavarhizoéja szamara.

¢ Kompakt és kiilonlegesen kdnny kivitel

* A nyomaték egy (mellékelt) célszerszammal allithato; a
véletlen, helytelen beéllitas kizarhatoé.

* Az ergonomikus markolat mérete a
nyomatéktartomanyhoz igazodik.

* A szerszamok rutinellen6rzésen esnek at és azonosité
szammal vannak ellatva; 100%-0s mindségellendrzés
hitelesitéssel és referenciaval.

* A beallitott nyomaték elérésekor egyértelmien
felismerhet6 kattanas hallhato, felesleges meghuzast
nem kell végezni.

¢ Cserélhet6 élek kivald mindségu, kopasallo
szerszamacélbol.

* Valamennyi szerszam teljesiti a kovetkezd szabvanyok
pontossagi kovetelményeit: EN ISO 6798, BS EN
26789, ASME B107.14M

¢ Kioldasi pontossag: a skalaérték +/- 6%-a.

Tipus SD BITHOLDER 1/4 Valtozat

Rendelési 2888380000 SzerelGszerszam

szam
GTIN (EAN) 4064675875420
Qty. 18T

Crimping tools

Altalanos rendelési adatok

Krimpelé szerszamok szigetelt csatlakozékhoz
kabelsaruk, kivezet6é csapok, parhuzamos és soros
csatlakozdk, dugaszolé csatlakozdk

¢ Kilincsm( a pontos krimpeléshez

* Kioldasi lehetdség helytelen miikodés esetén

* Utkozével az érintkezék pontos pozicionalasahoz.
* DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

Tipus CTI6 Valtozat
Rendelési 9006120000

szam Ovdlis sajtolas, Kettds krimpelés

GTIN (EAN) 4008190044527
Qty. 18T

Présszerszam, Krimpel6 szerszam érintkez6kh6z, 0.5mmz2, 6mm?2,
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Kombinalt csavarozo és vagoszerszam ,,Swifty® CS”

Kombinalt vAg6/csupaszolé szerszam: Swifty® CS és
Swifty® CS készlet max. 1,5 mm2 tomor és 2,5 mm?2
flexibilis méret(i rézkabelek krimpelésmentes munkakhoz.

- ‘=

Altalanos rendelési adatok
Tipus SWIFTY CS SET Valtozat

Rendelési 9006060000 Véago-csavarozo szerszam, Egykezes vagoszerszam
szam

GTIN (EAN) 4032248257638

Qty. 18T

Elektronikai oldalvagé fogo

Amikor fesziiltség alatt all6 elemeken dolgozik, speciélis
irdnyelveket kell betartania és specialis, kifejezetten erre a
célra gyartott és bevizsgalt szerszamokat kell hasznalnia.
A Weidmiiller teljes valasztékot kinal olyan fogdkbdl,
amely megfelelnek az orszagos és nemzetkozi vizsgélati
szabvanyoknak.

Valamennyi fogé gyartasa és vizsgalata a DIN EN 60900
szerint torténik.

A fogdk ergonomikus kialakitasa jol illeszkedik a kézbe,
igy biztosabb fogast garantal. Az ujjak nem nyomdédnak
egymashoz, igy a miikodtetés kevésbé faradsagos.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SUPER CUT Valtozat
Rendelési 9205150000 Pliers
szam

GTIN (EAN) 4032248698950

Qty. 1ST

Szigeteletlen csavarhuzok készlete

Weidmdiiller SoftFinish csavarh(zok altalanos
alkalmazasokhoz. A hegyek j6 minéségl krom-
vanadium-molibdén-acél 6tvozetbdl késziiltek, teljes
keresztmetszetiikben edzettek, matt krémozassal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SD EL SET 1.5-4.0/PHO/1 Viltozat
Rendelési 2750160000 Szerel6szerszam
szam

GTIN (EAN) 4050118895926

Qty. 18T
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