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SFC - SlimFix Clip Multicard két cimkézési mezdével

A vezeték jelolGk esetében gyakran kell gyorsan leolvasni
az adott vezeték kezd6- és végpontjdnak megnevezését.
Itt van értelme mindkét adatot kdzvetleniil jelolére
nyomtatni.

Az 4j SFC-DS jelol6k MultiCards-ként vannak kialakitva,
és PrintJet nyomtatérendszeriinkkel kdzvetlenil
nyomtathatdk. Két cimkézési tertletiik révén egyetlen
jelolén t6bb adat nyomtathatd. A nyomtatasi adatok
kozvetlenul CAE projektekbdl importalhatok az M-Print®
PRO jelolészoftverre. Nyomtatas utan a jelolék a vezeték
koril lesznek elhelyezve, és specidlis zardszerkezet rogziti
6ket biztonsagosan.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Vezeték és kabeljelolék, 30 x 7 mm, sarga
Rendelési szdm 2905200000

Tipus SFC-DS 3/30 MC NE GE

GTIN (EAN) 4099986918900

Qty. 90 Darab
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Méretek és tomegek

Mélység 6 mm Mélység (coll) 0.2362 inch
Magassag 30 mm Magasség (coll) 1.1811 inch
Szélesség 7 mm Szélesség (coll) 0.2756 inch
Nett6 tomeg 0.54¢

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot
REACH SVHC

Megfelel, kivétel nélkil

Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma

Bolcsétdl a kapuig 0.007 kg CO2 eq.

Altalanos adatok

Nyomtatés tipusa ures Vaéltozat bepattinthaté labbal
Szélesség 7 mm UL 94 éghetéségi osztaly V-2, UL 94
Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. -40°C

Szin sarga Halogén Nem
Alapanyag Poliamid 66 Nyomtatott karakterek nélkdal
Cimkemez6 mérete 29 x5 mm Szam tekercsenként 18
Vezeték és kabeljelolok

Halogén Nem Vezeték-keresztmetszet, max. 10 mm2
Vezeték kiils6é atmérd, max. 7 mm Vezeték kils6 atmérd, min. 4.5 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 10 mm2

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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