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Features of BasicLine series B Power-over-Ethernet

unmanaged switches

¢ Variants with 4 or 8 IEEE 802.3af/at/bt compliant PoE
ports (up to 60 watt power output per PoE port) up to

144 watt total power budget

¢ Integrated DC/DC converter for providing PoE voltage to
PDs over the entire PSE input voltage range from 12 to

57V DC

* Models supporting Gigabit Ethernet including Jumbo
Frame support for applications with high demand on

bandwidth and latency

¢ Optimized DIN-rail clip as well as PUSH IN Connectors

for fast and easy installation

¢ Suitable for use in any environment thanks to a large

number of certifications

* Reliable operation due to redundant voltage inputs, fault

relay and LED diagnostics

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Halozati switch, nem konfiguralhat6 PoE, Gigabit
Ethernet, Portok szdma: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40
°C..75°C

Rendelési szdam 2908230000

Tipus IE-SW-BLB-08-8GTPOE
GTIN (EAN) 4099986848207
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

e(GL)us UK

u5TD CA
FOR HAZ.LOC. C102 KOREANCERT

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (EAC) E223527
Méretek és tomegek
Mélység 95 mm Mélység (coll) 3.7401 inch
Magassag 144 mm Magassag (coll) 5.6693 inch
Szélesség 44 mm Szélesség (coll) 1.7323 inch
Netté tomeg 6749
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hdmérséklet -40°C..75°C

Péaratartalom

5 - 95 % (paralecsapodas
nélkiil)

ENMC megfeleloség és jovahagyasok

Szabadon esd

Az IEC 60068-2-31 szerint

EMC szabvanyok

EN IEC 61000-6-2, EN
IEC 61000-6-4, FCC Part
15 Subpart B Class A,
IEC 61000-4-2 ESD:
Contact: 6 kV; Air: 8 kV,
IEC 61000-4-3 RS: 80
MHz to 1 Ghz: 10 V/m,
IEC 61000-4-3 RS: 1.4
GHz to 6 Ghz: 3 V/m, IEC
61000-4-4 EFT: Power:
4 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power:
2 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-6 CS: 10 Vrms,
IEC 61000-4-8 PFMF: 30
A/m

Vibracio IEC 60068-2-6 szerint Utés IEC 60068-2-27 szerint
Biztonsag szabvany UL61010-1, UL
61010-2-201
Garancia
Id6koz 5 év
Interfészek
RJ45 portok 10/100/1000BaseT(X), Funkcié DIP-kapcsold QoS (be/ki), Sugarzasi

automatikus egyeztetés,
Teljes/fél-duplex
Uzemmod, Auto MDI/MDI-
X-csatlakozas

aram védelem
engedélyezése/letiltasa,
MAC-vaz sz(irés (be/

ki), IEEE 802.3az
energiahatékony Ethernet
aktivalasa/deaktivalasa,
2x tapfesziiltséghiba
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Miszaki adatok

relés riasztdsanak
engedélyezése/letiltdsa

Riasztasi érintkezé

1 relékimenet 1 A

aramterhelhetéséggel 24

V DC-vel

Jelz6érintkezé

1 relékimenet 1 A
aramterhelhetéséggel 24
V DC-vel

Portok szama

8x RJ45 PoE++

LED-kijelzé

Tapellatas LED: PWR1,
PWR2, Port LED: LNK/
ACT, 10/100/1000M
(RJ45 port)

Kapcsolo karakterisztika

MAC asztal mérete 4 K Csomag puffer mérete 1.5 Mbit
Savszélesség hatlap 1.6 Gbit/s Jumbo keret tartd max. 9 KB
Kornyezeti feltételek

Uzemi hémérséklet, max. 75 °C

Uzemi hémérséklet, min. -40 °C

Paratartalom

5 - 95 % (paralecsapodas nélkiil)

Tarolasi hémérséklet, max.

85°C

Tarolasi h6mérséklet, min.

-40 °C

Uzemi tengerszint feletti magassag

Tengerszint feletti magassag, max.

2000 m

Megjegyzés

az UL szerint

MTBF

MTBF

Szabvanynak megfelel§

Telcordia SR-332

M(ikodési id6 (6ra), min.

565005 h

Kornyezeti hémérséklet

25°C

Menedzsmentfunkciok

Halo6zati forgalom-sz(iré

Szolgéltatasi minéség
(QoS), Class of Service
(CoS), Type of Service
(ToS), Differentiated
Services Code Point
(DSCP), MAC-vaz szlirés
(LLDP vaz blokkolas)

Ipari protokoll timogatasa

PROFINET eszkoz, az A
osztalynak megfelelé

Miiszaki adatok

Haz {6 anyaga

Fém

Felszerelés tipusa

DIN sin

Védelmi osztaly

IP30

Sebesség

Gigabit Ethernet

Switch

nem konfiguralhaté PoE

Power over Ethernet (PoE)

PoE kimen6 teljesitmény Szabvanyos IEEE 802.3af
Kimené teljesitmény 15.4 W
Szabvéanyos IEEE 802.3at
Kimen6 teljesitmény 30W
Szabvényos IEEE 802.3bt
Kimen6 teljesitmény 60 W

PoE kimeneti &ram Szabvéanyos IEEE 802.3af
Szabvéanyos IEEE 802.3at
Szabvanyos IEEE 802.3bt

Teljes PoE energiahaztartas Fesziiltségtipus DC
Fesziiltség, min. 12V
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Fesziiltség, max. 239V
Energiahaztartas 60 W
Fesziiltségtipus DC
Fesziiltség, min. 24V
Fesziiltség, max. 479V
Energiahaztartas 120 W
Fesziiltségtipus DC
Fesziiltség, min. 48 V
Fesziiltség, max. 57V
Energiahaztartds 144 W

PoE érintkezékiosztas

Mode A: Pin 1, 2 (V-); Pin 3, 6 (V+); Alternative A;

Alternative B; MDI-X

MDI-X / Mode B: Pin 4, 5 (V+); Pin 7, 8 (V-);

Tapellatas

Polaritas-felcseréléssel szembeni
védelem

Igen

Tapfesziiltség

2 redundans bemenet

Overload current protection

Igen

Csatlakozas modja

1 levehet6 6 pdlusu sorkapocs

Tapfesziiltség-tartomany Fesziiltségtipus DC

Fesziiltség, min. 12V

Fesziiltség, max. b7V
Aramfogyasztas Digitélis 8 bites bemenet 112V

Fesziiltségtipus DC

Aramfelvétel meghajtott készilékkel (PD) 6.88 A

Aramfelvétel meghajtott késziilék (PD) nélkil 540 mA

Digitélis 8 bites bemenet 24V

Fesziltségtipus DC

Aramfelvétel meghajtott késziilékkel (PD) 5.89 A

Aramfelvétel meghajtott késziilék (PD) nélkil 600 mA

Digitalis 8 bites bemenet 48V

Fesziiltségtipus DC

Aramfelvétel meghajtott késziilékkel (PD) 3.32A

Aramfelvétel meghajtott készilék (PD) nélkiil 140 mA
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000734 ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734 ECLASS 14.0 19-17-04-10
ECLASS 15.0 19-17-04-10
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Szerel6készlet 19”-0s rack egységhez

Altalanos rendelési adatok

* DIN sin alapu eszkozok osszedllitasa 19"-0s
fogasléceken

Tipus RMKIT Valtozat

Rendelési 1241440000 Kit for 19"-rack mounting
szam

GTIN (EAN) 4050118029154

Qty. 18T

Szerel6készlet fali szereléshez (BasicLine B-sorozat)

Altalanos rendelési adatok

Szerel6készlet fali szereléshez (BasicLine B sorozat):

Szerel6készlet DIN-tartdsin alapu (kalapsin tipusu) ipari

Ethernet BasicLine B sorozati komponensek alternativ,

falra szereléséhez.

IE-EWALLMOUNT-KIT-MODEL-A a kovetkezékhoz:

e Az IE-SW- BLB0O5/BLB0O8/BLB 10 termékvalaszték ipari
Ethernet kapcsoloi

IE-WALLMOUNT-KIT-MODEL-B a kovetkez6khoz:

* Az IE-SW- BLB16/BLB18/BLB24 termékvalasztékok
ipari Ethernet kapcsoléi

Tipus IE-WALLMOUNT-KIT-MODEL-B  Valtozat

Rendelési 3032770000 Kit for wall mounting
szam

GTIN (EAN) 4099986984523

Qty. 18T

A létrehozas datuma 05.03.2026 02:12:54 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1241440000
https://eshop.weidmueller.com/p/3032770000

IE-SW-BLB-08-8GTPOE

Tartozékok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

BLF 5.08HC/180 SN

Altalanos rendelési adatok

Eppen annyira megbizhat6, mint a kiprobalt és bevizsgalt

eredeti, innovacios részletekkel:

A BLZP 5,08HC csatlakozéhiively BLF 5.08HC PUSH

IN véltozata Uj csatlakozérendszert kinal és sokkal

kompaktabb kialakitast. A Weidmdiller innovativ

PUSH IN rugods csatlakozoja Gj irdnyt mutat, nem

igényel szerszamot az egyszer(ien elvégezhetd vezeték

bekotéshez. HC = nagyaramu

A sokoldalusag értelmében a BLF 5.08HC pontosan

ugyanannyit kinal, mint a régebbi valtozatok:

* a harom kivezetési irany Onnek a megszokott tervezési
rugalmasséagot kinalja az alkalmazasaihoz

* négy karima véltozat, benne a szabadalmaztatott
kioldo retesszel, lehetévé teszi a reteszel kialakitast a
felhasznalod kovetelményei alapjan

* Hasznalja a BLF 5.08HC és SL 5.08HC dugo
kombinaciot és érje el a legnagyobb névleges
teljesitményt

Tipus BLF 5.08HC/06/180 SN BK... Valtozat

Rendelési 1013470000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakoz6, 5.08 mm,
szam Pélusszam: 6, 180°, PUSH IN aktuatorral, Rogzitési tartomany,
GTIN (EAN) 4032248721627 névleges csatlakozas, max.: 3.31 mm?2, Doboz

Qty. 60 ST
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