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Altalanos rendelési adatok

Valtozat Halézati switch, nem konfiguralhat6 PoE, Gigabit
Ethernet, Portok szama: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40
°C..75°C

Rendelési szam 2908230000

Tipus IE-SW-BLB-08-8GTPOE

GTIN (EAN) 4099986848207

Qty. 1 Darab
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IE-SW-BLB-08-8GTPOE

Miszaki adatok

Tanusitvanyok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Jovahagyasok

439

Méretek és tomegek

Mélység 95 mm Mélység (coll) 3.7401 inch
Magassag 144 mm Magassag (coll) 5.6693 inch
Szélesség 44 mm Szélesség (coll) 1.7323 inch
Nett6 tomeg 674 ¢

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hdmérséklet -40°C..75°C

Paratartalom

5 - 95 % (paralecsapodas
nélkdl)

EMC megfeleloség és jévahagyasok

Szabadon esé

Az IEC 60068-2-31 szerint

EMC szabvanyok

EN IEC 61000-6-2, EN
IEC 61000-6-4, FCC Part
15 Subpart B Class A,
IEC 61000-4-2 ESD:
Contact: 6 kV; Air: 8 kV,
IEC 61000-4-3 RS: 80
MHz to 1 Ghz: 10 V/m,
IEC 61000-4-3 RS: 1.4
GHz to 6 Ghz: 3V/m, IEC
61000-4-4 EFT: Power:
4 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power:
2 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-6 CS: 10 Vrms,
IEC 61000-4-8 PFMF: 30
A/m

Vibracié

IEC 60068-2-6 szerint

Utés

IEC 60068-2-27 szerint

Biztonsag szabvany

UL61010-1, UL
61010-2-201

Garancia

Id6koz

5 év

Interfészek

RJ45 portok

10/100/1000BaseT(X),
automatikus egyeztetés,
Teljes/fél-duplex
tizemmod, Auto MDI/MDI-
X-csatlakozas

Funkcié DIP-kapcsolé

QoS (be/ki), Sugarzasi
aram védelem
engedélyezése/letiltasa,
MAC-vaz szlrés (be/

ki), IEEE 802.3az
energiahatékony Ethernet
aktivalasa/deaktivalasa,
2x tapfesziiltséghiba
relés riasztasanak
engedélyezése/letiltdsa

Riasztasi érintkezd

1 relékimenet 1 A
aramterhelhet6séggel 24
V DC-vel

Jelzéérintkez6

1 relékimenet 1 A
aramterhelhet6séggel 24
V DC-vel
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Miszaki adatok

Portok szama

8x RJ45 PoE++

LED-kijelz6

Tapellatas LED: PWR1,
PWR2, Port LED: LNK/
ACT, 10/100/1000M
(RJ45 port)

Kapcsolo karakterisztika

MAC asztal mérete 4 K Csomag puffer mérete 1.5 Mbit
Séavszélesség hatlap 1.6 Gbit/s Jumbo keret tartd max. 9 KB
Kornyezeti feltételek

Uzemi hémérséklet, max. 75 °C

Uzemi hémérséklet, min. -40 °C

Paratartalom

b - 95 % (péaralecsapddas nélkiil)

Tarolasi hémérséklet, max.

85 °C

Tarolasi h6mérséklet, min.

-40°C

Uzemi tengerszint feletti magassag

Tengerszint feletti magassag, max.

2000 m

Megjegyzés az UL szerint
MTBF
MTBF Szabvanynak megfelel Telcordia SR-332
Mikodési id6 (6ra), min. 565005 h
Kornyezeti hémérséklet 25°C

Menedzsmentfunkciok

Halézati forgalom-sz(iré

Szolgaltatasi minéség
(QoS), Class of Service
(CoS), Type of Service
(ToS), Differentiated
Services Code Point
(DSCP), MAC-vaz szlirés
(LLDP vaz blokkolas)

Ipari protokoll tAmogatasa

PROFINET eszkoz, az A
osztalynak megfelel

Miiszaki adatok

Haz {6 anyaga
Védelmi osztaly
Switch

Fém
IP30
nem konfiguralhat6é PoE

Felszerelés tipusa
Sebesség

DIN sin
Gigabit Ethernet

Power over Ethernet (PoE)

PoE kimen6 teljesitmény Szabvanyos IEEE 802.3af
Kimené teljesitmény 15.4 W
Szabvanyos IEEE 802.3at
Kimené teljesitmény 30w
Szabvanyos IEEE 802.3bt
Kimené teljesitmény 60 W

PoE kimeneti aram Szabvéanyos IEEE 802.3af
Kimeneti aramerdésség 350 mA
Szabvéanyos IEEE 802.3at
Kimeneti aramerdésség 600 mA
Szabvéanyos IEEE 802.3bt
Kimeneti &ramerdsség 600 mA

Teljes PoE energiahaztartas Fesziltségtipus DC
Fesziiltség, min. 12V
Fesziiltség, max. 239V
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Miiszaki adatok

Energiahaztartas 60 W

Fesziiltségtipus DC

Fesziiltség, min. 24V

Feszliltség, max. 57V

Energiahaztartas 120 W

Fesziiltségtipus DC

Fesziiltség, min. 48 V

Fesziiltség, max. 57V

Energiahaztartds 144 W
PoE érintkez6kiosztas Mode A: Pin 1, 2 (V-); Pin 3, 6 (V+); Alternative A; MDI-X / Mode B: Pin 4, 5 (V+); Pin 7, 8 (V-);

Alternative B; MDI-X

Tapellatas
Polaritas-felcseréléssel szembeni Igen
védelem
Overload current protection Igen
Csatlakozas modja 1 levehet6 6 pdlusu sorkapocs
Tapfesziiltség-tartomany Feszliltségtipus DC

Fesziiltség, min. 1122V

Fesziiltség, max. 57V
Aramfogyasztas Digitélis 8 bites bemenet 24V

Fesziiltségtipus DC

Aramfelvétel meghajtott késziilékkel (PD) 5A

Aramfelvétel meghajtott késziilék (PD) nélkial 300 mA
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000734 ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734 ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734 ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9,1 19-17-01-06 ECLASS 10.0 19-17-04-10
ECLASS 11.0 19-17-04-10 ECLASS 12.0 19-17-04-10
ECLASS 13.0 19-17-04-10 ECLASS 14.0 19-17-04-10
ECLASS 15.0 19-17-04-10
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