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Weidmuiller ipari biztonsagi routerek Altalanos rendelési adatok
* Biztonsagos hélézatok
* Részletes csomagvizsgalat, Firewall Valtozat Router smartcard,
¢ |P/Port forwarding Rendelési szam 2909820000
e Haldzati szegmentélés Tipus IE-EBR-SMARTCARD-SR
AN A . s - GTIN (EAN) 4099986227361
* A gép halézatanak egyszeri integralasa a gyarté Qty 1 Darab

héalozataba, 1:1 NAT-on keresztiil

* Biztonsagos és egyszer( tavoli karbantartas a
Weidmdiller u-link tavoli hozzaférési szolgaltatasan
keresztiil

* Lehetévé teszi a modularis és jovObiztos haldzati
architekturakat statikus és dinamikus Utvalasztassal

* Biztonsagos kommunikacio interneten keresztiil IPsec
és OpenVPN hasznalataval

* Megbizhaté internetkapcsolat még helyszini
internetelérés nélkiil is, az integralt 4G/LTE cellas
modemnek kdszonhetéen

* Teljes rugalmassag a gyors Ethernet és Gigabit Ethernet
interfészeknek koszonhetéen, 2-4 porttal.
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 6g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot Megfelel

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Miiszaki adatok

Router modellben tAmogatott Hardverrevizié
Tamogatott router modell

AA
IE-SR-4GT, IE-SR-4GT-LTE/4G-EU, IE-SR-4GT-
LTE/4G-USEMEA

Hardverrevizio

Al

Tamogatott router modell

IE-SR-4TX

Hardverrevizio

AJ

Tamogatott router modell

IE-SR-4TX-LTE/4G-EU, IE-SR-4TX-LTE/4G-
USEMEA

Hardverrevizio

AA

Tamogatott router modell

IE-SR-4GT-M

Rendeltetés

Memoriakartya router konfiguraciés fajljanak mentéséhez és betoltéséhez

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

Kérjuk, vegye figyelembe a router hardverrevizidja és az SCM-kartya kozotti kompatibilitast.

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001068 ETIM 7.0 EC001068
ETIM 8.0 EC001068 ETIM 9.0 EC001068
ETIM 10.0 EC001068 ECLASS 9,1 19-15-07-90
ECLASS 10.0 19-15-07-90 ECLASS 11.0 19-17-03-04
ECLASS 12.0 19-17-03-04 ECLASS 13.0 19-17-03-04
ECLASS 14.0 19-17-03-04 ECLASS 15.0 19-17-03-04
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Ethernet

¢ Cat-hoz alkalmas. b (max. 100 MHz) és Cat. 6 (max.
250 MHz Class E)

¢ PoE+ rendszerhez hasznalhat6 (az IEEE 802.3at, IEEE
802.3bt Type 3 és 4 szerint)

* Minden vezetékpar védett

¢ Csatlakozas RJ45 aljzatokra

* Fémhaz

Altalanos rendelési adatok

Tipus VDATA CAT6 Valtozat
Rendelési 1348590000
szam

GTIN (EAN) 4050118153002
Qty. 18T

Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4

Szerel6készlet 19”-o0s rack egységhez

¢ DIN sin alapu eszkozok osszedllitasa 19"-0s
fogasléceken

Altalanos rendelési adatok

Tipus RM-KIT Valtozat
Rendelési 1241440000
szam

GTIN (EAN) 4050118029154
Qty. 18T

Kit for 19"-rack mounting
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Industrial Security Router

Altalanos rendelési adatok

Weidmdiller ipari biztonsagi routerek

* Biztonsagos halézatok
* Részletes csomagvizsgalat, Firewall
¢ |[P/Port forwarding
* Hal6zati szegmentalas

¢ A gép halozatanak egyszer( integralasa a gyarto
halézataba, 1:1 NAT-on keresztil

* Biztonsagos és egyszer( tavoli karbantartas a
Weidmdiiller u-link tavoli hozzaférési szolgaltatasan
keresztil

* Lehet6évé teszi a modularis és jovébiztos haldzati
architekturakat statikus és dinamikus Gtvalasztassal

¢ Biztonsdgos kommunikacio interneten keresztil IPsec
és OpenVPN hasznalataval

* Megbizhato internetkapcsolat még helyszini
internetelérés nélkil is, az integralt 4G/LTE cellas
modemnek kdszonhetéen

* Teljes rugalmassag a gyors Ethernet és Gigabit Ethernet
interfészeknek koszonhetéen, 2-4 porttal.

Tipus IE-SR-4GT Valtozat

Rendelési 2873910000 Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
szam 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C

GTIN (EAN) 4064675647676

Qty. 18T

Tipus |E-SR-4GT-LTE/4G-EU Valtozat

Rendelési 2873920000 Security/NAT/VPN/U-link Router, beépitett tobbsavos

szam modemmel (4G/3G/2G), EU-modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN) 4064675647683 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C

Qty. 18T

Tipus |IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA Viltozat

Rendelési 2873930000 Security/NAT/VPN/U-link Router, beépitett tobbsavos modemmel
szam (4G/3G), US/EMEA-modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45

GTIN (EAN) 4064675647690 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C

Qty. 1ST

Tipus |E-SR-4GT-M Valtozat

Rendelési 2990450000 Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
szam 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C

GTIN (EAN) 4099986863521

Qty. 18T

Tipus |E-SR-4TX Véltozat

Rendelési 2751270000 Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45
szam 10/100BaseT(X), IP30,-30 °C...70 °C

GTIN (EAN) 4050118899955

Qty. 1ST

Tipus |IE-SR-4TX-LTE/4G-EU Viltozat

Rendelési 2751280000

szam

GTIN (EAN) 4050118899962

Qty. 18T

Security/NAT/VPN/U-link Router, beépitett tobbsavos modemmel
(4G/3G/2G), EU-modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X),
IP30,-30°C..70°C
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Tipus |E-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA Valtozat

Rendelési 2739630000 Security/NAT/VPN/U-link Router, beépitett tobbsadvos modemmel
szam (4G/3G), Globalis modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X),
GTIN (EAN) 4050118890365 IP30,-30 °C...70 °C

Qty. 18T
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