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¢ Automatikus csupaszolashoz és krimpeléshez
¢ |d6takarékos és hatékony feldolgozas
* Kdnnyen allithatd a megfelel6 keresztmetszeti

tartomanyhoz

* Csupaszolas és krimpelés egy l1épésben
¢ Mas gyarto hivelyeinek és érintkezéinek feldolgozasa a
gép lizemzavarat és meghibasodasat eredményezheti!
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Technical data
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 485 mm Meélység (coll) 19.0944 inch
Magassag 565 mm Magassag (coll) 22.2441 inch
Szélesség 335 mm Szélesség (coll) 13.189 inch
Nett6 tomeg 22000¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

PWG65 karbantartas - automatikus csupaszolas/krimpelés

Hajtas Elektropneumatikus Ervéghiivelyek keresztmetszete, max. 2.5 mm?2
Ervéghiivelyek keresztmetszete, min. 0.5 mm?2 Krimpelési tartomany, max. 2.5 mm?2

Krimpelési tartomany, min. 0.5 mm?2 Fogyoeszkdzok Lancolt érvéghiivelyek
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002778 ETIM 9.0 EC002778

ETIM 10.0 EC002778 ECLASS 14.0 17-13-01-01

ECLASS 15.0 17-13-01-01
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