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Alkalmas helyi szerelésre analég 4-20 mA jel kijelzéshez.

A digitalis jelz6 az aramhurokba van hurkolva.

Jellemzoék:

* Nem sziikséges kiilon tapfesziiltség.

* A kapcsoldszekrény ajtajaba szerelt ipari kornyezetek
esetében a védelmi osztaly IP65.

* Még kedvezétlen fényviszonyok alatt is jol lathaté a
kijelz6 érték.

* HART®-4tlatszo

* Beallithato kijelz6 skalazas

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Kijelzd, Input : 4-20 mA, (loop powered), HART®
atlathatdsag, Output : Kijelzé

Rendelési szam 2920000000

Tipus ACT20D-LCD-CHLP

GTIN (EAN) 4099986580336

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 120 mm Mélység (coll) 4.7244 inch
Magassag 48 mm Magassag (coll) 1.8898 inch
Szélesség 96 mm Szélesség (coll) 3.7795 inch
Nett6 tomeg 262 g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -20 °C...60 °C Uzemi hémérséklet -20°C...60 °C
Paratartalom 0...95% (paralecsapodas
nem megengedett )
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f4905d12-f516-4eb5-90a8-8c87685bc956
Display
Kijelzési tartomany -9999..9999 Kijelzési érték Aram

Tipus 4 karakter, LCD-kijelzé, 16 Tizedespont 18888, 1.8888, 18.888,
mm 188.88, 1888.8
Meéretezés Valtozo Szabalyozhato Igen
Adjustment of display backlighting 0%, 50%, 100%
Bemenet
Szenzor Current source, 4- Bemenetek darabszama 1
vezetékes érzékels (sajat
tapegységgel)
Bemenet mérési tartomany 3.6 - 23 mA (NAMUR Bemend aram 4..20mA
NE43-nak megfeleld)
A jeltovabbitas tipusa a HART® szerint valtozatlan Valaszidd <1s

HART® atlathatésag tdmogatott Igen Fesziiltségesés, arambemenet without backlight<1.5V @
20 mA, half backlight <6.5
V @ 20 mA, full backlight
<10.56 V@20 mA

Kimenet

Tipus aktiv
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Altalanos adatok

Csatlakozas tipusa

Felszerelés tipusa

Hazoérugos csatlakozas
aktuatorral

El6lapi rogzités, Els6
rogzités

Pontossag

Védelmi osztaly

<0,1 % a mérési
tartomanyra vonatkoztatva
IP65

DIN-sin kompatibilitas Nem Téapfesziiltség Hurokrél taplalt, 4...20 mA
bemeneten at

Lépés valaszideje <1s Hémérséklet egyltthatd <0,01°C / °C mérési
tartomanyban

Konfiguracid Elsé oldali nyomégomb, HART® atlathatosag tamogatott Igen

DIP-kapcsolé az elsé oldali
nyomégomb zaraséhoz/
feloldasahoz

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Huzérugos csatlakozas
aktuatorral

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14
AWG, min. AWG, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.08 mm?2
finomsodratd, min. finomsodratd, max.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000677 ETIM 9.0 EC000677
ETIM 10.0 EC000677 ECLASS 14.0 27-14-31-10
ECLASS 15.0 27-14-31-10
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Folyamatérték-kijelzok ACT20D LED kijelzovel

Az e sorozatba tartozo késziilékek univerzalis analég

folyamatértékeket jeleznek ki.

A verziotdl fliggben a késziilékek analog aramjellé

alakitjak at/izolaljak a jeleket, és kiegészité hatarérték-

reléik vannak, amelyek tovabbi jeleket kapcsolnak.

Jellemzdk:

* Tobb érzekeld valtozat dolgozhatd fel.

* Segédenergia-ellatas sziikséges.

* Még kedvezétlen fényviszonyok alatt is jol lathaté a
kijelzé érték.

Altalanos rendelési adatok

Tipus PROTECTIVE COVER Valtozat
Rendelési 2964330000

Kijelzé, Fedél, Input : Védbburkolat ACT20D-... késziilékhez

szam Folyamatérték jelzé, Output : Potenciométer, Temperature, héelem
GTIN (EAN) 4099986768086
Qty. 18T
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