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Helyszinen huzalozhaté AC csatlakozok PV inverterekhez Altalanos rendelési adatok
Plug & Play kialakitasban

* A robusztus szerkezeti kialakitasnak és az UV-allo Rendelési szam 2920120000
anyagbdl valé gyartasnak koszonhetéen az AC Tipus PV BSS DL
csatlakozo olyan kedvezétlen kornyezeti feltételek GTIN (EAN) 4099986583016

. , . . 1z . . ” Qty. 20 Darab
alatt is hasznalhato, mint példaul a rezgés és az erds
napfény.

¢ A haromfazisu csatlakozé megoldast 16 mm?2
kébelkeresztmetszetig optimalizaltuk, ami jelentésen
csokkenti az energiaveszteségeket.

* A kompakt szerkezeti kialakitds nagy teljesitményt
biztosit kis helyigény mellett

* A telepités gyors és hatékony, ami kényelmes kezelést
tesz lehetévé a terepen
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS

Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg

1149

Homeérsékletek

Folyamatos (izemi hémérséklet., min.

-40 °C Folyamatos lizemi hémérséklet., max. 105 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

dd4eeOb3-€949-42dd-9269-5de96565d3fd

Altalanos adatok

Szin fekete Szennyezés sulyossaga 3
Alapanyag Mdanyag
Miszaki adatok
Védelmi osztaly IP65, zart allapotban, IP2x Szennyezés sulyossaga 3
nyitva, IP67, IP68
Garancia
Id6koz 2 év
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002928 ETIM 9.0 EC002928
ETIM 10.0 EC002928 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92
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