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Méretek és tomegek

Nett6 tomeg

Og

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Nem érintett

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Licencinformacio

Opcionalis kiegészit6 terepi busz
példanyok, max.

Tovabbi terepi busz protokollok példanyai

CANopen Manager / CANopen Device /
PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus
TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU
Master / Modbus RTU Device

Tamogatott példanyok szdma, max.

2

Tamogatott bemeneti/kimeneti
csatornak szama, max.

128

Generalt binaris kddméret, max.

1 MB

Vizualizalasi szoftver licence

Kommunikéacios szoftver licence

A tartozék vizualizalasi szoftverlicenc neve

CODESYS-VISU-S

Elérhet6 adatpontok szama, max.

128 adatpont

A kiegészitéleg foglalhato vizualizalasi
szoftverlicenc neve

Elérhet6 adatpontok szama, max.

A kiegészitéleg foglalhaté vizualizalasi
szoftverlicenc neve

U-OS-CODESYS-VISU-M

2048 adatpont
U-OS-CODESYS-VISU-L

Elérhet6 adatpontok szama, max.

4096 adatpont

A kiegészitéleg foglalhato vizualizalasi
szoftverlicenc neve

U-OS-CODESYS-VISU-XL

Elérhet6 adatpontok szama, max.

8192 adatpont

A kiegészitéleg foglalhato vizualizalasi
szoftverlicenc neve

U-OS-CODESYS-VISU-XXL

Elérhet6 adatpontok szama, max.

A tartozék kommunikacids szoftverlicenc neve

Elérhet6 adatpontok szama, max.

korlatlan szamua adatpont
CODESYS-kommunikacio S
512 adatpont

A kiegészitéleg foglalhaté kommunikéacios
szoftverlicenc neve

U-OS-CODESYS-kommunikacié M

Elérhet6 adatpontok szama, max.

4096 adatpont

A kiegészitéleg foglalhaté kommunikacids
szoftverlicenc neve

U-OS-CODESYS-kommunikéacio XXL

Elérhet6 adatpontok szama, max.

korlatlan szamu adatpont

Vélaszthato, Ethernet alapu terepi busz
példanyok

Ethernet alapu terepi busz protokollok példanyai EtherCAT Manager / PROFINET Controller /

PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner /
EtherNet/IP Adapter

Tamogatott példanyok szama, max.

0

Rendszerkévetelmények

Az u-OS App CODESYS Runtime SL
rendszerkovetelményei

Szoftver neve

Tamogatott szoftververzié
Licenc sziikséges
Szoftver neve

CODESYS Development System
3.5.19.10 vagy Ujabb
Nem

CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-
oS

Tamogatott szoftververzié

4.7.0 vagy ujabb

Licenc szilikséges

Nem

Runtime verzié az engedélyezni kivant
készlléken

Szoftver neve

u-OS App CODESYS Runtime SL

Tamogatott szoftververzié

4.9.0.0 vagy Ujabb

Egyszeri késziilékengedély sziikséges

Igen
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Besorolasok

ETIM 6.0 EC000809 ETIM 7.0 EC000809
ETIM 8.0 EC000809 ETIM 9.0 EC000809
ETIM 10.0 EC000809 ECLASS 9.0 27-24-25-01
ECLASS 9,1 27-24-25-01 ECLASS 10.0 27-24-25-01
ECLASS 11.0 27-24-25-01 ECLASS 12.0 27-24-25-01
ECLASS 13.0 27-24-25-01 ECLASS 14.0 27-24-25-01
ECLASS 15.0 27-24-25-01
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