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Az egyérparas Ethernet egy olyan technolégia, amely az Altalanos rendelési adatok
adatok és a tapellatas tovabbitdsdhoz mindossze egyetlen
par vezetéket hasznal. Valtozat Rendszerkabel, Single Pair Ethernet (SPE), T1-B,
Eredményként az SPE lesz a kivant halozat terepszinten és PUR, 100
Rendelési szam 2926110000

azon tul is.Az egyérparas Ethernet elényei -
. Tipus IE-S1DS2UE-100

¢ Konzisztens: Az egyérparas Ethernet segitségével GTIN (EAN) 4099986643246
uniformizalhaté az Ethernet-alapd kommunikéacioé az Qty. 1 Darab
érzékelbktél a felhdig

 |[d6tallo: kulcsfontossagu technoldgia az Industry 4.0 és
loT terliletén

¢ Flexibilis: az akar 1000 m hatétavolsag és az akar 1
Gbps atviteli sebesség lehetévé teszi az alkalmazasok
kozotti hasznélatot

* Innovativ: kdnnyebb, kisebb helyigény és egyszerlbb
felszerelés
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 100 m Hossz, inch 3937.0079 inch

Nett6 tomeg 3309.3¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -20°C...60 °C Uzemi hémérséklet -40 °C...80 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Kabel miiszaki adatai

Kopeny szine fekete Olajokkal szembeni ellenéllas No

A kovetkezé kabeltartokhoz: Nem Vezetékek szama 2

arnyékolt Igen Halogén IEC 60754-1 szerint
halogénmentes, IEC
60754-2 szerint
halogénmentes

Szigetelés PE Langterjedéssel szembeni ellenéllas in accordance with IEC
60332-1-2

Kopeny anyaga PUR Konfiguralhaté kabelhossz Nem

Szinkéd gy(ird fehér / kék Pélusok szama 2

Kabelszabvanyok

Fustzaro Az IEC 61034 szerint

Szabvanyok

Flistzaro Az IEC 61034 szerint

Kabel elektromos tulajdonsagai

Kategoria T1-B Csatolasi csillapitas 1-600 MHz I. tipus

Coupling attenuation up to 1000 MHz 85 dB Separating class according to EN d

50174-2

Kabel mechanikai jellemzo6i és anyagjellemzdi

Olajokkal szembeni ellenallas No Uv-allé Nem

Szin fekete Halogén IEC 60754-1 szerint
halogénmentes, IEC
60754-2 szerint
halogénmentes

Min. hajlitasi sugar, ismétlédé 56 mm Min. hajlitasi sugar, csak egyszer 22 mm

Langterjedéssel szembeni ellenallas

in accordance with IEC
60332-1-2

Flistzaro

Az IEC 61034 szerint
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Sodratok 7 Kopeny szine fekete
Keresztmetszet 1x2xAWG 22/7-0.35 Arnyékolés S/FTP
mm?
Vezetékek szdma 2 Szigetelés keresztmetszete 1.7 mm
Szigetelés PE Kopenyatmérd, max. 5.3 mm
Kopeny anyaga PUR Paros arnyékolassal Aluminium félia
Vezetékerek elrendezése Csavart érpar Szinkod gylrd fehér / kék
Komplett arnyékolas Vorosréz drétbol késziilt Vezeték anyag Vorosréz
arnyékol6 fonat
Hazoéer6, max. 25N
Besorolasok
ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249
ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 14.0 27-06-18-01
ECLASS 15.0 27-06-18-01
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