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Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának
köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A
különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát
nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

 
Változat Jelölőrendszerek, Hőnyomtatás, 300 DPI,

Zsugorcsövek
Rendelési szám 2931860000
Típus THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN) 4099986669895
Qty. 1 Darab
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https://eshop.weidmueller.com/p/2931860000
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Tanúsítványok
 
ROHS Megfelel
 

Méretek és tömegek
 
Mélység 395 mm Mélység (coll) 15.5511 inch
Magasság 544 mm Magasság (coll) 21.4173 inch
Szélesség 248 mm Szélesség (coll) 9.7638 inch
Nettó tömeg 21000 g
 

Hőmérsékletek
 
Páratartalom 10...85% (páralecsapódás

nem megengedett )
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
 

Feliratozó rendszerek
 
Jelölő típusa Zsugorcsövek Memória (RAM) 256 MB
Nyomtatás módja Hőnyomtatás Interfész LAN, USB 2.0
Szoftver M-Print® PRO Típus THM TwinMark nyomtató
Tápfeszültség 100…240 V AC Operációs rendszer Windows 7, Windows 8,

Windows 8.1, Windows
10, Windows 11

Nyomtatási sebesség max. 150 mm/s Nyomtatási felbontás, max. 300 DPI
 

Besorolások
 
ETIM 6.0 EC000610 ETIM 7.0 EC000610
ETIM 8.0 EC000610 ETIM 9.0 EC000610
ETIM 10.0 EC000610 ECLASS 9.0 24-32-11-90
ECLASS 9,1 24-32-11-02 ECLASS 10.0 24-32-11-90
ECLASS 11.0 24-32-11-90 ECLASS 12.0 24-32-11-90
ECLASS 13.0 24-32-11-90 ECLASS 14.0 24-32-11-90
ECLASS 15.0 24-32-11-90
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Tintaszalagok

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának
köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A
különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát
nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok
Típus RIBBON HSS HF EL 40/300… Változat
Rendelési
szám

1426210000

GTIN (EAN) 4050118228823
Qty. 1 ST

Ink ribbon

Típus RIBBON MM-HS 60/300 SW Változat
Rendelési
szám

2448880000

GTIN (EAN) 4050118462944
Qty. 1 ST

Ink ribbon

THM MULTIMARK PLUS

Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának
köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A
különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát
nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok
Típus MULTIMARK PLUS ROLLER 1… Változat
Rendelési
szám

2672590000

GTIN (EAN) 4050118708097
Qty. 1 ST

Típus MULTIMARK PLUS PERFORAT… Változat
Rendelési
szám

1540770000

GTIN (EAN) 4050118345711
Qty. 1 ST

Cutting kit
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