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A Weidmiiller u-view Advanced érintépaneljei kivalo
képmindséget kinalnak, és a legtobb ipari kornyezetben
hasznalhatok. A valaszték kiilonb6z6, 7° és 21,5”
kozotti képernyéméretekkel, és nagy felbontasuq,
kapacitiv érint6képernybékkel rendelkezik, amelyek

tdmogatjak a kézmozdulatokat és a keszty(is hasznalatot.

Valamennyi panel Linux operacios rendszerrel és
HTMLb-kompatibilis bongészével rendelkezik, és
integralt kiosk médon, valamint egyszer( konfiguracidja
révén webalkalmazasokhoz optimalizalhat6. Ennek
eredményeként tokéletes megoldast jelentenek weblapu
megjelenitésekhez, és szamos olyan webszerver
elérését teszik lehetévé, mint példaul az u-0OS, u-create
PROCON-WEB, u-control web és sok mas. A panelek
kiilonosen lapos kivitelliek, és ipari IP66 késziilékhazzal
rendelkeznek.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2933040000

Tipus UV66-ADV-10-CAP-W-V2
GTIN (EAN) 4099986674455

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
[H us
LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E230683
Méretek és tomegek
Mélység 52 mm Mélység (coll) 2.0472 inch
Magassag 202.3 mm Magassag (coll) 7.9646 inch
Szélesség 283.1 mm Szélesség (coll) 11.1456 inch
Nett6é tomeg 2340¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -30°C..+70°C Uzemi hdmérséklet -20°C..60°C
Péaratartalom 95% relativ paratartalom,
nem kondenzal6 40 °C-on
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) 110-7 1-4
Equipment
Méret 10.1" Felbontas 1280 x 800
Number of displayable colours 16000000 Luminance 500 cd/m?
Touch-Screen Kivetitett kapacitiv (P-CAP) Material display Glass
Véazkeret anyaga aluminium fémbevonat
System data
Memoria (RAM) 4 GB Operacids rendszer Linux Yocto 4.0.
Interfészek hatul 2x USB 2.0, 2 x Ethernet Processor NXP® ARM® Cortex™-
10/100/1000 MBit/s A53 i.MX 8M Mini
(RJ45)
Memoria (flash) 16 GB

Altalanos adatok

Védelmi osztaly Beépitett: IP66, Haz: IP20

Operacids rendszer Linux Yocto 4.0.

Tapfesziiltség-tartomany Feszliltségtipus DC
Fesziiltség, min. 19.2V
Fesziiltség, max. 28.8V

Potencialbetaplalas 24V DC

Aramfelvétel Teljesitményfelvétel, névleges 16.3 W
Aramfelvétel, max. 19.9 W
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC001412 ETIM 9.0 EC001412
ETIM 10.0 EC001412 ECLASS 14.0 27-33-02-01
ECLASS 15.0 27-33-02-01
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UV66-ADV-7-CAP-W-V2 7" | 205 (146,9| 25 | 52 | 7
UV66-ADV-10-CAP-W-V2 | 10.1"(283,1(202,3| 25 | 52 | 7
UV66-ADV-15-CAP-W-V2 | 15.6"(419,7| 269 | 25 | 52 | 7
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UV66-ADV-7-CAP-W-V2 7" |192,4| 139 5
UV66-ADV-10-CAP-W-V2 (10.1"(274,1|193,3| 5
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Display size

4- 43"

frame 7- T
stic frame 10-10,1°
15-15,6°
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