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A UPS vezérl6egység a hozza tartozdé akkumulator-
modullal és a tapegységgel egy teljes DC UPS rendszert
alkot. Normal miikodés esetén az UPS vezérl6egységrol
érkezé bemeneti fesziiltség kozvetleniil a terhelésre
kapcsolédik. A halozati fesziiltség kimaradasa (a
bemeneti DC fesziiltség lecsokkenése) esetén a rendszer
azonnal az akkumulatoros taplalasra valt at. A halozati
fesziiltség visszaallasakor a rendszer normal m(ikodésre
kapcsol vissza, a beépitett t61t6 pedig teljesen feltolti az
akkumulatort.

A harom relékimenet, a tovabbi harom aktiv
tranzisztorkimenet, valamint az akkumulatoros miikodést
zarolo vezérl6bemenet teljes tavvezérlést tesz lehetévé
SPS vagy DCS vezérlével. A szamos lizemmad és az
egyszerlien hasznéalhaté allapotkijelzés gyorsitja a
hibakeresést és optimalizalja az adott alkalmazashoz
illesztést.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat UPS control unit, 24 V
Rendelési szam 2934940000

Tipus DURA MAX DC UPS 24V 5A
GTIN (EAN) 4099986684089

Qty. 1 Darab
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ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E258476
Tanusitvany szdma (EAC) E470829
Méretek és tomegek
Mélység 125 mm Mélység (coll) 4.9212 inch
Magassag 130 mm Magasség (coll) 5.1181 inch
Szélesség 30 mm Szélesség (coll) 1.1811 inch
Nett6 tomeg 481g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hémérséklet -25°C..70°C
Péaratartalom 5...95% péralecsapddas

nem megengedett
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismertilyen) 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP 596¢610a-7280-4711-937f-d77f7dbaabe7
Integralt akkumulatortolto
Hémérséklet egylitthatd -48mV /°C Tolt6fesziiltség (hdmérséklet- 27,48V @20°C

kompenzalt)

Akkumulator miikodésellenérzés minden perc Toltési funkcid IU jelleggorbe
Miikodtets interfészek és vezérl6 bemenetek
Vaélasztékapcsolé pufferidéi 0,5 min, 1 min, 3 min, H&mérsékletmérd szonda NTC 100 kQ

10 min, 20 min, 30 min,

Szerviz
Tavoli levalasztas (Reteszelés) Igen Valasztékapcsold, akkumulator 1,2 Ah, 3,4 Ah, 7 Ah, 12

Ah

Akkumulator modul
Névleges fesziiltség 24V Parhuzamos csatlakozasi opcid igen, max. 2
Bemenet
Névleges bemend fesziiltség 24V DC Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN
Bemeneti biztositék (belsd) Igen DC aramfelvétel <0,2 A terhelés nélkul
DC bemend fesziiltség tartomany 18..30V DC Bemend aram <62 A
Tuldaramvédelem <28A
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Kimenet

Kimené teljesitmény 120 W Névleges kimené fesziiltség 24V DC
Parhuzamos csatlakozasi opcio igen, max. 2 Tulterhelésvédelem Igen
Kimend dram, max. 5A Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN
Kimen6 feszliltség tipusa DC Hémérséklet egyltthatd -48mV /°C
Akkumulator toltéaram 0.5 A (3.4 AH) Hémérsékletmérs szonda NTC 100 kQ
Zaroiranyu fesziltség elleni védelem Igen

Altalanos adatok

Hatasfok > 98% Tomeg 500 g
Paratartalom 5...95% paralecsapddas Védelmi osztaly IP20

Tulfeszliltség kategoria

nem megengedett
1]

Felszerelési poziciod, telepitési
figyelmeztetés

TS 35 tartdsinen, 50 mm
hézag a szabadlevegé6-
ellatas felett és alatt.

Haz kiviteli valtozat Fém, korrézidallo Terheléstdl érkezé visszfesziiltségek =35V DC
elleni védelem
Teljesitményveszteség <10W Tarolo kozeg 3,4 Ah, 12 Ah,
Forgdkapcsoléval
kivalaszthatd, 1,2 Ah, 7 Ah
Bepattinthato lab fém Rovidzarlat-védelem Igen

Pufferid6k

A csatlakoztatott
akkumulatortél fliggéen

ENT / iités / vibracio

Utésalléséag, IEC 60068-2-27

30g minden irdnyban

Zajkibocsatas az EN55032 szabvanynak B osztaly

megfeleléen

Zavart(irés-vizsgalat a kov. szerint:

EN 61000-4-2 (ESD)/
EN 61000-4-3 and EN
61000-4-8 (fields)/EN
61000-4-4 (burst)/EN
61000-4-5 (surge)/EN
61000-4-6 (conducted)/
EN 61000-4-11 (dips)

Rezgésallésag, IEC 60068-2-6

239,49

Szigetelések koordinalasa

Tulfesziiltség kategéria

Szennyezés sulyossaga

Szigetelési fesziiltség

1kvDC

Védettségi osztaly

Elektromos biztonsag (alkalmazott szabvanyok)

Elektronikus berendezéssel torténé
hasznélatra

Acc. to EN50178

Elektromos gépi berendezés

EN60204 szerint

Biztonsag transzformatorok
kapcsololizem( tapegységekhez

Az EN 61558-2-16 szerint

Csatlakoztatasi adatok (bemenet)

Polaritas-felcseréléssel szembeni Igen Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 14 AWG
védelem max.

Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 18 AWG Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
min. flexibilis (bement) max.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min. 1 mm2 Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 2.5 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 1 mm?2
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Csatlakoztatasi adatok (kimenet)

Polaritas-felcseréléssel szembeni Igen Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 14 AWG
védelem max.
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 25 AWG Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, max. 2.5 mm2
min.
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, min. 1 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 2.5 mm?
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 1T mm?2
Csatlakozasi adatok (jel)
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN
flexibilis (jel), max.
Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , 16 Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.2 mm?2
max.
Vezeték keresztmetszet, tomor , max. 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.2 mm?2
flexibilis (jel), min.
Vezeték keresztmetszet, AWG/kcmil , 25 mm?2
min.
Jeltovabbitas
Allapotjelz6 Piros LED: akkumulator Lengé csatlakozd Igen
hiba, Sarga LED: riasztas /
hémérsékletérzékeld hiba,
Z6ld LED: normal méd,
Z0ld LED villog: puffer
mod, LED kikapcsolva:
nincs hiba
Allapotrelé (max. terhelés) Kimeng fesziiltség OK (30
VDC/1A)
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002850 ETIM 9.0 EC002850
ETIM 10.0 EC002850 ECLASS 14.0 27-04-06-92
ECLASS 15.0 27-04-06-92
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Késes biztositékok

Altalanos rendelési adatok

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

CP A FUSE 15A
2582100000

4050118699708
18T

Valtozat
UPS control unit

Tipus
Rendelési
sz&m

GTIN (EAN)
Qty.

CP A FUSE 25A
2582110000

4050118809756
18T

Valtozat

UPS control unit
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