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A HQ-sorozat - jelentds funkciok egy kompakt
kialakitdsban. Az elektromos értékek onmagukért
beszélnek.

A vezeték csatlakozasi szint PUSH IN érintkezéként van
kialakitva.

Pélusszam: 5, 8

Névleges dramerésség: 16 A

Névleges fesziiltség: 250 V, 500 V

Altalanos rendelési adatok

Valtozat HDC-betét, Huvely, 500 V, 16 A, Pélusszam: 8,
PUSH IN, Telepitési szerkezeti méret: HQ

Rendelési szdm 2937350000

Tipus HDC HQ 8 FP

GTIN (EAN) 4099986694071

Qty. 1 Darab

b’

RoHS

\/cumpum
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E310075

Méretek és tomegek

Mélység 22.4 mm Mélység (coll) 0.8819 inch
Magassag 41.6 mm Magassag (coll) 1.6378 inch
Szélesség 40.6 mm Szélesség (coll) 1.56984 inch
Nett6é tomeg 36¢g

Hémérsékletek

Hémérsékleti hatarérték -40°C...125°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Meéret

Szélesség 40.6 mm

Altalanos adatok

Poélusszam 8 Dugaszolasi ciklusok, ezlst =500
Dugaszolasi ciklusok, arany =500 Csatlakozas tipusa PUSH IN
Telepitési szerkezeti méret HQ UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Szin Vildgossziirke Szigetel6anyag PC

Tipus Hively Tulfeszlltség kategoria 11l
Szennyezés sulyossaga 3 Sorozat HQ
Névleges fesziiltség (DIN EN 61984) 500V Névleges lokéfesziiltség (DIN EN 61984)6 kV
Névleges aram (DIN EN 61984) 16 A Halogénmentes false

BG HQ Tapérintkezék szdma 8
Tapérintkezo

Névleges fesziiltség (DIN EN 61984), 500V

tapérintkezd

Valtozat

Csatlakozas tipusa PUSH IN Telepitési szerkezeti méret HQ
Vezeték-keresztmetszet, max. 2.5 mm? Vezeték-keresztmetszet, min. 0.5 mm?2

BG HQ

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
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Dugodhaz, fels6 kabelbevezetés

Altalanos rendelési adatok

A speciélis 6ntott konnytifém és a tobbréteg felileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbol van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézié- és ttésallésaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyujt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jel6lés gyors és konny( azonositast tesz
lehet6vé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kerul, ugy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezhet6.

Weidmdiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal A HQ verzié most rendkiviili
védettséget nyujt - az aljzathaz (burkolat és fémbilincs)
lakattal biztosithato.

Tipus HDC HOQM TOLU 1PG21 WO  Valtozat

Rendelési 2937380000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly:
szam IP65, bedugva, Felsé kdbelbemenet, Dugdhéaz, Keresztkengyel az
GTIN (EAN) 4099986694194 alsorészen, Standard, Kébelbevezetések mérete: PG 21

Qty. 18T

Dugdhaz, oldals6 kabelbevezetés

Altalanos rendelési adatok

A speciélis 6ntott konnyifém és a tobbréteg felileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézio- és utésallosaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyuijt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jelolés gyors és konnyl azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kerdil, igy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezhet6.

Weidmiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal A HQ verzié most rendkiviili
védettséget nyujt - az aljzathaz (burkolat és fémbilincs)
lakattal biztosithato.

Tipus HDC HQM TSLU 1PG21 WO Valtozat

Rendelési 2937390000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Oldals6 kdbelbevezetés, Dugéhaz, Keresztkengyel az
GTIN (EAN) 4099986694200 alsorészen, Standard, Kébelbevezetések mérete: PG 21

Qty. 18T
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Aljzathaz

A speciélis 6ntott konnytifém és a tobbréteg felileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézié- és ttésallésaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyuijt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jel6lés gyors és konny( azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra keriil, igy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezheté.

Weidmdiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal A HQ verzié most rendkiviili
védettséget nyujt - az aljzathaz (burkolat és fémbilincs)
lakattal biztosithato.

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC HQM ALU Valtozat

Rendelési 1003050000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Véalaszfalhaz, Keresztkengyel az alsérészen, Standard,
GTIN (EAN) 4032248697984 Kabelbevezetések mérete: none

Qty. 18T

Tipus HDC HQP ALU Valtozat

Rendelési 1003040000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Valaszfalhaz, Keresztkengyel az alsérészen, Standard,
GTIN (EAN) 4032248697977 Kabelbevezetések mérete: none

Qty. 1ST

Dugdhaz, fels6 kabelbevezetés

A specialis ontott konny(ifém és a tobbréteg fellileti

i tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

= Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
) é}ﬂ acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
- korrézio- és utésallésaggal.
M”’ A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyujt.
i Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
& fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a

véletlen nyitast.
A lézeres jelolés gyors és konnyl azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kertil, igy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthaté és elhelyezheté.
Weidmdiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezé
ipari burkolatoknal A HQ verzié most rendkiviili
védettséget nyujt - az aljzathaz (burkolat és fémbilincs)
lakattal biztosithato.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC HQP TOLU 1PG16
Rendelési 1003070000

szam

GTIN (EAN) 4032248698004

Qty. 18T

Valtozat

HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly:

IP65, bedugva, Felsé kdbelbemenet, Dugdhéaz, Keresztkengyel az

alsérészen, Standard, Kabelbevezetések mérete: PG 16

Dugodhaz, oldals6 kabelbevezetés

|
W

Altalanos rendelési adatok

A speciélis 6ntott konnyifém és a tobbrétegd felileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrdzid- és titésallosaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyujt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jelolés gyors és konny( azonositast tesz
lehetévé. Minden haz |ézeres jeloléssel maradandéan
feliratozasra keriil, igy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezhet6.

Weidmiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé vélasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal A HQ verzié most rendkiviili
védettséget nyujt - az aljzathaz (burkolat és fémbilincs)
lakattal biztosithato.

Tipus HDC HQP TSLU 1PG16
Rendelési 1003090000

szam

GTIN (EAN) 4032248698028

Qty. 18T

Valtozat

HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: HQ, Védelmi osztaly: IP65,

bedugva, Oldalsé kabelbevezetés, Dugdéhaz, Keresztkengyel az

alsorészen, Standard, Kabelbevezetések mérete: PG 16

Altalanos rendelési adatok

A HQ-sorozat - jelentés funkciok egy kompakt
kialakitadsban. Az elektromos értékek 6nmagukeért
beszélnek.

A vezeték csatlakozasi szint PUSH IN érintkezéként van
kialakitva.

Pélusszam: 5, 8

Névleges dramerésség: 16 A

Névleges fesziiltség: 250 V, 500 V

Tipus HDC HQ 8 MP
Rendelési 2937360000
szdm

GTIN (EAN) 4099986694132
Qty. 18T

Véltozat

HDC-betét, Dugd, 500V, 16 A, Pélusszam: 8, PUSH IN, Telepitési

szerkezeti méret: HQ
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