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A speciélis 6ntott konnytifém és a tobbrétegd fellleti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézio- és Gtésallésaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyujt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jelolés gyors és konny(i azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kerdil, ugy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezhetd.

Weidmiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal A HQ verzié most rendkiviili
védettséget nyujt - az aljzathaz (burkolat és fémbilincs)
lakattal biztosithato.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret:
HQ, Védelmi osztaly: IP65, bedugva, Felsé
kabelbemenet, Dug6haz, Keresztkengyel az

alsorészen, Standard, Kabelbevezetések mérete:

PG 21
Rendelési szdm 2937380000
Tipus HDC HQM TOLU 1PG21 WO
GTIN (EAN) 4099986694194
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok p :
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 35 mm Mélység (coll) 1.378 inch
Magassag 78 mm Magassag (coll) 3.0709 inch
Szélesség 35 mm Szélesség (coll) 1.378 inch
Nett6 tomeg 17049
Homeérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -40°C..125°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Vegyszerallésag Anyag Aceton
Vegyszerall6sag Feltételesen ellenalld
Anyag Furéolaj
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Gazolaj
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Etilalkohol
Vegyszerallosag Ellenallé
Anyag Sebességvalto-olaj
Vegyszerallésag Ellenallé
Anyag Hidraulikaolaj
Vegyszerélldsag Ellenéllé
Anyag HUtékozeg
Vegyszerélldsag Ellenéllé
Anyag Mosdbenzin
Vegyszerall6sag Ellendllé
Anyag Izzadsag
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Prémium benzin
Vegyszerall6sag Feltételesen ellenalld
Anyag Viz
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag uv
Vegyszeralldsag Instabil
Anyag Ozon
Vegyszerallésag Instabil
Méretek
Kabelbevezetés menetes C haz szélessége 29 mm
Haz teljes hossza 50 mm B haz magasséag 78 mm
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Verzioé
Kabelbevezetések mérete PG 21 Felsé rész/also rész/fedél fels6 rész
Fedél burkolat nélkiil Fels6 kabelbevezetések szama 1

Oldalsé kabelbevezetések szama 0 Haz kivitele Felsé kabelbemenet,
Dugodhéaz

Rogzitérendszer kivitele Keresztkengyel az Kivitel Standard

alsérészen

Telepitési szerkezeti méret HQ Kabelbevezetés menetes

Tipus Dugé Szorités valtozat Oldalt rogzit6 bilincs

Tomités tomités nélkdl Kilsé menet PG 21

Szin (RAL) RAL 7001 BG HQ

Suitable for ModuPlug® Nem

Altalanos adatok

Felileti min&ség nikkelezett Védelmi osztaly IP65, bedugva

Sorozat HQ

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02
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EMIC sargaréz fél tomszelence, HQ valtozat HDC-hez

( )s

=

Altalanos rendelési adatok

Az elektronikus komponensek névekvé érzékenysége
és az elektroméagneses interferenciafrekvencak
novekedése fontossa tette a rendszer arnyékolasi
koncepciojaban a tomszelencék szerepét. Az ilyen
tipusi EMC-tomszelencék arnyékolast nydjtanak az
interferenciafrekvenciakkal szemben, 360°-0s arnyékolast
biztositd csatlakozassal. Az ujjal reteszelhet6 tomités
kimagaslé kabelvisszatartast és fesziiltségmentesitést
biztosit, emellett a tomszelence megfelel az EN
62444 szabvany mechanikai kovetelményeinek. A
szabadalmaztatott kialakitdsnak koszénhetéden nagyon
egyszerl és gyors az 0sszeszerelés.

Tipus VG 21 HQ EMV68 11-15.5 Valtozat

Rendelési 1016120000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Tomszelencék, Sargaréz,

szam nikkelezett

GTIN (EAN) 4032248725595

Qty. 18T

Tipus VG 21 HQEMV68 14-18 Véltozat

Rendelési 1016130000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Tomszelencék, Sargaréz,

szam nikkelezett

GTIN (EAN) 4032248725601

Qty. 1ST

HQ verzié HDC-hez
A késziilékhazak b&séges valasztéka mellett a Weidmiuiller
tobbféle tomszelencét kinal szamos alkalmazashoz.
A sargarézbdl, miianyagbdl és rozsdamentes acélbol
késziilt tomszelencék megfelelnek a kilonféle IP
védettségi osztaly eléirasainak, hogy mindenféle ipari
készilékhazhoz hasznalhaték legyenek.
A tomszelence és az alkalmazas sorozatatél fliggben
a tomszelencék tanusitva és tesztelve vannak a VDE,
UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvany
eléirasainak megfelel6en.

Altalanos rendelési adatok

Tipus VG 21 HQ MS68 9-13 Valtozat

Rendelési 1016090000 Ipari nehézcsatlakozdk, Tartozékok, Tomszelencék, Sargaréz,

szam nikkelezett

GTIN (EAN) 4032248725540

Qty. 18T

Tipus VG 21 HQ MS68 11.5-15.5 Valtozat

Rendelési 1016100000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Tomszelencék, Sargaréz,

szam nikkelezett

GTIN (EAN) 4032248725564

Qty. 1ST

Tipus VG 21 HQ MS68 14-18 Valtozat

Rendelési 1016110000 Ipari nehézcsatlakozdk, Tartozékok, Tomszelencék, Sargaréz,

szam
GTIN (EAN) 4032248725588
Qty. 1ST

nikkelezett
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Tartozékok
Tipus VG 21 HQ MS68 17-20.5 Valtozat
Rendelési 2814780000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Tomszelencék, Sargaréz,
szam nikkelezett
GTIN (EAN) 4064675301561
Qty. 1ST

A HQ-sorozat - jelentds funkciok egy kompakt

-t Ty kialakitasban. Az elektromos értékek 6nmagukeért
” # beszélnek.
b -T' i A vezeték csatlakozasi szint PUSH IN érintkez6ként van
kialakitva.

Po6lusszam: 5, 8
Névleges aramerésség: 16 A
Névleges fesziiltség: 250 V, 500 V

Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC HQ 8 FP Valtozat

Rendelési 2937350000 HDC-betét, Hiively, 500 V, 16 A, Pélusszam: 8, PUSH IN aktuatorral,
szam Telepitési szerkezeti méret: HQ

GTIN (EAN) 4099986694071

Qty. 18T

Tipus HDC HQ 8 MP Viltozat

Rendelési 2937360000 HDC-betét, Dugé, 500V, 16 A, Pélusszam: 8, PUSH IN aktuatorral,
szam Telepitési szerkezeti méret: HQ

GTIN (EAN) 4099986694132

Qty. 18T
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