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Az UV-sugarzas nagyon megterheli és erésen elhasznalja Altalanos rendelési adatok

a kuiltéri berendezések mianyag részeit.

Uj THM-PV cimkéink ellenalinak ezeknek a hatasoknak, s vatozat Késziilékjelolok, Készilékjelolok, 30 x , fehér
rendkiviil tartésak a kiiltéri hasznélat soran. Rendelési szam 2969070000

Kompakt kivitelti csomagunk a TABPACK-PV. Ezek Tipus THM PV EL 30 WS 30M

nyomtatott figyelmezteté cimkék, amelyeknek minden g:/N (EAN) ?ODgagr::6783737

fotovoltaikus épitéssel foglalkoz6 szakember alapvet6

felszerelése kozé kell tartozniuk.

Az elényok 6sszefoglalasa:

* |déjarasallo tulajdonsagok az ISO DIN EN ISO
4892-2:2013 3. tablazat, A eljaras 1. ciklus szerint
tesztelve 5000 6ran at

¢ Egyedileg cimkézve az M-Print® PRO-val

e Egyszer(i és gyors nyomtatas a THM MultiMarkkal
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Technical data
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 0.1 mm Meélység (coll) 0.0039 inch
Magassag 30 mm Magassag (coll) 1.1811 inch
Hossz 30000 mm Hossz, inch 1181.1 inch
Nett6 tomeg 100g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Altalanos adatok
Ragasztéanyag Poliakrilat ragaszté Valtozat Ontapadoés
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Uzemi hémérsékleti tartomany, max. -50°C
Uzemi hdmérsékleti tartomany, min. 110°C Szin fehér
Halogén Igen Hossz 30000 mm
Alapanyag Vinil félia Nyomtatott karakterek nélkal
UL 969 tanusitvany Igen
Vezeték és kabeljelolok
Halogén Igen
Késziilékjelolok
Halogén Igen
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Tintaszalagok

Altalanos rendelési adatok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetben kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznaldbarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Tipus RIBBON MM 84/300 WS Valtozat
Rendelési 2005040000 Ink ribbon

szam
GTIN (EAN) 4050118390025
Qty. 18T

THM MULTIMARK

Altalanos rendelési adatok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetéen kivaldé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznalobarat
nyomtatasi rendszer minden jel6lést optimalizal.

Tipus MULTIMARK ROLLER 115 Valtozat

Rendelési 1357420000
szdm

GTIN (EAN) 4050118160314
Qty. 18T

THM MULTIMARK PLUS

Ezek a nyomtaték a h6nyomtaté-technoldgianak
koszonhetéen kivald minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznalobarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTIMARK PLUS ROLLER 1...
Rendelési 2672590000

szam

GTIN (EAN) 4050118708097

Qty. 18T

Valtozat
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